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Objectif TP1 Maison MyHome cavalier : être capable de réaliser l’étude, la 
configuration et la mise en service des produits MyHome au sein du salon 
(fonctions d’éclairage et volets roulants : commandes « point à point » et « 
ambiance ») 

SEANCE 1 : Etude de l’installation des produits « MyHome » au sein du salon pour l’éclairage 

et les volets roulants. 

Objectif : être capable de réaliser l’étude des produits « MyHome » au sein du salon pour 

l’éclairage et les volets roulants. 

 
SEANCE 2 : Configuration des produits « MyHome » en modes « point à point » et 

« ambiance » au sein du salon pour l’éclairage et les volets roulants. 

Objectif : être capable de configurer des produits « MyHome » en modes « point à point » et 

« ambiance » au sein du salon pour l’éclairage et les volets roulants. 
 

SEANCE 3 : Réalisation de la mise en service des produits « MyHome » au sein du salon pour 

l’éclairage et les volets roulants. 

Objectif : être capable de réaliser la mise en service des produits « MyHome » au sein du 

salon pour l’éclairage et les volets roulants. 
 

Note : ………………./20 

 

TP1 Maison MyHome cavalier : commandes « point à point » 

et « ambiance » salon (éclairage et VR)  
 

 : 2h 

 

Salon
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Travaux Pratiques: 

TP1 Maison MyHome cavalier : commandes « point à point » et 
« ambiance » salon (éclairage, prise commandée et VR) 

Classe : 
 

Tle BAC PRO MELEC 

Lieu d’activité : Maison connectée 
                  

Activités confiées à l’élève : Liaisons au référentiel : 

1. Pré-requis : 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Il est demandé de : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Il est donné : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
4. Critères d’évaluation : 
 

 
 

TACHES PROFESSIONNELLES : 
 
T1.1 : prendre connaissance du dossier 

relatif aux opérations à réaliser, le 
constituer pour une opération simple. 

 
 
 
T3.1 : Réaliser les vérifications, les réglages, 

les paramétrages, les essais 
nécessaires à la mise en service de 
l’installation. 

 
Activité 1 : 

Préparation des opérations de 
réalisation, de mise en service, de 

maintenance. 

 
Activité 3 : 

Mise en service 

 

 
COMPETENCES : 

 

 
C2 : Organiser l’opération dans son contexte 
 
C3 : Définir une installation à l’aide de 

solutions préétablies. 
 
C6 : Régler, paramétrer les matériels de 

l’installation. 
 
C7 : Valider le fonctionnement de 

l’installation. 
 

 

• Connaissance du choix des outils adaptés ; 

• Couleurs des conducteurs appropriés ; 

• Décoder une documentation technique ; 

• Connaissance des Fonctions de base du système domotique 

MyHome. 

• Suivre les consignes ; 

• Réaliser les schémas de principe du système domotique 

MyHome pour le salon ; 

• Réaliser l’inventaire du matériel installé et compléter le 
bordereau ;  

• Réaliser la configuration et l’adressage des cavaliers en 

modes point à point et ambiance pour le salon ; 

• Réaliser la mise en service de l’installation du salon. 

• Un questionnaire comprenant un extrait du cahier des 

charges en documents ressources ; 

• De la documentation technique Legrand (« Mémo de 
chantier », « le Guide MyHome Celiane » et « le système 

domotique ») ; 

• Les outils et les kits de codification des cavaliers ; 

• Maison connectée qui est équipée des produits domotique 
MyHome (avec câblage réalisé). 

•  

 

Cf. fiches d’évaluation pages 14 et 15 : 

• Autonomie de l’élève ; 

• Les schémas de principe et le bordereau d’’inventaire du 

matériel sont correctement complétés ; 

• La configuration du système domotique répond aux 
exigences fonctionnelles ; 

• Les essais de fonctionnement sont corrects ; 

• Respect des consignes de sécurité. 

2h 
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I. MISE EN SITUATION 
Vous travaillez pour l’entreprise FB Elec qui réalise l’installation électrique de la maison de M. et Mme 

Audebert avec des produits MyHome de la marque Legrand. La pose et le câblage domotique de la 
maison ont été réalisés par d’autres équipes de l’entreprise.  

 
 
 
 
 
Pour cela vous disposez d’un extrait du cahier des charges en « documents ressources » et de 

documentation technique Legrand (« Mémo de chantier », « le Guide MyHome Celiane » et « Système 
domotique »). A la fin de votre intervention tous les points d’éclairage et les volets roulants du salon devront 
être fonctionnels. 

II. TRAVAIL DEMANDE 
 

SEANCE 1 : Etude de l’installation des produits « MyHome » au sein du salon pour 
l’éclairage et les volets roulants.                      1h 

 

1.1 Inventaire du matériel : 
 

Contrôler les matériels installés (pour le salon) et compléter le bordereau ci-dessous : 

Désignation du produit Repère Référence Quantité Présence Commentaire 

Inter-différentiel 40A 30mA AC  411631 1 Oui Non  
Disjoncteur uni+N 16A  406783 1 Oui Non  
Disjoncteur uni+N 10A  406782 2 Oui Non  

Disjoncteur uni+N 2A  406780 1 Oui Non  

Actionneur 2 sorties  F411U2  Oui Non  
Actionneur variateur 2 sorties   F418U2  Oui Non  
Alimentation bus 27V  E46ADCN 1 Oui Non  
Commande 1 ou 2 fonctions  

 

067552  Oui Non  

Commande 4 scénarios  067218  Oui Non  
Ecran tactile 3.5’’ ECR3.5 067292 1 Oui Non  

 
 

1.2 Etude des Schémas de principe : 
 

En vous aidant de la documentation technique Legrand « système domotique » (pages 124 à 
127), compléter les schémas de principe (puissance 230V & bus SCS 27V) du câblage des 
produits MyHome pour l’éclairage (2 points centraux avec variation et l’applique murale) et 
les deux volets roulants du salon (pages 4, 5 & 6 : docs 1, 2 & 3). Les schémas doivent être 
complétés à la règle en respectant les couleurs indiqués dans le cahier des charges (page 12 
du TP) 
 
 

 
 

Les schémas (docs 1, 2 & 3) et l’inventaire doivent obligatoirement être validés par le 
professeur pour passer à l’activité suivante !!! 

 
Accord du professeur :    Aide apportée :     oui / non 

APPELER LE PROFESSEUR POUR VERIFIER VOTRE TRAVAIL 

Votre patron vous demande de réaliser la configuration par l’adressage des cavaliers du salon 
pour l’éclairage et les volets roulants (en « mode point à point » et en « mode ambiance ») puis 
d’en réaliser la mise en service selon le cahier des charges. 
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Doc.1 : schéma 1 volet roulant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tableau 

électrique 

   11        

Actionneur 2 

sorties « F411U2 » 

D11 

      

                                                

                                
S2: 067552             S8: 067552       S10 : 067552 

                          
 
 

ACT11 

Commandes 

doubles et simple 
Montée/descente 
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Doc.2 : schéma 2 points centraux avec variation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Commandes doubles 

variation 

Actionneur variateur 

2 sorties « F418U2 » 

Tableau 

électrique 

      
            

 

                       
 
          S1: 067552                                     S7: 067552 

                         
 
 

                          

   12                   13 

D12 

ACT12 
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Doc.3 : schéma applique murale et PC commandée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

                                                               

 

D13 

Commandes doubles et simple  
on/off 

Actionneur 2 
sorties 

« F411U2 » 

Tableau 

électrique 

      
                                  

 

 

 
    S2: 067552                S8 : 067552              S11 : 067552 

                         
 
 

ACT13 

  14          15                   
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SEANCE 2 : Configuration des produits « MyHome » en modes « point à point » et               
« ambiance » au sein du salon pour l’éclairage et les volets roulants.                          0.5h   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Configuration des commandes et des actionneurs en mode point à point 
  
Compléter ci-dessous l’adressage (configuration des cavaliers) des commandes (doc. 4) et des 
actionneurs (doc.5) en mode point à point, tant pour l’éclairage que le volet roulant au sein du 
salon pour faire fonctionner le montage conformément au cahier des charges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour réaliser la configuration des commandes et des actionneurs selon le cahier 
des charges, vous pouvez vous aider du document technique Legrand « Installez et 
configurez les fonctions d’éclairage et de volets roulants INOVAL » pages 50 à 55. 



Lycée Maryse Bastié                        TP1 MyHome cavalier : commandes « point à point » et « ambiance » salon   

      Eray GUNDUZ                             8/15                                          BAC PRO MELEC                                                                                                  

 

Doc. 4 : les commandes 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

A1  
PL1  
M1  
A2  
PL2  
M2  

A1  
PL1  
M1  
A2  
PL2  
M2  

A1  
PL1  
M1  
A2  
PL2  
M2  

A1  
PL1  
M1  
A2  
PL2  
M2  

A1  
PL1  
M1  
A2  
PL2  
M2  

A1  
PL1  
M1  
A2  
PL2  
M2  

  
 

   

S1 
067552 

S2 
067552 

S10 
067552 

  
 

S7 
067552 

S8 
067552 

S11 
067552 
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 Doc.5 : les actionneurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les adressages (docs 4 & 5) doivent obligatoirement être validés par le 
professeur pour passer à l’activité suivante !!! 

     
Accord du professeur :      

 
Aide apportée :     oui / non 

 

A  

PL1  

PL2  

M  

G  

TY  

MIN  

    F418U2 

  A  

PL1 
 

 

PL2  

G  

M  

C  

     F411U2 

  A  

PL1 
 

 

PL2  

G  

M  

C  

     F411U2 

APPELER LE PROFESSEUR POUR VERIFIER VOTRE TRAVAIL 
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2.2 Configuration des commandes en mode ambiance 
 

Compléter ci-dessous l’adressage (configuration des cavaliers) des commandes (doc. 6) en 
mode ambiance pour l’éclairage (2 points centraux, applique murale et prise commandée) au 
sein du salon pour faire fonctionner le montage conformément au cahier des charges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Mise en place des cavaliers : 
 

- Vérifier que l’installation électrique du salon soit bien consignée (un cadenas de 
condamnation doit être mis en place sur l’inter-différentiel salon)  
- Affecter les adresses avec les cavaliers sur vos actionneurs et sur vos commandes en 
respectant les configurations précédemment réalisées. Utiliser la pince fournie dans 
l’assortiment de cavaliers pour insérer les cavaliers numérotés à l’endroit exact. 
 

 
 

Doc.6 : les commandes mode ambiance 
 

 

S3 
067552 

Les adressages (doc 6) doivent obligatoirement être validés par le 
professeur pour passer à l’activité suivante !!! 

 
    Accord du professeur :                          Aide apportée :     oui / non 
 

APPELER LE PROFESSEUR POUR VERIFIER VOTRE TRAVAIL 

 

A1  

PL1  

M1  

A2  

PL2  

M2  
 

S9 
067552 

 

A1  

PL1  

M1  

A2  

PL2  

M2  
 

APPELER LE PROFESSEUR POUR VERIFIER VOTRE TRAVAIL 
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SEANCE 3 : Réalisation de la mise en service des produits « MyHome » au sein du salon 
pour l’éclairage et les volets roulants        0.5h 

3.1 Mise en service : 
- Après l’accord de votre professeur, déconsigner l’inter-différentiel du salon puis mettre sous 

tension l’installation 

- Vérifier le fonctionnement de chaque commande et compléter le tableau ci-dessous. 

 
- L’installation domotique du salon est-elle conforme au cahier des charges ? Justifier votre réponse. 

 
 
 

 
 
 

 
Test de fonctionnement 

 
Effet 

conforme 

oui non 
 

Commande S1 (commande de 

gauche) 

Allumage et augmentation 

de l’éclairage central 12 

Extinction et diminution de 

l’éclairage central 12 

  

 

Commande S1 (commande de droite) 

Allumage et augmentation 

de l’éclairage central 13 

Extinction et diminution de 

l’éclairage central 13 
                 

  

Commande S2 (commande de 

gauche) 

 

Allumage de l’applique 14 

                 

Allumage de l’applique 14 

                 

  

Commande S2 (appui court) 

(commande de droite) 

Ouverture du VR11  

                 

Fermeture du VR11  

                 

  

 

 

Commande S3 (poussoir) 

Allumage de l’éclairage 

central 12 & 13, de l’applique 

14 et de la prise commandée 
15 

Extinction de l’éclairage 

central 12 & 13, de 

l’applique 14 et de la prise 
commandée 15 

  

 

Commande S7 (commande de 

gauche) 

Allumage et augmentation 

de l’éclairage central 12 

Extinction et diminution de 

l’éclairage central 12 

  

 

Commande S7 (commande de droite) 

Allumage et augmentation 

de l’éclairage central 13 

Extinction et diminution de 

l’éclairage central 13 
                 

  

Commande S8 (commande de 

gauche) 
 

Allumage de l’applique 14 

                 

Allumage de l’applique 14 

                 

  

Commande S8 (appui court) 
(commande de droite) 

Ouverture du VR11  
                 

Fermeture du VR11  
                 

  

 
Commande S9 (poussoir) 

Allumage de l’éclairage 
central 12 & 13, de l’applique 

14 et de la prise commandée 
15 

Extinction de l’éclairage 
central 12 & 13, de 

l’applique 14 et de la prise 
commandée 15 

  

 

Commande S10 (appui court) 

Ouverture du VR11  

                 

Fermeture du VR11 

                  

  

 
Commande S11  

Allumage de la prise 
commandée 15 

                 

Extinction de la prise 
commandée 15 

                 

  

………………………………………………………………………...…………………………………

…………………………………............................................................................................................... 

………………………………………………………………………...…………………………………

…………………………………........ 

  

  

VOUS POUVEZ RANGER LE MATERIEL, en SILENCE 
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III. DOCUMENTS RESSOURCES  

 

A. LE DESCRIPTIF GENERAL : 

 L’installation devra être de type domotique MyHome dont les produits appartiennent à la marque 
Legrand. 

 L’ensemble devra être conforme aux normes en vigueur (NF C 15-100) : 
• Tous les circuits devront posséder un conducteur de protection (PE) ; 
• Toutes les prises de courant devront être équipées d’éclipses ; 
• Les circuits doivent être protégés contre : 

- les surintensités par des disjoncteurs modulaires (Uni+N) ; 
- les défauts d’isolement par des interrupteurs différentiels 30mA. 

 Dans chaque pièce, 2 modes d’adressage sont utilisés (point à point & ambiance) avec des 
commandes simples et doubles (on/off, poussoir, variation). 

 Les volets roulants : fonctionnement de type appui court pour la montée/descente. 
 Repérage des conducteurs : il est important de distinguer les conducteurs selon leur nature. Pour 

l’ensemble de la maison, les couleurs suivantes devront être utilisées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

B. LE DESCRIPTIF DU SALON : 

 Mode point à point : 

• 1 volet roulant « 11 » commandé de trois endroit (inters doubles S2 & S8, inter simple S10 : 
montée/descente). 
• 1 point d’éclairage central « 12 » (spot LED) commandé de deux endroits (inters doubles S1 & S7) 
avec variateur : sur appui court/long (commande On/Var+ ; commande Off/Var-). 
• 1 point d’éclairage central « 13 » (spot LED) commandé de deux endroits (inters doubles S1 & S7) 
avec variateur : sur appui court/long (commande On/Var+ ; commande Off/Var-). 
• 1 point d’éclairage applique « 14 » commandé de deux endroits en on/off (inters simples S2 & S8). 
• 1 prise commandée « 15 » commandée d’un endroit en on/off (inter simple S11) 
 Mode ambiance : 
• Deux poussoirs simples S3 & S9 commandant simultanément l’éclairage central (2 spots « 12 & 13 »), 

l’éclairage applique « 14 » et la prise commandée « 15 » 
 Trois inters simples (S4, S13 et S16) commandant simultanément les 2 volets roulants (11 et 12)  
 Mode groupe : 
• Un inter double S5 (commande de gauche) commandant le VR chambre (31) et le VR Sdb (41) : 

volets côté Sud 

• Un inter double S5 (commande de droite) commandant l’applique du salon (14) et les 2 points 
d’éclairage de la cuisine (23 et 24) : lumière dîner  

 Mode Général : 
• Un inter général double commandant l’ensemble des volets roulants de la maison (S4 : commande 

de gauche) positionné à l’entrée du salon. 
• Un inter général double commandant l’ensemble de l’éclairage de la maison (S4 : commande de 

droite) positionné à l’entrée du salon. 
 Mode scénario : 
• Un inter commande 4 scénarios (S6) positionné à l’entrée du salon. 
• Un écran tactile 3.5’’ positionné à l’entrée du salon. 

BLEU : Conducteur NEUTRE (N) (obligation NFC 15-100) 

ROUGE : Conducteur PHASE (Ph) côté disjoncteur 

ORANGE (éclairage) : Conducteur PHASE (Ph) côté lampe 

NOIR VR 11 (volet roulant) : conducteur PHASE (Ph) montée 

MARRON VR 11 (volet roulant) : conducteur PHASE (Ph) descente 

VERT-JAUNE : Conducteur P.E.  (Obligation NFC 15-100) 
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C. LE SCHEMA ARCHITECTURAL DU SALON AVEC LES COMMANDES 
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IV. EVALUATION 

SEANCE 1 : ETUDE 

T1.3 – C2 ORGANISER L’OPERATION DANS SON CONTEXTE A NE NF RP RA RT 

Le bon d’approvisionnement ou bon de 
commande est complété  
 0 :  NF                    0.5 : RP                    1 : RA                    2 : RT 

  
        /2 

 
1.1 

Le bordereau est correctement complété (les repères sont  justes)       

Bordereau : les quantités manquantes sont correctement complétées 
      

T1.1 – C3 DÉFINIR UNE INSTALLATION À L'AIDE DE SOLUTIONS PRÉÉTABLIES A NE NF RP RA RT 

Le dossier technique des opérations est constitué 
et complet  
 
 0 :  NF                     1 : RP                     2 : RA                     3 : RT 

 

 
 
 
 
 
 
 
        /3 

 
 
 
 
1.2 

• Doc 1 VR : le schéma est juste et il est réalisé proprement (fait à la règle, sans croisement 
inutile) 

      

Doc 1 VR : la couleur des conducteurs est correctement repérée (conforme à la norme NF C 
15-100 et au cahier des charges) : montée NOIR, descente MARRON, phase côté disjoncteur 
ROUGE 

      

Doc 2 Eclairage central : le schéma est juste et il est réalisé proprement (fait à la règle, sans 
croisement inutile)       

Doc 2 Eclairage central : la couleur des conducteurs est correctement repérée (conforme à la 
norme NF C 15-100 et au cahier des charges) : phase ROUGE, retour spot ORANGE       

Doc 3 Applique murale & prise commandée : le schéma est juste et il est réalisé proprement 
(fait à la règle, sans croisement inutile)       

Doc 3 Applique murale & prise commandée : la couleur des conducteurs est correctement 
repérée (conforme à la norme NF C 15-100 et au cahier des charges) : phase ROUGE, retour 
spot et prise commandée ORANGE 

      

• Doc 1 VR : le schéma est juste et il est réalisé proprement (fait à la règle, sans croisement 
inutile) 

      

Note séance 1 : ………../5 
 

SEANCE 2 : CONFIGURATION 
T3.1 – C6 REGLER, PARAMETRER LES MATERIELS DE L’INSTALLATION A NE NF RP RA RT 

Les réglages sont réalisés conformément aux 
prescriptions 
 
<2  : NF           2 à 6 :  RP           7 à 10 : RA            11 à 12 : RT 

 
      
 
 
 
     /12 

2.1 
 

2.2 

Commande point à point VR : la configuration des commandes S2, S8 & S10 est 
correctement effectuée (VR11)       

Commande point à point Eclairage central : la configuration des commandes S1 & S7 est 
correctement effectuée (éclairage central : 12 et 13)       

Commande point à point applique murale : la configuration des commandes S2 & S8 est 
correctement effectuée (applique : 14)       

Commande point à point prise commandée : la configuration de la commande S11 est 
correctement effectuée (PC commandée)       

Actionneur VR : la configuration de l’actionneur ACT11 est correctement effectuée (VR11)       
Actionneur Eclairage central : la configuration de l’actionneur ACT12 est correctement 
effectuée (éclairage central : 12 et 13)       

Actionneur applique et PC commandée : la configuration de l’applique et de la PC 
commandée est correctement effectuée (applique 14 & PC commandée 15)       

Commande ambiance Eclairage : la configuration des commandes S3 et S9 est correctement 
effectuée (Eclairages 12, 13, 14 & 15)        
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Commentaires éventuels du professeur : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SEANCE 2 : CONFIGURATION 
T3.1 – C6 REGLER, PARAMETRER LES MATERIELS DE L’INSTALLATION A NE NF RP RA RT 

Les paramétrages guidés sont réalisés 
conformément aux prescriptions 
      0 : NF                 0.25 RP                  0.5 : RA                 1 : RT 

 
       /1 2.3 La mise en place des cavaliers sur le matériel est correctement effectuée       

Note séance 2 : ………../13 

SEANCE 3 : MISE EN SERVICE  

T3.1 – C7 VALIDER LE FONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION A NE NF RP RA RT 

L’installation est mise en fonctionnement 
conformément aux prescriptions  
 
0 : NF                   0.5 :  RP                    1 : RA                     2 : RT 

 
 
 
         /2 

3.1 

Commande point à point VR : le fonctionnement des commandes S2, S8 & S10 est correct 
(VR11)       

Commande point à point Eclairage central : le fonctionnement des commandes S1 & S7 est 
correct (éclairage : 12 & 13)       

Commande point à point Applique murale : le fonctionnement des commandes S2 & S8 est 
correct (applique : 15)       

Commande point à point PC commandée : le fonctionnement de la commande S11 est 
correct (PC commandée)       

Commande ambiance Eclairage : le fonctionnement des commandes d’ambiance S3 & S9 est 
correcte (Eclairage : 12, 13, 14 & 15)       

Note séance 3 : ………../2 

ATTITUDES PROFESSIONNELLES ASSOCIEES        
AP 1 : Fait preuve de rigueur et de précision 0 Fait bien son travail 0 Travail quelquefois 

irrégulier 

-0.5 Aboutit rarement dans ses activités 

AP 3 : Fait preuve de curiosité et d’écoute 0 Désire progresser, 

s’intéresse à ce qu’il voit 
0 A besoin d’être 

stimulé 
-0.5 Refuse ou reste passif aux sollicitations 

à découvrir. 

AP 4 : Fait preuve d’initiative 0 
Très autonome, ne 

demande des conseils qu’à 

bon escient 

0 
A besoin d’un appui 

dans les phases clé de 

son travail 

-0.5 Doit être guidé en permanence 

RESPECT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ 0 Satisfaisant   - 4 Insuffisant 

□   N’a pas terminé dans le temps imparti 


