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Sans fils, sans dégâts sur les murs
• Produits filaires (interrupteur, prise 2P+T, interrupteur

pour volet roulant) à poser à la place de l’existant
• Commandes sans fils à poser sur un mur ou sur un meuble
• Les produits communiquent entre eux en radio 2.4 GHz

SIMPLISSIME !

Tout sous la main en une seule référence
• Prêt-à-Poser livrés complets avec mécanismes, supports,

enjoliveurs, plaques de finition, protections de chantier,
notice d’installation.

• Produits filaires et commandes sans fils programmés
entre eux : aucune configuration à réaliser

IL N’Y A PLUS QU’À POSER !

S’intègrent à une installation connectée
‘‘with Netatmo’’
En ajoutant un pack de démarrage connecté ‘‘with Netatmo’’,
rendez très simplement votre installation connectée.

ÉVOLUTIF !

CRÉEZ UN VA & VIENT
D’ÉCLAIRAGE
SANS TIRER DE FILS

CRÉEZ UN VA & VIENT
D’ÉCLAIRAGE SANS FILS,
AVEC MICROMODULE

CENTRALISEZ
LES VOLETS ROULANTS
SANS TIRER DE FILS

CONTRÔLEZ LA VMC
DANS PLUSIEURS PIÈCES
SANS TIRER DE FILS

CONTRÔLEZ UN LUMINAIRE
EN VA-ET-VIENT AVEC DES
COMMANDES SANS FILS
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CRÉEZ UNE PRISE
COMMANDÉE
SANS TIRER DE FILS

Self-e

INSTALLEZ DES SPOTS
PILOTÉS PAR DES
COMMANDES SANS FILS

CHOISISSEZ VITE
VOS PRÊT-À-POSER

RENDEZ FACILEMENT
UN PRÊT-À-POSER
CONNECTÉ

PRÊTS À POSER
& CONNECTABLES

Self-e

ÉCLAIRAGE

PRISE COMMANDÉE

VOLETS ROULANTS

VMC

LA MAISON SIMPLEMENT
CONNECTÉE
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CHOISIR, CONNECTER
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CRÉEZ UN VA & VIENT
D’ÉCLAIRAGE
SANS TIRER DE FILS

Câblage
existant

L

VOUS POUVEZ FACILEMENT
RENDRE CE PRÊT-À-POSER
CONNECTÉ POUR CONTRÔLER
LES ÉCLAIRAGES

VOUS REMPLACEZ
L’INTERRUPTEUR EXISTANT
PAR L’INTERRUPTEUR
D’ÉCLAIRAGE DU
PRÊT-À-POSER

VOUS POSITIONNEZ LA
COMMANDE SANS FILS
D’ÉCLAIRAGE SUR LE MUR
OU SUR UN MEUBLE, VOUS
POUVEZ EN AJOUTER D’AUTRES

Interrupteur d’éclairage sans neutre
Remplace un interrupteur existant : vous
conservez les fils et la boîte (prof. 40 mm).
Fixation à vis.
Pour tous types de lampes de 5 à 300 W,
dont les LEDS (dimmables obligatoires).

Commande sans fils d’éclairage
Extra-plate et repositionnable à tout moment,
elle se fixe sur le mur ou se pose simplement
sur un meuble.
Elle peut également s’installer en multiposte.
Livrée avec pile CR2032 3V longue durée.
Vendue aussi à l’unité
Rendez-vous sur legrand.fr

EX
TR
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Contrôle depuis
un smartphone

Commande
par la voix

En ajoutant un pack de
démarrage connecté
‘‘with Netatmo’’, rendez
très simplement votre
installation connectée.

CHOISIR SES PRÊT-À-POSER : PAGE 20

Compensateur du Prêt-à-Poser
à raccorder sur une lampe pour
un fonctionnement optimal
de l’éclairage. Un seul suffit
pour tout le circuit commandé.

POSEZ... CONNECTEZ!

CONSEILS D’INSTALLATION : PAGE 22

ÉCLAIRAGE
PRÊT-À-POSER CONNECTABLE SANS FILS

Le nom et le logo Zigbee sont des marques de Zigbee Alliance. Tout usage non autorisé est interdit.
Contactez la Zigbee Alliance pour toute information additionnelle sur www.zigbeealliance.org

Commande sans fils
supplémentaire
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Câblage
existant

L

VOUS POUVEZ FACILEMENT
RENDRE CE PRÊT-À-POSER
CONNECTÉ POUR CONTRÔLER
LES ÉCLAIRAGES

VOUS REMPLACEZ
L’INTERRUPTEUR EXISTANT
PAR L’INTERRUPTEUR
D’ÉCLAIRAGE DU
PRÊT-À-POSER

VOUS POSITIONNEZ LA
COMMANDE D’ÉCLAIRAGE SELF-E
SANS FILS SANS PILE SUR LE MUR
OU SUR UN MEUBLE, VOUS POUVEZ
EN AJOUTER D’AUTRES

Interrupteur d’éclairage sans neutre
Remplace un interrupteur existant : vous
conservez les fils et la boîte (prof. 40 mm).
Fixation à vis.
Pour tous types de lampes de 5 à 300 W,
dont les LEDS (dimmables obligatoires).

Commande d’éclairage Céliane Self-e
sans fils sans pile
Extra-plate et repositionnable à tout moment,
elle se fixe sur le mur ou se pose simplement
sur un meuble.
Elle peut également s’installer en multiposte.
Auto alimentée, la commande Céliane Self-e
est la plus silencieuse du marché (27 db).
Vendue aussi à l’unité
Rendez-vous sur legrand.fr

EX
TR

A-
PL

AT
E

CRÉEZ UN VA & VIENT
D’ÉCLAIRAGE
SANS TIRER DE FILS

Contrôle depuis
un smartphone

Commande
par la voix

En ajoutant un pack de
démarrage connecté
‘‘with Netatmo’’, rendez
très simplement votre
installation connectée.

CHOISIR SES PRÊT-À-POSER : PAGE 20

Compensateur du Prêt-à-Poser
à raccorder sur une lampe pour
un fonctionnement optimal
de l’éclairage. Un seul suffit
pour tout le circuit commandé.

POSEZ... CONNECTEZ!

CONSEILS D’INSTALLATION : PAGE 22

ÉCLAIRAGE
PRÊT-À-POSER CONNECTABLE SANS FILS, SANS PILE

Sans pile :
zéro maintenance !

Sans fils :
repositionnable !

Sans fin :
dure plus de 50 ans !

Le nom et le logo Zigbee sont des marques de Zigbee Alliance. Tout usage non autorisé est interdit.
Contactez la Zigbee Alliance pour toute information additionnelle sur www.zigbeealliance.org

Commande sans fils
supplémentaire

Avec commande d’éclairage
sans fils sans pile Céliane Self-e
ou dooxie Self-e ou Mosaic Self-e
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CRÉEZ UN VA & VIENT
D’ÉCLAIRAGE
SANS FILS

VOUS POUVEZ FACILEMENT
RENDRE CE PRÊT-À-POSER
CONNECTÉ POUR CONTRÔLER
LES ÉCLAIRAGES

VOUS RACCORDEZ
LE MICROMODULE
SUR L’ÉCLAIRAGE
À COMMANDER

VOUS POSITIONNEZ LES
COMMANDES SANS FILS
D’ÉCLAIRAGE SUR LE MUR
OU SUR UN MEUBLE, VOUS
POUVEZ EN AJOUTER D’AUTRES

Micromodule d’éclairage
S’encastre dans une boîte point de
centre ou applique équipée DCL.
Pour lampes LEDs et fluocompactes
jusqu’à 75 W, halogènes jusqu’à 300 W.

2 commandes sans fils d’éclairage
Extra-plates et repositionnables à tout moment,
elles se fixent sur le mur ou se posent simplement
sur un meuble.
Elles peuvent également s’installer en multiposte.
Livrées avec pile CR2032 3V longue durée.
Vendues aussi à l’unité
Rendez-vous sur legrand.fr

EX
TR

A-
PL

AT
E

Contrôle depuis
un smartphone

Commande
par la voix

En ajoutant un pack de
démarrage connecté
‘‘with Netatmo’’, rendez
très simplement votre
installation connectée.

CHOISIR SES PRÊT-À-POSER : PAGE 20

CONNECTEZ!

CONSEILS D’INSTALLATION : PAGE 22

ÉCLAIRAGE
PRÊT-À-POSER CONNECTABLE SANS FILS

AVEC MICROMODULE

POSEZ...

L

N

Le nom et le logo Zigbee sont des marques de Zigbee Alliance. Tout usage non autorisé est interdit.
Contactez la Zigbee Alliance pour toute information additionnelle sur www.zigbeealliance.org

Commande sans fils
supplémentaire
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CRÉEZ UN VA & VIENT
D’ÉCLAIRAGE
SANS FILS

VOUS POUVEZ FACILEMENT
RENDRE CE PRÊT-À-POSER
CONNECTÉ POUR CONTRÔLER
LES ÉCLAIRAGES

VOUS POSITIONNEZ LES
COMMANDES D’ÉCLAIRAGE SELF-E
SANS FILS SANS PILE SUR LE MUR
OU SUR UN MEUBLE, VOUS POUVEZ
EN AJOUTER D’AUTRES

2 commandes d’éclairage Céliane Self-e
sans fils sans pile
Extra-plates et repositionnables à tout moment,
elles se fixent sur le mur ou se posent simplement
sur un meuble.
Elles peuvent également s’installer en multiposte.
Auto alimentée, la commande Céliane Self-e
est la plus silencieuse du marché (27 db).
Vendues aussi à l’unité
Rendez-vous sur legrand.fr

EX
TR

A-
PL

AT
E

Contrôle depuis
un smartphone

Commande
par la voix

En ajoutant un pack de
démarrage connecté
‘‘with Netatmo’’, rendez
très simplement votre
installation connectée.

CHOISIR SES PRÊT-À-POSER : PAGE 20

CONNECTEZ!

CONSEILS D’INSTALLATION : PAGE 22

AVEC MICROMODULE

ÉCLAIRAGE
PRÊT-À-POSER CONNECTABLE SANS FILS, SANS PILE

Le nom et le logo Zigbee sont des marques de Zigbee Alliance. Tout usage non autorisé est interdit.
Contactez la Zigbee Alliance pour toute information additionnelle sur www.zigbeealliance.org

Commande sans fils
supplémentaire
en multiposte

VOUS RACCORDEZ
LE MICROMODULE
SUR L’ÉCLAIRAGE
À COMMANDER

Micromodule d’éclairage
S’encastre dans une boîte point de
centre ou applique équipée DCL.
Pour lampes LEDs et fluocompactes
jusqu’à 75 W, halogènes jusqu’à 300 W.

POSEZ...

L

N

Sans pile :
zéro maintenance !

Sans fils :
repositionnable !

Sans fin :
dure plus de 50 ans !

Avec commandes d’éclairage
sans fils sans pile Céliane Self-e
ou dooxie Self-e ou Mosaic Self-e
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COMMANDES SANS FILS

VOUS INSTALLEZ SANS OUTIL LA BOÎTE
ET LA PRISE DCL EN FAUX-PLAFOND

VOUS POSITIONNEZ LES
COMMANDES SANS FILS
D’ÉCLAIRAGE SUR LE MUR
OU SUR UN MEUBLE, VOUS
POUVEZ EN AJOUTER D’AUTRES

2 commandes sans fils d’éclairage
Extra-plates et repositionnables à tout moment,
elles se fixent sur le mur ou se posent simplement
sur un meuble.
Elles peuvent également s’installer en multiposte.
Livrées avec pile CR2032 3V longue durée.
Vendues aussi à l’unité
Rendez-vous sur legrand.fr

EX
TR

A-
PL

AT
E

CHOISIR SES PRÊT-À-POSER : PAGE 20

CONNECTEZ!

ÉCLAIRAGE
KIT TOUT-EN-UN CONNECTABLE SANS FILS

POSEZ...

CONTRÔLEZ UN LUMINAIRE
EN VA-ET-VIENT AVEC DES

VOUS POUVEZ FACILEMENT
RENDRE CE PRÊT-À-POSER
CONNECTÉ POUR CONTRÔLER
LES ÉCLAIRAGES

Contrôle depuis
un smartphone

Commande
par la voix

En ajoutant un pack de
démarrage connecté
‘‘with Netatmo’’, rendez
très simplement votre
installation connectée.

CONSEILS D’INSTALLATION : PAGE 22

Boîte Modul’up
100 % étanche à l’air.
Encastrement Ø 80 mm.
Prise DCL Modul’up with Netatmo
Pour tous types de lampes jusqu’à 300 W.
Douille + fiche DCL
Culot E27, livrée avec une fiche
pour connecter un luminaire.

L

N

Le nom et le logo Zigbee sont des marques de Zigbee Alliance. Tout usage non autorisé est interdit.
Contactez la Zigbee Alliance pour toute information additionnelle sur www.zigbeealliance.org

Commande sans fils
supplémentaire
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COMMANDES SANS FILS

VOUS POSITIONNEZ LES
COMMANDES SANS FILS
D’ÉCLAIRAGE SUR LE MUR
OU SUR UN MEUBLE, VOUS
POUVEZ EN AJOUTER D’AUTRES

Micromodule d’éclairage
et boîte de dérivation Plexo
Pour lampes LEDs et
fluocompactes jusqu’à 75 W,
halogènes, jusqu’à 300 W.

2 commandes sans fils d’éclairage
Extra-plates et repositionnables à tout
moment, elles se fixent sur le mur ou
se posent simplement sur un meuble.
Elles peuvent également s’installer
en multiposte.
Livrées avec pile CR2032 3V longue durée.
Vendues aussi à l’unité
Rendez-vous sur legrand.fr

EX
TR

A-
PL

AT
E

CHOISIR SES PRÊT-À-POSER : PAGE 20

CONNECTEZ!

ÉCLAIRAGE
KIT TOUT-EN-UN CONNECTABLE SANS FILS

POSEZ...
VOUS POUVEZ
FACILEMENT RENDRE
CE PRÊT-À-POSER
CONNECTÉ POUR
CONTRÔLER LES
ÉCLAIRAGES

Contrôle depuis
un smartphone

Commande
par la voix

En ajoutant un pack de démarrage
connecté ‘‘with Netatmo’’, rendez très
simplement votre installation connectée.

CONSEILS D’INSTALLATION : PAGE 22

VOUS RACCORDEZ
LE MICROMODULE
SUR LE CIRCUIT
D’ÉCLAIRAGE
DES SPOTS

INSTALLEZ DES SPOTS
PILOTÉS PAR DES

VOUS INSTALLEZ SANS OUTIL
LES BOÎTES ET LES SPOTS
EN FAUX-PLAFOND, VOUS
POUVEZ EN AJOUTER
D’AUTRES

3 boîtes Modul’up
100 % étanche à l’air.
Encastrement Ø 80 mm.
3 spots Modul’up
À LEDs, 6 W, 500 lm
Réglables : 3000 K (chaud)
ou 4000 K (froid)
IP 44, Classe II

N

Le nom et le logo Zigbee sont des marques de Zigbee Alliance. Tout usage non autorisé est interdit.
Contactez la Zigbee Alliance pour toute information additionnelle sur www.zigbeealliance.org

Commande sans fils
supplémentaire

L

N

x 3
Possibilité d’ajouter

jusqu’à 9 spots
identiques maxi
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L

N

VOUS POUVEZ FACILEMENT
RENDRE CE PRÊT-À-POSER
CONNECTÉ POUR CONTRÔLER
LES LAMPES ET APPAREILS
BRANCHÉS SUR PRISES DE
COURANT

VOUS REMPLACEZ
LA PRISE DE COURANT
EXISTANTE PAR LA PRISE
DU PRÊT-À-POSER

VOUS POSITIONNEZ LA
COMMANDE SANS FILS
D’ÉCLAIRAGE ET DE PRISES
SUR LE MUR OU SUR UN MEUBLE,
VOUS POUVEZ EN AJOUTER D’AUTRES

Prise de courant 16 A
Remplace une simple prise 2P + T :
vous conservez les fils et la boîte
(prof. 40 mm).
Fixation à vis.
Prise 16 A pour commander également
des appareils électriques.

EX
TR

A-
PL

AT
E

Contrôle depuis
un smartphone

Commande
par la voix

En ajoutant un pack de
démarrage connecté
‘‘with Netatmo’’, rendez
très simplement votre
installation connectée.

CHOISIR SES PRÊT-À-POSER : PAGE 20

CONNECTEZ!

Le nom et le logo Zigbee sont des marques de Zigbee Alliance. Tout usage non autorisé est interdit.
Contactez la Zigbee Alliance pour toute information additionnelle sur www.zigbeealliance.org

CONSEILS D’INSTALLATION : PAGE 22

PRISE COMMANDÉE
PRÊT-À-POSER CONNECTABLE SANS FILS

POSEZ...

SANS TIRER DE FILS

CRÉEZ UNE PRISE
COMMANDÉE

Câblage
existant

Commande sans fils d’éclairage et de prises
Extra-plate et repositionnable à tout moment,
elle se fixe sur le mur ou se pose simplement
sur un meuble.
Elle peut également s’installer en multiposte.
Livrée avec pile CR2032 3V longue durée.
Vendue aussi à l’unité
Rendez-vous sur legrand.fr

Commande sans fils
supplémentaire
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VOUS POUVEZ FACILEMENT
RENDRE CE PRÊT-À-POSER
CONNECTÉ POUR CONTRÔLER
LES VOLETS ROULANTS

VOUS REMPLACEZ
L’INTERRUPTEUR EXISTANT
PAR L’INTERRUPTEUR
POUR VOLET ROULANT
DU PRÊT-À-POSER, VOUS
POUVEZ EN AJOUTER D’AUTRES

VOUS POSITIONNEZ LA
COMMANDE SANS FILS POUR
VOLETS ROULANTS SUR LE MUR
OU SUR UN MEUBLE, VOUS
POUVEZ EN AJOUTER D’AUTRES

Interrupteur pour volet roulant
Remplace un interrupteur pour volet existant :
vous conservez les fils et la boîte (prof. 40 mm),
vous ramenez le neutre si besoin.
Fixation à vis ou à griffes (fournies).
Pour tous types de moteurs de volets roulants
filaires à butée électronique ou mécanique.
Vendu aussi à l’unité
Rendez-vous sur legrand.fr

EX
TR

A-
PL

AT
E

Contrôle depuis
un smartphone

Commande
par la voix

En ajoutant un pack de
démarrage connecté
‘‘with Netatmo’’, rendez
très simplement votre
installation connectée.

CHOISIR SES PRÊT-À-POSER : PAGE 20

CONNECTEZ!

CONSEILS D’INSTALLATION : PAGE 22

VOLETS ROULANTS
PRÊT-À-POSER CONNECTABLE SANS FILS

POSEZ...

SANS TIRER DE FILS

CENTRALISEZ
LES VOLETS ROULANTS

Commande sans fils pour volets roulants
Extra-plate et repositionnable à tout moment,
elle se fixe sur le mur ou se pose simplement
sur un meuble.
Elle peut également s’installer en multiposte.
Livrée avec pile CR2032 3V longue durée.
Vendue aussi à l’unité
Rendez-vous sur legrand.fr

N

Câblage
existant

L

Le nom et le logo Zigbee sont des marques de Zigbee Alliance. Tout usage non autorisé est interdit.
Contactez la Zigbee Alliance pour toute information additionnelle sur www.zigbeealliance.org

Interrupteur
pour volet roulant
supplémentaire
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N

GV

PV

VOUS POUVEZ
FACILEMENT RENDRE
CE PRÊT-À-POSER
CONNECTÉ POUR
CONTRÔLER LA VMC

VOUS RACCORDEZ
LE MICROMODULE
POUR VMC AU PLUS
PRÈS DU MOTEUR
DE LA VMC

VOUS REMPLACEZ
L’INTERRUPTEUR VMC
EXISTANT PAR UNE
COMMANDE SANS FILS
POUR VMC

Micromodule pour VMC
Se raccorde au plus près du
moteur de la VMC.
Pour tous types de moteurs
VMC simple flux 2 vitesses
250 W maxi. EX

TR
A-

PL
AT

E

Contrôle depuis
un smartphone

Commande
par la voix

En ajoutant un pack de démarrage
connecté ‘‘with Netatmo’’, rendez très
simplement votre installation connectée.

CHOISIR SES PRÊT-À-POSER : PAGE 20

CONNECTEZ!

CONSEILS D’INSTALLATION : PAGE 22

VMC
PRÊT-À-POSER CONNECTABLE SANS FILS

POSEZ...

AVEC DES COMMANDES
SANS FILS

CONTRÔLEZ LA VMC
DANS PLUSIEURS PIÈCES

Commande sans fils pour VMC
Remplace l’interrupteur VMC existant.
Peut se visser sur la boîte d’encastrement
de l’ancien interrupteur VMC.
Livrée avec pile CR2032 3V longue durée.

GV : grande vitesse
PV : petite vitesse

VOUS POSITIONNEZ
L’AUTRE COMMANDE
SANS FILS POUR VMC
SUR LE MUR OU SUR UN
MEUBLE, VOUS POUVEZ
EN AJOUTER D’AUTRES

Commande sans fils pour VMC
Extra-plate et repositionnable à tout
moment, elle se fixe sur le mur ou
se pose simplement sur un meuble.
Elle peut également s’installer en
multiposte.
Livrée avec pile CR2032 3V longue durée.
Vendue aussi à l’unité
Rendez-vous sur legrand.fr

Le nom et le logo Zigbee sont des marques de Zigbee Alliance. Tout usage non autorisé est interdit.
Contactez la Zigbee Alliance pour toute information additionnelle sur www.zigbeealliance.org

Commande sans fils
supplémentaire

Moteur VMC
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Ce

Blanc Titane
Graphite
Finition

Tungstène
Blanc Effet

Alu Blanc

Éclairage

Prêt-à-Poser connectable
Créer un va-et-vient d’éclairage
sans tirer de fils (p. 2)

• 1 interrupteur d’éclairage sans neutre
• 1 commande sans fils d’éclairage, livrée

avec pile et adhésifs repositionnables
• 1 compensateur à câbler sur la lampe
• Plaques de finition, enjoliveurs et supports

0676 32 0 676 33 0 676 23 6 006 92 6 007 92 0 777 32L

Prêt-à-Poser connectable
Créer un va-et-vient d’éclairage
sans tirer de fils (p. 4)
Avec commande d’éclairage
Self-e

• 1 interrupteur d’éclairage sans neutre
• 1 commande d’éclairage Self-e sans fils sans

pile, livrée avec adhésifs repositionnables
• 1 compensateur à câbler sur la lampe
• Plaques de finition, enjoliveurs et supports

0676 32L 0 676 33L 6 006 92L 0 777 28L

Prêt-à-Poser connectable
Créer un va-et-vient d’éclairage
sans fils, avec micromodule (p. 6)

• 1 micromodule d’éclairage
• 2 commandes sans fils d’éclairage, livrées

avec piles et adhésifs repositionnables
• Plaques de finition, enjoliveurs et supports

0677 77 0 677 78 0 676 27 6 006 99 6 007 99 0 777 77L

Prêt-à-Poser connectable
Créer un va-et-vient d’éclairage
sans fils, avec micromodule (p. 8)
Avec commandes d’éclairage
Self-e

• 1 micromodule d’éclairage
• 2 commandes d’éclairage Self-e sans fils
   sans pile, livrées avec adhésifs

repositionnables
• Plaques de finition, enjoliveurs et supports

0677 77L 0 677 78L 6 006 99L 0 777 25L

Kit tout-en-un connectable
Contrôler un luminaire
en va-et-vient avec des
commandes sans fils (p. 10)

• 1 boîte Modul’up
• 1 prise DCL Modul’up with Netatmo
• 1 douille avec fiche DCL
• 2 commandes sans fils d’éclairage, livrées

avec piles et adhésifs repositionnables
• Plaques de finition, enjoliveurs et supports

0 885 61L 0 885 62L 0 885 65L 0 885 63L

Kit tout-en-un connectable
Installer des spots pilotés
par des commandes sans fils
d’éclairage (p. 12)

• 3 boîtes Modul’up
• 3 spots blancs Modul’up
• 1 micromodule d’éclairage
• 2 commandes sans fils d’éclairage, livrées
   avec piles et adhésifs repositionnables
• Plaques de finition, enjoliveurs et supports

0 885 51L 0 885 52L 0 885 55L 0 885 53L

Prise commandée

Prêt-à-Poser
Créer une prise commandée
sans tirer de fils (p. 14)

• 1 prise de courant 16 A
• 1 commande sans fils d’éclairage et de
   prises, livrée avec pile et adhésifs

repositionnables
• Plaques de finition, enjoliveurs et supports

0676 34 0 676 35 0 676 24 6 006 94 6 007 94 0 777 34L

Ce

Blanc Titane
Graphite
Finition

Tungstène
Blanc Effet

Alu Blanc

Volets roulants

Prêt-à-Poser
Centraliser vos volets roulants
sans tirer de fils (p. 16)

• 1 interrupteur pour volet roulant
• 1 commande sans fils pour volets roulants,

livrée avec pile et adhésifs repositionnables
• Plaques de finition, enjoliveurs et supports

0676 36 0 676 37 0 676 26 6 006 96 6 007 96 0 777 36L

VMC

Prêt-à-Poser
Contrôler la VMC dans plusieurs
pièces avec des commandes
sans fils (p. 18)

• 1 micromodule pour VMC
• 2 commandes sans fils pour VMC

à 2 vitesses, livrées avec pile et adhésifs
repositionnables

• Plaque de finition, enjoliveur et support

0677 64

VOS PRÊT-À-POSER

Pour installer facilement
les Prêt-à-Poser, retrouvez
tous les tutos sur legrand.fr

CONSEILS
PRATIQUES

Chaque solution est à installer
indépendamment l’une de
l’autre. Ne pas les mélanger
entre elles.

Les produits d’un même Prêt-à-Poser
sont pré-programmés et fonctionnent
ensemble.
Ils ne peuvent pas fonctionner avec les
produits d’autres Prêt-à-Poser.

Pour ajouter des produits à un
Prêt-à-Poser, utilisez toujours
les produits vendus à l’unité.
Ne pas mélanger les Prêt-à-Poser
entre eux.

CHOISISSEZ VITE

Pour compléter les
Prêt-à-Poser, retrouvez
l’offre complète sur legrand.fr
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Blanc Titane Graphite
Finition

Tungstène

Blanc Effet
Aluminium

Blanc

0 677 00 0 677 70 0 648 90 6 006 70 6 007 70 0 777 00L

Pack de démarrage connecté
pour tableau électrique :

1 module Control
et 1 contacteur connecté

Module Control

4 121 91 4 121 81

RENDEZ FACILEMENT
UN PRÊT-À-POSER

CONNECTÉ

OU(1)

PRÊT-À-POSER
CONNECTABLE

PACK DE DÉMARRAGE VERSION APPAREILLAGE

PACK DE DÉMARRAGE VERSION TABLEAU ÉLECTRIQUE

EFFACEZ
LA CONFIGURATION
DU PRÊT-À-POSER
À CONNECTER1

Appuyez au centre d’une commande
sans fils du Prêt-à-Poser et maintenez
l’appui jusqu’à ce que le voyant
s’allume en violet fixe.

1 Confirmez l’action en ré-appuyant
brièvement au centre de la commande.
Le voyant s’allume en rouge puis s’éteint.

Renouvelez ces 2 opérations pour
la deuxième commande éventuelle
du Prêt-à-Poser.

2 Le voyant du produit filaire
(interrupteur, micromodule...)
du Prêt-à-Poser s’allume
désormais en rouge.

La configuration du
Prêt-à-Poser est effacée.

3

ASSOCIEZ
LE PRÊT-À-POSER AU
PACK DE DÉMARRAGE
CHOISI2

Plusieurs Prêt-à-Poser
peuvent être associés
à un pack de démarrage.

(1) Une même installation ne doit comporter qu’un seul pack de démarrage : version appareillage ou version tableau électrique

L’association se fait très simplement en suivant les
étapes décrites dans les notices d’installation livrées
avec les packs de démarrage, ou en suivant le pas à pas
dans l’App Home + Control.
Retrouvez aussi les tutos d’installation sur legrand.fr

Les produits filaires et les commandes sans fils
des Prêt-à-Poser sont configurés entre eux.
Vous devez effacer cette configuration avant d’ajouter
un pack de démarrage ‘‘with Netatmo’’.

Vous avez posé un Prêt-à-Poser dans une pièce.
Pour rendre votre installation connectée, il vous
suffit d’associer au Prêt-à-Poser un pack de
démarrage ‘‘with Netatmo’’.

Contrôle depuis
un smartphone via
l’App Home + Control
(voir p. 24)

Commande par la voix
via un assistant vocal
(voir p. 24)

Vous avez installé une prise Control (pack de démarrage
version appareillage) ou un module Control (pack de
démarrage version tableau électrique) et vous avez créé
le réseau en suivant les instructions de la notice :
les voyants sont allumés en vert.

1 Terminez l’installation en associant la commande sans fils
du Prêt-à-Poser au produit filaire en tapotant 3 fois sur celui-ci
ou en l’associant directement dans l’App Home + Control.

Les produits du Prêt-à-Poser sont associés entre eux
et au pack de démarrage. Ils peuvent être contrôlés
à distance depuis un smartphone et par la voix.

2

Prise Control ou module Control
d’un pack de démarrage

Produit filaire
du Prêt-à-Poser

Produit filaire
du Prêt-à-Poser

Commande sans fils
du Prêt-à-Poser

Produit filaire
du Prêt-à-Poser

Commande sans fils
du Prêt-à-Poser

Commande sans fils
du Prêt-à-Poser
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Avec l’App Home + Control en téléchargement
gratuit, on peut :
• commander à distance les éclairages, les volets
roulants, le chauffage et les appareils électriques
• personnaliser des scénarios
• planifier le fonctionnement d’appareils électriques
• suivre ses consommations
• paramétrer des alertes sur son smartphone

Avec un assistant vocal de son choix, associé
ou non à une enceinte connectée, on contrôle
l’installation par la voix. On peut commander les
éclairages, les volets roulants, le chauffage et les
appareils électriques même si on a les bras chargés !

Par exemple, avec une commande générale
sans fils Départ / Arrivée, on crée ses propres
scénarios suivant ses envies en activant
simutanément différentes fonctions.
Exemple avec scénario Départ personnalisé : toutes
les lumières s’éteignent, les volets sélectionnés se
ferment et certaines prises se mettent en veille.

Pour en savoir plus sur
les solutions connectées,
rendez-vous sur legrand.fr

Contrôle depuis
un smartphone

Contrôle
par la voix

Personnalisation
de scénarios

Ensemble, vivons la maison
simplement connectée

iOS : les solutions " with Netatmo " requièrent un iPhone, iPad ou un iPod touch.
Pour contrôler cet accessoire compatible HomeKit, la dernière version d'iOS ou d'iPadOS est recommandée.
Le contrôle de cet accessoire HomeKit automatiquement et hors de la maison nécessite un HomePod, Apple TV
ou iPad configuré comme concentrateur.
Il est recommandé de mettre à jour vers la dernière version du logiciel et du système d'exploitation.
iPhone, iPod, iPad sont des marques d'Apple Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. App Store est
une marque de service d'Apple Inc. déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays. HomeKit et iPadOS sont des
marques d'Apple Inc. iOS est une marque de Cisco déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays et est utilisée
sous licence.

ANDROID : Android 5.0 minimum requis avec accès Google Play.
WEBAPP : PC & Mac
Google, Google Play, Android, est une marque de Google LLC.
Amazon, Alexa et leurs logos associés sont des marques d'Amazon.com, Inc. ou ses filiales.

ASSISTANTS VOCAUX COMPATIBLESTÉLÉCHARGEMENT GRATUIT SUR

App Store est une marque de service d’Apple Inc. déposée
aux Etats-Unis et dans d’autres pays.
Google, Google Play, Android, sont des marques déposées
de Google LLC.

App
Home + Control

Création de
plannings confort
Avec l’App Home + Control on plannifie des
actions quotidiennes pour plus de confort
et d’économies d’énergie. Exemples :
• heures d’ouverture et fermeture des volets
• mise en route du chauffe-eau
• programmation de plages de chauffe
suivant ses habitudes de vie
• programmation de la recharge du véhicule
électrique pendant les heures creuses

Legrand a co-développé avec Netatmo des solutions variées qui permettent
de connecter simplement son logement, individuel ou collectif.

Retrouvez toutes les solutions de
la maison simplement connectée

dans la brochure dédiée



SUIVEZ-NOUS SUR

service
Relations Pro
0810 48 48 48 0,05 € / min

du lundi au vendredi 8h à 18h
128 av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr

DIRECTIONS RÉGIONALES

1 - DIRECTION RÉGIONALE
ÎLE DE FRANCE

BP 37, 82 rue Robespierre - 93170 Bagnolet

Départements : 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93
94 - 95

% : 01 49 72 52 00
@ : fr-dr-paris@legrand.fr

2 - DIRECTION RÉGIONALE NORD
12A avenue de l’Horizon
59650 Villeneuve d’Ascq

Départements : 02 - 08 - 10 - 51 - 52 - 59 - 60
62 - 80

% : 0 805 129 129
@ : fr-dr-lille@legrand.fr

3 - DIRECTION RÉGIONALE EST
288 avenue de Colmar
67100 Strasbourg

Départements : 25 - 39 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68
70 - 88 - 90

% : 03 88 77 32 32
@ : fr-dr-strasbourg@legrand.fr

4 - DIRECTION RÉGIONALE RHÔNE-ALPES
BOURGOGNE AUVERGNE

8 rue de Lombardie - 69800 Saint-Priest

Départements : 01 - 03 - 07 - 15 - 21 - 26 - 38
42 - 43 - 58 - 63 - 69 - 71 - 73 - 74 - 89

% : 0 800 715 715
@ : fr-dr-lyon@legrand.fr

5 - DIRECTION RÉGIONALE MÉDITERRANÉE
Le Campus Arteparc - Bâtiment C
595 Rue Pierre Berthier
13591 Aix en Provence Cedex 3

Départements : 2A - 2B - 04 - 05 - 06 - 11
13 - 30 - 34 - 48 - 66 - 83 - 84 - Monaco

% : 0 800 730 800
@ : fr-dr-aix-en-provence@legrand.fr

6 - DIRECTION RÉGIONALE SUD-OUEST
73 rue de la Morandière
33185 Le Haillan

Départements : 09 - 12 - 19 - 23 - 24 - 31 - 32
33 - 40 - 46 - 47 - 64 - 65 - 81 - 82 - 87

% : 0 805 121 121
@ : fr-dr-bordeaux@legrand.fr

7 - DIRECTION RÉGIONALE ATLANTIQUE
VAL DE LOIRE

Technoparc de l’Aubinière
14 impasse des Jades - Bat L - CS 53863
44338 Nantes Cedex 3

Départements : 16 - 17 - 18 - 28 - 36 - 37 - 41
44 - 45 - 49 - 53 - 72 - 79 - 85 - 86

% : 0 805 120 805
@ : fr-dr-nantes@legrand.fr

8 - DIRECTION RÉGIONALE BRETAGNE
NORMANDIE

1 rue du Petit Pré - ZAC des Trois Marches
35132 Vezin-le-Coquet

Départements : 14 - 22 - 27 - 29 - 35 - 50 - 56
61 - 76

% : 0 800 730 974
@ : fr-dr-rennes@legrand.fr

FORMATION CLIENTS
Innoval - 87045 Limoges Cedex - France
% : 05 55 06 88 30
Relations Enseignement Technique
% : 05 55 06 77 58

SERVICE EXPORT
87045 Limoges Cedex - France
% : 05 55 06 87 87
Fax : 05 55 06 74 55
@ : direction-export.limoges@legrand.fr

LEGRAND SNC
SNC au capital de 7 368 545 D
RCS Limoges 389 290 586
N° SIRET 389 290 586 000 12
TVA FR 15 389 290 586

Siège social
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
% : 05 55 06 87 87
Fax : 05 55 06 88 88
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Centres Innoval

legrand.fr

facebook.com/LegrandFrance

linkedin.com/legrandfrance/

instagram.com/legrand_france/

youtube.com/legrandfrance/

pinterest.fr/legrandfrance/
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