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Linkeo 19" wall-mounting cabinets

n Pivoting base opening

n Fixing (mm)

Cat.Nos Capacity X Y

19" fix
cabinet

fix side
panels

6 462 00 6 U 400 197
6 462 01 9 U 400 300
6 462 02 12 U 400 464
6 462 03 15 U 400 597
6 462 04 18 U 400 730
6 462 05 21 U 400 864
6 462 10 6 U 400 197
6 462 11 9 U 400 330
6 462 12 12 U 400 464
6 462 13 15 U 400 597
6 462 14 18 U 400 730
6 462 15 21 U 400 864

removable
side panels

6 462 50 6 U 411 149
6 462 51 9 U 411 282
6 462 52 12 U 411 415
6 462 53 15 U 411 549
6 462 54 18 U 411 682
6 462 55 21 U 411 815
6 462 60 6 U 411 149
6 462 61 9 U 411 282
6 462 62 12 U 411 415
6 462 63 15 U 411 549
6 462 64 18 U 411 682
6 462 65 21 U 411 815

19" pivoting cabinets

6 462 21 9 U 350 368
6 462 22 12 U 350 501
6 462 23 15 U 350 635
6 462 24 18 U 350 768
6 462 25 21 U 350 901

10" fix cabinet 6 462 30 6 U 171 197

n Fan kit (mm)
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