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Aux.: 207+253 V~ 50 Hz - 2VA

Out1, Out2, Out 3: max. 230 V~, 15 Acosp = 1

Input:s Libre de potentiel « Voltage - free « Libero da potenziale « Potentialfreie * Libre de potencial « Potentiaalvrijf
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La documentation compléte est disponible sur le site Web www.e-catalogue.legrandgroup.com

Complete documentation is available at www.e-catalogue.legrandgroup.com

La documentazione completa é disponibile sul sito www.e-catalogue.legrandgroup.com

Weitere Dokumente kénnen Sie von der Webseite www.e-catalogue.legrandgroup.com herunterladen

La documentacién completa esta disponible en el sitio web www.e-catalogue.legrandgroup.com

De volledige documentatie is beschikbaar op de website www.e-catalogue.legrandgroup.com

A documentagdo completa esta disponivel no www.e-catalogue.legrandgroup.com
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Petna dokumentacja jest dostepna na stronie www.e-catalogue.legrandgroup.com
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