


































































































Living Now

choix des mécanismes et enjoliveurs (suite)

Living Now

choix des mécanismes et enjoliveurs (suite)

PRINCIPE DE MONTAGE :
MONTAGE D'UN
MECANISME 1
1 MODULE
AVEC ENJOLIVEUR
- 2 MODULES :
Boite réf. 0 800 21 Support réf. BTK4702 2 ‘ ‘ ‘
Obturateurs
réf. BTK4949
MECANISMES @ ENJOLIVEURS
| O Blanc ® Noir O Sable
COMMANDES POUR VOLETS ROULANTS (VOIR P. 72)
BTK4027 }
L".‘e"t”pte“' pour commande + BTKWO6M2 BTKGO6M2 BTKMOBM2 ”
frecte BTK4949 -
2 modules
BTK4037 |
Poussoir pour commande directe + BTKWO05M2 BTKGO5M2 BTKM05M2
BTK4949 -
L 2 modules
Interfupteur pour commande BTK40270) BTKWO06 BTKG06 BTKMO6 ”
irecte -
— 1 m(gule“)
Poussoir pour commande directe BTK4037®" BTKWO05 BTKGO05 BTKMO05 !
— 1 mc;ule(‘)
CHAUFFAGE (VOIR P. 72)
Thermostat électronique Livré avec enjoliveur BTKWA4441 BTKG4441 BTKM4441
PRISES DE COURANT (VOIR P. 73)
BTKW55F
Prise de courant Surface BTK4142A BTKR55F (rouge) BTKG55F BTKM55F
BTKV55F (vert)
I 2 modules
Livrée avec enjoliveur .
Prise de courant Surface S BTKW4:42USB BTKG4:42USB BTKM4J1 42USB f@f
avec chargeur USB Type-C Nécessite un plastron BTKW62 BTKG62 BTKM62 ‘
de finition LI 2 modules
CHARGEURS USB (VOIR P. 73)
Chargeur 1 USB Type-C
_3A/30WPower Delivery | | BTK4288C2 . ..
Chargeur 2 USB Type-C3A/15W BTK4286C2 BTKW12C BTKG12C BTKM12C
Chargeur USB Type-A + Type-C L |
3A/15W BTK4287C2
PRISES TELEVISION (VOIR P. 73)
BTK4202D E—
Prise TV simple male BTK;949 o
@‘
..................................................................... BTK4202F e BTKwost BTKGost BTKM08M2
Prise TV type "F" a visser s
BTK4949 2 modules
Prise TV-R-SAT DAB+ BTK4210M2D BTKW26M2 BTKG26M2 BTKM26M2 c°g
2 modules
Prise TV simple male BTK4202D"
................................................................................................ BTKwos BTKGos BTKM08
Prise TV type "F" a visser BTK4202F™ 1 mogule®
ui

1: A associer a une fonction 1 module ou un obturateur 1 module

11,
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P
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PRINCIPE DE MONTAGE :
MONTAGE D'UN
MECANISME 1
4+ OU 1 MODULE
AVEC ENJOLIVEUR
2 MODULES :
Boite réf. 0 800 21 Support réf. BTK4702 2 ‘ ‘ ‘
Obturateurs
réf. BTK4949
MECANISMES @ ENJOLIVEURS
| O Blanc ® Noir O Sable
PRISES MULTIMEDIA POUR APPLICATIONS
DE GRADE 2 TVET 3TV (VOIR P. 74)
. o Livrée avec enjoliveur BTKW4279C6AS BTKG4279C6AS BTKM4279C6AS
Drise RY 45 blindée cat. 6A STP | Necessite obturateur + BTK4949 + BTK4949 + BTK4949
et plastron de finition + BTKWO07M2 + BTKGO7M2 + BTKMO7M2 0
.................................................................................................................................................................................................... &
: . Livrée avec enjoliveur BTKW4279C6S BTKG4279C6S BTKM4279C6S
brise RJ 45 blindée cat. 6 STP Nécessite obturateur + BTK4949 + BTK4949 + BTK4949 2 modules
rade et plastron de finition + BTKWO7M2 + BTKGO7M2 + BTKMO7M2
Prise RJ 45 blindée cat. 6A STP Livrée ’rj‘véecce Sesr‘wijtzliveur“) BTKW4E7906AS BTKG42+7906AS BTKM42+7906AS
Grade 3TV un plastron de finition BTKWO7 BTKGO7 BTKMO7
Prise RJ 45 blindée cat. 6 STP Livrée ’a\llvéecc; Sgijt(éliveur“) BTKW4+279CGS BTKG431QCGS BTKM437906S | mogule
Grade 2TV un plastron de finition BTKWO7 BTKGO7 BTKMO7
PRISES TELEPHONE (VOIR P. 74)
Livrée avec enjoliveur BTKW4279C6F BTKG4279C6F BTKM4279C6F
Prise RJ 45 cat. 6 FTP Nécessite obturateur + BTK4949 + BTK4949 + BTK4949
et plastron de finition + BTKWO07M2 + BTKG07M2 + BTKMO7M2
Livrée avec enjoliveur" BTKW4279C6F BTKG4279C6F BTKM4279C6F
Prise RJ 45 cat. 6 FTP Nécessite + + +
un plastron de finition BTKWO07 BTKGO07 BTKMO7
. 1 module®
PRISES INFORMATIQUES (VOIR P. 74)
: . Livrée avec enjoliveur BTKW4279C6AS BTKG4279C6AS BTKM4279C6AS
orise RJ 15 blinde cat. 64 STP | Nécessite obturateur + BTK4949 + BTK4949 + BTKA4949
rade et plastron de finition + BTKWO7M2 + BTKGO7M2 + BTKMO7M2
: R Livrée avec enjoliveur BTKW4279C6S BTKG4279C6S BTKM4279C6S
frise RJ 4o blindée cat. 6 STP Nécessite obturateur + BTK4949 + BTK4949 + BTK4949
et plastron de finition + BTKWO07M2 + BTKGO7M2 + BTKMO7M2
................................................................................................................................................................................................... 2 modules
Livrée avec enjoliveur BTKW4279C6F BTKG4279C6F BTKM4279C6F
Prise RJ 45 cat. 6 FTP Nécessite obturateur + BTK4949 + BTK4949 + BTK4949
et plastron de finition + BTKWO07M2 + BTKGO7M2 + BTKMO7M2
Prise RJ 45 blindée cat. 6A STP Livrée ﬁl\éec% S:ijtzliveur“) BTKW4E79CGAS BTKG42+7906AS BTKM42+7QC6AS
Grade 3TV un plastron de finition BTKWO07 BTKGO7 BTKMO7
Prise RJ 45 blindée cat. 6 STP Livrée avec enjoliveuﬁ” BTKW4279C6S BTKG4279C6S BTKM4279C6S E
Grade 2 TV Nécessite + + +
un plastron de finition BTKWO07 BTKGO07 BTKMO7
................................................................................................................................................................................................. 1 module®
Livrée avec enjoliveur BTKW4279C6F BTKG4279C6F BTKM4279C6F
Prise RJ 45 cat. 6 FTP Nécessite + + +
un plastron de finition BTKWO07 BTKGO07 BTKMO7
Prise optique SC/APC simplex BTK4268SCA BTKW13M2 BTKG13M2 BTKM13M2
2 modules
1: A associer a une fonction 1 module ou un obturateur 1 module
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Living Now

choix des mécanismes et enjoliveurs (suite)

PRINCIPE DE MONTAGE : |
H MONTAGE D'UN
Ll MECANISME
+ + ou 4+ Ou + 1 MODULE
1 : AVEC ENJOLIVEUR
1 _‘ I 2 MODULES :
Boite réf. 0 800 21 Support réf. BTK4702 n 2 I ‘ ‘
L_I Obturateurs
réf. BTK4949
MECANISMES @ ENJOLIVEURS
I O Blanc ® Noir | O Sable
Prise HDMI BTK4284P" 1 BTKW14 BTKG14 BTKM14
- 1 module®
Livrée avec enjoliveur BTKW4294 BTKG4294 BTKM4294
Prise haut-parleurs Nécessite 1 + + +
un plastron de finition BTKWO7 BTKGO7 BTKMO7
— 1 module®
Livrée avec enjoliveur® BTKW4269R BTKG4269R BTKM4269R
Prise double RCA Nécessite 1 + 4 + ©
un plastron de finition BTKWO7 BTKGO7 BTKMO7
— 1 module®
Obturateur 1 module BTK4950" z| BTKWO00 BTKG00 BTKMO00 |:|
1 module®
Obturateur 2 modules 2 x BTK4950 H] BTKWOOM2 BTKGOOM2 BTKMOOM2 |:|
2 modules
Obturateur 1 module BTK4953( BTKWO8 BTKGO8 BTKM08
sortie @9 mm
1 module®

Interrupteur a badge BTK4549
............................................................................................... BTKW22M2 BTKG22M2 BTKM22M2

Interrupteur a badge RFID BTK4548 2 modules
Indicateur extérieur lumineux BTK4373™ @
"Ne pas déranger” et "Faire la Livré avec voyant 1 BTKW11H BTKG11H BTKM11H &
chambre” BTK4743V230RG L] L

1 module®
Commande pour indicateur ] (5]
(pour intérieur de la chambre) BTK4027H® 1 BTKWO6H BTKGOBH BTKMOBH ”

Ne pas déranger” et "Faire la 14
chambre™ — 1 module®
Liseuse a LEDs Livrée avec enjoliveur 1 BTKW4362 BTKG4362 BTKM4362 %

— 1 module®
Livrée avec enjoliveur
A monter sur support A 0
Prise rasoir BTK4703 et boite BTPB503N 3 BTKW4177 BTKG4177 BTKM4177 v
Ajouter une plaque
3 modules 3 modules
1: A associer a une fonction 1 module ou un obturateur 1 module
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Living Now

plaques, supports et boites

BOITES
D'ENCASTREMENT
(prof. 40 mm)
0800 21 0800 22 0800 24
Taami T et [ T S
o = NN
pp T et O i W o & Vg o & W oy
2 x BTKAT02 4 x BTK4702
MONTAGE 444444 @ .................................................................................................
HORIZONTAL
Plaques
2 modules 2 x 2 modules 3 x 2 modules 4 x 2 modules 3 modules
Blanc BTKA4802KW | BTKA4802M2KW BTKA4802M3KW BTKA4802M4KW BTKA4803KW
& | Glacier BTKA4802DW | BTKA4802M2DW BTKA4802M3DW BTKA4802M4DW BTKA4803DW
1]
s
>
O | Ciel BTKA4802DA | BTKA4802M2DA BTKA4802M3DA BTKA4802M4DA BTKA4803DA
Pixel BTKA4802MW |  BTKA4802M2MW BTKA4802M3MW BTKA4802M4MW BTKA4803MW
« |or I I BTKA4802ZW | BTKA4802M2ZW BTKA4802M3ZW BTKA4802M4ZW BTKA4803ZW
<
S
’:‘nf)'z; I I BTKA4802NW | BTKA4802M2NW BTKA4802M3NW BTKA4802MANW BTKA4803NW

Sable I ‘ BTKA4802KM | BTKA4802M2KM BTKA4802M3KM BTKA4802M4KM BTKA4803KM
w :
E —
E Aurore ‘ I BTKA4802DM | BTKA4802M2DM BTKA4802M3DM BTKA4802M4DM BTKA4803DM
-
o
o

Optic I E BTKA4802MM | BTKA4802M2MM BTKA4802M3MM BTKA4802M4MM BTKA4803MM
<
E Cuivre I I BTKA4802ZM BTKA4802M2ZM BTKA4802M3ZM BTKA4802M4ZM BTKA4803ZM
(2]
g Chéne I I BTKA4802LM BTKA4802M2LM BTKA4802M3LM BTKA4802M4LM BTKA4803LM

& | Noir - BTKA4802KG | BTKA4802M2KG BTKA4802M3KG BTKA4802M4KG BTKA4803KG
w
s
%
© | Nuit - BTKA4802DG | BTKA4802M2DG BTKA4802M3DG BTKA4802M4DG BTKA4803DG
o | Acier - BTKA4802ZG | BTKA4802M2ZG BTKA4802M3ZG BTKA4802M4ZG BTKA4803ZG
<
S
g;':‘:e - BTKA4802NG | BTKA4802M2NG BTKA4802M3NG BTKA4802M4NG BTKA4803NG
2]
O | Noyer BTKA4802LG | BTKA4802M2LG BTKA4802M3LG BTKA4802MALG BTKA4803LG
Produit de vente courante - Produit habit tocké par la distribution - Produit disponible sous 72h - Produit nouveau 69



Living Now

commandes d'éclairage

BTK4003M2A BTK4003A BTK4034

'j Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 64/68
2 Tableau de choix plaques p. 69

RSN Interrupteur et va-et-vient

Inter ou va-et-vient 10 A - 230 V~
Peut s'associer aux voyants LED blanche

(p. 75) pour fonction lumineux ou témoin

réf. BTK4743V230T (p. 75)
2 modules

Poussoir

Poussoir inverseur - contact NO-NF
] module

réf. BTLN4743/230T ou LED bleue
2 réf. BTH4743/2308B (p. 75)
pour fonction lumineux ou témoin

voyant réf. BTK4743V230T (p. 75)

Poussoir - contact NO
Peut s'associer aux voyants LED blanche
réf. BTLN4743/230T ou LED bleue

ou témoin

ref. BTK4743V230T (p. 75)

Poussoir porte-étiquette
2 modules
Mécanisme livré avec enjoliveur
porte-étiquette transparent
Avec LED intégrée pour fonction
lumineuse

Py

1 Kolo)d

réf. BTLN4743/230T ou LED bleue ref. BTH4743/230B

Pour un besoin de forte luminosité, utiliser le voyant

Peut s'associer aux voyants LED blanche

Pour un besoin de forte luminosité, utiliser le

Peut recevoir un enjoliveur 2 modules en associant le
mécanisme a 2 obturateurs réf. BTK4949 (p. 75)

réf. BTLN4743/230B (p. 75) pour fonction lumineux

Pour un besoin de forte luminosité, utiliser le voyant

BTK4040 BTKG4002 BTKMO1M2F

Interrupteur bipolaire 16 AX

1 module

Mécanisme livré avec enjoliveur

Nécessite I'utilisation d'un plastron de finition

ref. BTKW02, BTKG02 ou BTKMO2 (p. 64)

Peut s'associer aux voyants LED blanche

ref BTLN4743/230T ou LED bleue réf. BTH4743/230B
p 75) pour fonction lumineux ou témoin

> OBlanc
@® Noir mat
O Sable

Permutateur - 10 A

Permet d'ajouter un troisieme point de commande
dans une installation en va-et-vient.

1 module

Peut recevoir un enjoliveur 2 modules en associant le
mécanisme a 2 obturateurs réf. BTK4949 (p. 75)

@ Permutateur

~ty Permutateur lumineux/témoin avec LED blanche
Permutateur lumineux/témoin avec LED bleue

Enjoliveur avec picto supplémentaire

2 modules

Peut également se monter sur un mécanisme

1 module en ajoutant 2 obturateurs réf. BTK4949
p. 75)

Pictogramme transparent permettant le
rétroeclairage de la fonction sur I'enjoliveur

Avec symbole lumiére
O Blanc

@ Noir mat

O Sable

—

)

Avec symbole sonnette
OBlanc

@ Noir mat

O Sable

>

mbole clé
O Blanc
@ Noir mat
O Sable

WV

o
o
0
<

N
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Living Now

variateur et détecteurs

Living Now

éclairage et balisage

BTK4411 BTK4430

l—_j Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 64/68
Tableau de choix plaques p. 69

[REE variateur toutes charges dimmables

Peut s'associer a un ou plusieurs poussoirs non
lumineux, chaque poussoir permettant alors les
fonctions marche/arrét et variation

Integre la fonction Mémoire de niveau : la lumiére
s'allume au niveau d’éclairement fixé avant la
derniére extinction

Variateur 2 fils, sans Neutre

2 modules

Permet la commande et |a variation de tous
types de lampes :

- LED)s dimmables : 3a 75 W (et/ou 10 lampes
maxi

- Fluocompactes dimmables : 3a 75 W

(et/ou 10 lampes maxi)

- Halogeéne TBT a ballast ferromagnétique ou
électronique : 32400 VA

- Halogenes 230 V: 32400 W

- Tubes fluos avec ballast : 3 a 200 VA

- Incandescent : 3 a 400 W

S'utilise :

- en mode variation

- en mode niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66% et 100%)
- en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe
pendant 1 heure)

Détecteur

Compatibles avec toutes les lampes du marché.
Détection par infrarouge
Champ de détection : 120°. Portée de détection: 8 m

Détecteur 2 fils, sans Neutre

2 modules

Puissance acceptée par type de lampes :

- LEDs et fluocompactes : 3a 100 W

- LEDs, CFLs, halogene, tubes fluo avec
ballast ferromagnétique ou électronique :
3a250 VA

- Halogénes 230 V, incandescent : 3 a 250 W

En cas d'installation de plusieurs détecteurs sur un
meéme circuit, la charge mini augmente (voir fiche
technique)

Possibilité de mettre jusqu’a 3 détecteurs en parallele
Réglage de la temporisation de 10 s a 10 min
Réglage du seuil de luminosité de 5 lux a 1275 lux
Consommation en veille : 0,02 W

S'utilise en mode sans dérogation ou avec dérogation
par curseur 3 positions en fonction de I'enjoliveur
(voir tableau de choix p. 65)

Détecteur basique 3 fils, avec Neutre

2 modules

Puissance acceptée par type de lampes :
- LEDs et fluocompactes : 0 a 50 W

- LEDs, CFLs, halogéne avec ballast
ferromagnétique ou électronique : 0 a 200 VA
- tubes fluo avec ballast ferromagnétique

ou électronique : 0 a 150 VA

- halogénes 230V, incandescent : 0 a 400 W

Un seul détecteur par circuit. Pas de commande
manuelle déportée par bouton poussoir

Réglage de la temporisation de 10 s a 10 min
Réglage du seuil de luminosité de 5 lux a 1275 lux
Consommation en veille : 0,55 W

BTKG4362

'—_j Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 64/68
Tableau de choix plagues p. 69

[REE Liseuse a LEDs

Equipée de LEDs sans entretien

Couleur des LEDs : 3000 K : blanc neutre
Alimentation 230 V - Classe énergetique A

Bornes a vis

S'installe en téte de lit

Permet de disposer d'un éclairage directionnel
fonction marche/arrét et variation

Equipée d'un flexible qui permet l'orientation de la téte
Interrupteur intégré avec variation par appui maintenu
Consommation 3,3 W

Flux lumineux 110 lumen (équivalent 15 W
incandescent)

Durée de vie 40000 heures

1 module

Livrée avec enjoliveur

Se monte dans boite d'encastrement prof. 40 mm mini
OBlanc

® Noir mat

O Sable

Z g
7y

Balisage de plinthe

2 modules

Equipé de LEDs sans entretien

Couleur des LEDs : 3000 K : blanc neutre
Alimentation 127/230 V~

Classe énergétique A

Bornes a vis

Interrupteur marche-arrét

0,15-0,5W

Se monte dans boite d'encastrement prof. 40 mm min
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Living Now

Living Now

commandes de volets roulants et VMC chauffage
BTK4027 BTK4037
fj Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 64/68
2 Tableau de choix plaques p. 69
Ref. Commande de volets roulants 6 A - 250 V~ BTKW4441 BTKG4441 BTKM4441
Interrupteur
Pour la commande directe de moteur de fj Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 64/68
volets roulants/stores/bannes §O) Tableau de choix plaques p. 69
BTK4027 1 module . .
Peut recevoir un enjoliveur 2 modules en Ref. Thermostat électronique
afssociant le mécanisme a 2 obturateurs Alimentation 230 VA,
r?f. BTK4949 (p. 75) 5 modules
Poussoir Livré avec enjoliveur
Pour la commande directe de volets roulants Thermostat encastré avec écran rétro-éclairé pour
BTK4037 > 1 module visualisation de la température de la piece avec
Peut également recevoir un enjoliveur bouton +/- pour un réglage manuel
2 modules en associant le mécanisme & Permet de controler la température d'une zone
2 obturateurs réf. BTK4949 (p. 75) Eguipé d’'une sonde et une entrée pour la connexion
d’un contact 5(2)A
Commande de ventilation mécanique Les touches permettent :
- le réglage de la température
Inter VMC o o - 'activation et la désactivation du chauffage
Comm.an,de directe d'une ventilation mecanigue - |'affichage de la température et du mode
centralisée En veille, la luminosité est automatiquement réduite
BTK4027 1 module BTKW4441 O Blanc
Peut recevoir un enjoliveur 2 modules en BTKG4441 ® Noir mat
associant le mécanisme a 2 obturateurs BTKM4441 O Sable
réf. BTK4949 (p. 75)
Poussoir VMC
Poussoir 2 positions
Permet I'ouverture et la fermeture des bouches
hygrométriques
BTK4037 ~ 1 module

72

Peut également recevoir un enjoliveur
2 modules en associant le mécanisme a
2 obturateurs réf. BTK4949 (p. 75)

Py

Produit de vente courante - Produit habit
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Living Now

prises de courant et chargeurs USB

Living Now

prises télévision

BTK4142A + BTKW55F BTKG4142USB

BTK4286C2

lj Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 64/68
2 Tableau de choix plaques p. 69

Réf. Prise de courant

Prise de courant

2 modules

A associer a un ensemble enjoliveur
Surface et plastron de finition (voir tableau
des enjoliveurs p. 66)

BTK4142A

Prise Surface + chargeur USB Type-C

Conforme aux normes CEI 60884-1 et NF EN 61314
(Safety) et ETSI EN 301489-34 (CEM)

Permet le branchement d'un terminal et la charge
d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide
Chargeur USB Type-C 1,5 A -5V/7,5 W intéegré en
face avant de la prise

Connexion a bornes automatiques repiquables
3x2,5mm?

Auto-protégée contre les surtensions

2 modules

Livrée avec support et enjoliveur

Nécessite un plastron de finition réf. BTKW62,
BTKG62 ou BTKM62 (p. 66)

Compatible avec montage en multipostes

O Blanc

@ Noir mat

O Sable

BTKW4142USB
BTKG4142USB
BTKM4142USB

Chargeur USB

Conforme aux normes CEIl 62368-1 (Safety) et ETSI
EN 301489-34 (CEM)

Permet le chargement de téléphones portables, de
tablettes, smartphones, Powerbank

Libére un puits de prises

Consommation en veille < 0,07 W classe || TBTS
Conforme a la directive CEE sur I'harmonisation du
standard de recharge de terminaux portables et la
réduction des chargeurs mobiles

S'installe dans boite d'encastrement prof. 40 mm

BTK4210M2D

BTK4202D

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 64/68
bj._] Tableau de choix plaques p. 69

Prise adaptée a la réception TV (hertzienne TNT, satellite ou réseau
cablé) et Radio (FM, DAB+)

Compatible avec télévision Ultra Haute Définition

Prise étoile blindée classe A, compatible 4 G Lte

Cable coaxial 17 VATC recommandé

Possibilité de visualiser la connexion a travers le mécanisme
Conforme a la norme EN 50083 et a la Directive Européenne EM 50083-2
Faible atténuation < 1,5 dB

Connecteur TV male et R femelle @ 9,5 mm, connecteur Sat type "F"
TV :5-68 et 230 - 862 MHz < 1,5 dB

R:FM 87,5 - 108 MHz/DAB 174-223 MHz < 1,5 dB

Sat: 950 - 2400 MHz

Réf. Prise télévision a sorties multiples

Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs
selon exigences du code de la construction et de
I'urbanisme

R 111-14 réglementant les immeubles collectifs
Installation en étoile selon exigences de la norme
NF C 15-100 et du guide UTE C 90483

Voix de retour sur connecteur TV

Prise TV-R-SAT
Radio FM + DAB+

BTK4210M2D 2 modules

Prise télévision simple
Voix de retour sur connecteur TV

Peut également recevoir un enjoliveur

Prise TV simple male
BTK4202D 1 module
@
2 modules en associant le mécanisme a
2 obturateurs réf. BTK4949 (p. 75)

TV étoile blindée
Prise TV femelle type "F" a visser

minimum BTK4202F 1module
Bornes a vis 2 x 2,5 mm2 avec possibilité de p| TVtype'F"avisser o
repiquage sur une prise 2P+T ~] Peut également recevoir un enjoliveur
Livré sans cordon 2 modules en associant le mécanisme a
230V -5V — 2 obturateurs réf. BTK4949 (p. 75)
1 USB - Type-C - 3 A/ 30 W Power Delivery
Certification USB IF : TID N°3075
BTK4288C2 2 modules
/
o8
|~
2USB-Type-C-3A/15W
BTK4286C2 2 modules
g0
L
1USB Type-Aet1USB Type-C-3A/15W
BTK4287C2 2 modules
90
e
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Living Now
prises RJ 45, téléphone et optique

Living Now

prises multimédia

Living Now

fonctions pour hotel

Living Now

supports, obturateurs et accessoires

Pue
Third Party
certified

: !
L §
BTKW4279C6AS

)

Réf.

BTKW4279C6AS
BTKG4279C6AS
BTKM4279C6AS

BTKW4279C6S
BTKG4279C6S
BTKM4279C6S

BTKW4279C6F
BTKG4279C6F
BTKM4279C6F

BTK4268SCA

74

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 64/68
Tableau de choix plaques et supports p. 69

BTKG4279C6AS BTK4268SCA

1

BTK4284P

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 64/68
Tableau de choix plaques p. 69

e )
LY Y @

BTKW4294 BTKW4269R

L

BTK4549

1

Tableau de ¢
Tableau de ¢

Prise RJ 45 Réf. Prise audio vidéo HDMI préconnectorisée Réf.
Prise avec connecteur a connexion rapide sans outil. Permet la transmission de flux audio vidéo
Accepte les cables monobrins AWG 22 jusqu'a AWG numeériques haute définition entre une source
26 et multibrins AWG 26 (ordinateur, console de jeux, lecteur Blu-ray...) et un
Pour applications résidentiel et tertiaire récepteur compatible (TV, vidéoprojecteur....)
Repérage T 568 A et B avec codes couleurs Longueur maxi entre 2 prises : 10 m BTK4549
Conforme aux normes ISO/IEC 11801, EN 50173 et BTK4284P 1 Prise HDMI version 2.0 Type-A
ANSI/TIA 568 préconnectorisée BTK4548
1 module Equipée d'un cordon de 15 cm de long et
Livrée avec enjoliveur de 2 connecteurs femelles
Nécessite un plastron de finition : 1 module
- 1 module réf. BTKWO07, BTKG07 ou BTKMO7 (p. 67) . BTK4373
- 2 modules réf. BTKW07M2, BTKG0O7M2 ou Prise haut-parleurs
BTKMO7M2 (p. 67) Permet la connexion d'enceintes
Prise RJ 45 blindée cat. 6A STP Raccordement jusqu'a 4 mm?
Pour applications de Grade 3 TV Idéale pour installation home cinema 5.1
Utiliser le cable multimédia TV + satellite réf. 0 327 89 Poussette automatique repéree (noir/rouge)
= O Blanc 1 module
"1 @ Noir mat Livrée avec enjoliveur
} O Sable Nécessite un plastron de finition réf. BTKWO07, BTK4027H
BTKGO7 ou BTKMO7(p. 68)
Prise RJ 45 blindée cat. 6 STP N Cdaes | (=] epanc
S - oir mat
Pour applications de Grade 2 TV BTKM4294 % © Sable
Utiliser le cable multimédia TV + satellite réf. 0 327 88 9
=~ OBlanc
‘FI‘ @ Noir mat Prise double RCA
@ Sable Permet la liaison audio stéréo de tout périphérique
Prise RJ 45 cat. 6 FTP type lecteur DVD, caméra etc
Pour applications de Grade 1 et 2 Livrée avec enjoliveur
—~1 O Blanc Nécessite un plastron de finition réf. BTKWO07,
ﬁl @ Noir mat BTKGO07 ou BTKMO7(p. 68)
O Sable BTKW4269R -~ O Blanc
BTKG4269R @ Noir mat
i . BTKM4269R O Sable
Prise optique )
4 Prise optique SC/APC simplex munie de
bouchons anti-poussiére
2 modules
BTKWA4362
BTKG4362
BTKM4362
BTKW4177
BTKG4177
BTKM4177

Py

P

Produit de vente courante - Produit habit S par la distr

- Produit disponible sous 72h - Produit nouveau

BTK4373 BTK4027H

hoix mécanismes et enjoliveurs p. 64/68
hoix plaques et supports p. 69

Interrupteur a badge

Permet la mise sous tension d'un circuit par

introduction d'un badge

Temporisation de 30 secondes apres retrait du badge

2 modules
=2 Pour badge format ISO ou type carte

. d'entrée

Pour badge RFID

Indicateur de signal extérieur de chambre

<= S'installe dans le couloir a I'extérieur de la
@ chambre

=] 1 module

2

A équiper d'un enjoliveur avec picto "Ne pas
déranger" et "Faire la chambre"
Livré avec voyant vert/rouge réf. BTK4743V230RG

Commande pour indicateur

S'installe a l'intérieur de la chambre
Permet d'allumer/éteindre l'indicateur
de signal extérieur et ainsi informer le
personnel de service de la démarche
a suivre "Ne pas déranger" ou "Faire la

1 module
A équiper d'un enjoliveur avec picto "Ne pas
déranger" et "Faire la chambre"

Liseuse a LEDs

Equipée de LEDs sans entretien
Couleur des LEDs : 3000 K : blanc neutre
Alimentation 230 V - Classe énergetique A
Bornes a vis
S'installe en téte de it
Permet de disposer d'un éclairage directionnel
fonction marche/arrét et variation
Equipée d'un flexible qui permet I'orientation de la téte
Interrupteur intégré avec variation par appui maintenu
Consommation 3,3 W
Flux lumineux 110 lumen (équivalent 15 W
incandescent)
Durée de vie 40000 heures
1 module
Livrée avec enjoliveur
Se monte dans boite d'encastrement prof. 40 mm mini

O Blanc

@ Noir mat

» O Sable

P teece >

‘=)
Prise rasoir

Mécanisme livré avec enjoliveur

3 modules

A monter sur support réf. BTK4703 et dans boite
d'encastrement ref. BTPB503N

Nécessite une plaque 3 modules

O Blanc

@ Noir mat

© Sable

habitiell ok

BTK4949 BTK4950

1

BTK4953

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 64/68
Tableau de choix plaques p. 69

Réf. Supports
BTK4702 A= 2 modules
0]
ol
BTK4703 3 modules
Obturateur 1/2 module
BTK4949 Pour centrage lors d'un montage d'un
mécanisme 1 module avec un enjoliveur
2 modules
Livré par boite de 10 obturateurs
Obturateur 1 module
Se monte sur le support pour protéger contre les
contacts directs
Nécessite un enjoliveur de finition (voir tableau p. 68)
BTK4950 ~ Plein
BTK4953 Avec sortie @ 9 mm
Voyant témoin/lumineux
A cabler derriére les mécanismes
BTLN4743/230T * |ED blanche - 230 V~
BTK4743V230T LED blanche haute luminosité - 230 V.
BTHA4743/230B  LED bleue - 230 V.
25mA-0,3W
Badge

076711 G Badge sans contact Mifare 13,56 MHz
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Living Now

dimensions

Plaques de finition Living Now

Plague 2 modules Plague 3 modules
102,5 A | 125
Ay
BoliBell |
9.7
—HBT BTKA4802... —H-"" BTKA4803..

Plague 2 x 2 modules

203 173,5
\

\ 86

[].11.3
T BTKA4802M2...

Plague 3 x 2 modules

=

86

N I e o [
—H. e BTKA4802M3...

Plague 4 x 2 modules

203 315,5
\

86

86

11,3
BTKA4802M4...

Support Living Now

Support 2 modules Support 3 modules

113

BTK4703

e
Ui

ey 2

A‘\'}‘-,.a—‘:.g‘i_. i}
BTK4702 (x 2)

BTK4702 (x 3)

A A =

=n
BTK4702 (x 4)

Dalle pour commande vocale et commande tactile MyHOME_Up

Dalle électrique

BTKW8102P1 Blanc
BTKM8102P1 Sable
BTKG8102P1 Noir

76

Support 2 modules pour commande vocale et commande
tactile MyHOME_Up

BTK8102
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DIRECTIONS REGIONALES

A
4.

® Centres Innoval

1 - DIRECTION REGIONALE
ILE DE FRANCE
BP 37, 82 rue Robespierre - 93170 Bagnolet

Départements : 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93
94 - 95

= :0149725200
@ : fr-dr-paris@legrand.fr

2 - DIRECTION REGIONALE NORD

12A avenue de 'Horizon
59650 Villeneuve d'Ascq

Départements : 02 - 08 - 10 - 51 - 52 - 59 - 60
62 -80

= :0805129 129
@ : fr-dr-lille@legrand.fr

3 - DIRECTION REGIONALE EST

288 avenue de Colmar

67100 Strasbourg

Départements : 25 - 39 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68
70 - 88 - 90

@ :0388773232
@ : fr-dr-strasbourg(@dlegrand.fr

& - DIRECTION REGIONALE RHONE-ALPES
BOURGOGNE AUVERGNE
8 rue de Lombardie - 69800 Saint-Priest

Départements : 01 - 03 - 07 - 15 - 21 - 26 - 38
42 - 43 -58-63-69-71-73-74-89

= :0800715715
@ : fr-dr-lyon@legrand.fr

5 - DIRECTION REGIONALE MEDITERRANEE

Le Campus Arteparc - Batiment C
595 Rue Pierre Berthier
13591 Aix en Provence Cedex 3

Départements : 2A - 2B - 04 - 05 - 06 - 11
13-30-34 - 48 - 66 - 83 - 84 - Monaco

= :0800 730 800
@ : fr-dr-aix-en-provence(@legrand.fr

6 - DIRECTION REGIONALE SUD-QUEST

73 rue de la Morandiére
33185 Le Haillan

Départements : 09 - 12 - 19 - 23 - 24 - 31 - 32
33-40-46-47-64-65-81-82-87

= :0805121121
@ : fr-dr-bordeaux@legrand.fr

7 - DIRECTION REGIONALE ATLANTIQUE
VAL DE LOIRE
Technoparc de lAubiniere

14 impasse des Jades - Bat L - CS 53863
44338 Nantes Cedex 3

Départements: 16 - 17 - 18 - 28 - 36 - 37 - 41
4b - 45 - 49 -53-72-79-85-86

= :0805 120805
(@ : fr-dr-nantes(dlegrand.fr

FORMATION CLIENTS

Innoval - 87045 Limoges Cedex - France
@ :0555068830

Relations Enseignement Technique
@ :0555067758

SERVICE EXPORT

87045 Limoges Cedex - France

= :0555068787

Fax: 0555 06 74 55

@ : direction-export.limoges(dlegrand.fr

service
Relations Pro

0810 48 48 48 SetaliLl

+ prix appel
du lundi au vendredi 8h a 18h
128 av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr

8 - DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
NORMANDIE

1 rue du Petit Pré - ZAC des Trois Marches
35132 Vezin-le-Coquet

Départements : 14 - 22 - 27 - 29 - 35-50 - 56
61-76

= :0800 730974
@ : fr-dr-rennesf(@legrand.fr

SUIVEZ-NOUS SUR

legrand.fr
facebook.com/LegrandFrance
linkedin.com/legrandfrance/

instagram.com/legrand_france/

youtube.com/legrandfrance/

o) - [0]5 E-A®

pinterest.fr/legrandfrance/

Lllegrand

LEGRAND SNC

SNC au capital de 6 938 885 €
RCS Limoges 389 290 586

N° SIRET 389 290 586 000 12
TVA FR 15 389 290 586

Siege social

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France

= :0555068787

Fax : 0555 06 88 88
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