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Eclairage des parties communes

CHARTRES PC-VERRE
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Référence du produit : 524570

Classe : IE
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AIDE AUX DESCRIPTIFS

Livré avec une lampe 2700 K

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hublot rond & 340 mm. Version Détecteur intégré (HF). Classe II.
IP 55, IKO4. Source halogéne 70W - douille E27 en porcelaine. Livré
avec lampe 2700K. Jupe en Polycarbonate. Diffuseur en verre
émaillé. Inserts en laiton.

FACILITE DE POSE ET DE MAINTENANCE

Chartres simplifie mise en oeuvre et entretien : réglage de niveau,
connexion automatique, vis imperdable, diffuseur maintenu par clips,
réserve de cable.



