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Le système de compensation innovant 
“turn & fix” permet de verrouiller la 
position de la colonne – Le système est 
disponible sur l’ensemble de gamme (sauf 
les colonnes 4 compartiments)

>  Verrouillage de 
la perche

>  Compression 
du ressort par 
rotation de la 
bague à cet effe

>  Extension de la 
perche jusqu’à 
110 cm

FACILITÉ 
D’INSTALLATION

653054

653056

653080 (livré sans autocollant)

Conformes aux normes IEC 61084-2-1 et EN 50085-2-4. Permettent une 
distribution des courants en vertical
Alimentation par le plafond et/ou le sol. A équiper d’appareillage Mosaic 
(voir p. 1023). Largeur de couvercle 45 mm

Réf. Colonne Ovaline
Aluminium

653054 Colonne Ovaline complète, hauteur 3,2 m
653055 Gaine souple Ovaline, hauteur 3,2 m
653058 Dérivation Ovaline 90°
653059 Support de fi xation Ovaline
653057 Sortie de câble pour colonne Ovaline

Kit de fi nition pour perche 
télescopique sur les colonnes 
1 ou 2 compartiments
Composé de 2 couvercles PVC et d’une base

653066 Blanc RAL 9003
653067 Aluminium
653068 Noir RAL 9017

Accessoires pour colonnes
653056 Kit Ovaline souple 

Pour raccordement horizontal à des chemins de 
câbles
Longueur : 1 m. Fourni avec support de fi xation

603807 Cloison de séparation, hauteur 60 mm
Pour colonnes et mini-colonnes à clippage direct 2 et 
4 compartiments

653080 Panneau signalétique 150 x 150 mm
653081 Support pour fi xation d’un écran TV 10-26” / 

25-66 cm
653082 Support pour fi xation d’un écran TV 26-42” / 

66-107 cm
653083 Tablette support, blanc
011188 Liaison de masse pour couvercle en aluminium

(fournie avec chaque colonne)

Supports pour appareillage modulaire sur 
rail 4 (colonnes et mini-colonnes)
Pour le montage de l’appareillages modulaire 
(disjoncteurs, ...) sur rail 4 sur les colonnes et mini-
colonnes. A associer à deux éléments d’espacement 
passe-fi l 0,5 module réf. 406307
Capacité : 2 modules 
Équipés d’un capot de protection pour éviter les 
déclenchements intempestifs
Pour l’installation sur les colonnes et mini-colonnes 
universelles, utiliser un support de fi xation 
réf. 653179, un support Mosaic 4 modules
réf. 080252 et une plaque Mosaic
4 modules + réf. 078814, 079314 ou 079054

031069 Blanc
030787 Aluminium
653075 Noir

Adaptateur 90°
653079 Permet de monter horizontalement un 

appareillage Mosaic par une rotation à 90°
2 modules

030787

Colonnes à clippage direct (suite)

653083
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