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Mosaic™ 
commandes de volets roulants, commandes de VMC et relais

Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 1130-1131 
et voir www.ecataleg.be

Réf. Interrupteurs de volets roulants

Pour commande directe montée/descente/arrêt de 
moteur de volet, store ou bannes 500 W maxi
Connexion rapide sans outil par bornes 
automatiques

077026  Blanc
079226  Alu
079126L  Noir mat

Poussoirs de volets roulants
Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
Pour 1 volet roulant
Pour commande par automatisme de moteur de 
volet, store ou bannes 500 W maxi (3 positions : 
montée/stop/descente)

077025  Blanc
079225  Alu

Pour 1 ou plusieurs volets roulants
Permet la commande directe de moteurs
Peut s'associer au relai de commande groupée réf. 
067622 (2 positions : montée/descente)

077028  Blanc
079228  Alu
079128L  Noir mat

Relais pour commande groupée
067622 Permet de commander simultanément

plusieurs volets
Se monte dans boîte d'encastrement
prof. 40 mm

Commande de VMC

Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
Interrupteur 2 positions pour la commande directe 
de ventilation mécanique contrôlée 10 AX - 250 VA

077027L  Blanc antimicrobien(1)

Relais unipolaire

076690 Permet de relayer les fonctions à faible  
pouvoir de coupure à proximité de l’applica-
tion

Résistif  : 3000 W
Incandescent : 1800 W
Halogène BT : 1800 W 
Fluos : 400 VA 
Moteurs (type volets roulants) : 530 W
2 modules

077027L

Mosaic™ 
mécanismes à clé

Réf. Interrupteurs à clé

2 modules

2 positions - clé RONIS
Par contact inverseur - 6 A - 250 VA
Clé RONIS n° 601
Extraction de la clé dans les 2 positions

077072  Blanc

2 positions - Barillet européen
1 contact bipolaire - 6 A - 250 VA 
A équiper du barillet européen standard ou barillet 
réf. 069795
Extraction de la clé en position centrale sans 
modifier l'état des contacts, Ouvert ou Fermé.

077074  Blanc

3 positions - clé RONIS
Inverseur avec position arrêt - 6 A - 250 VA 
Clé RONIS n° 601
Extraction de la clé dans les 3 positions

077073  Blanc

Poussoir à clé

3 positions
Inverseur avec position arrêt 6 A - 250 VA
A équiper du barillet européen standard ou barillet 
réf. 069795
2 modules

077075  Blanc

Barillet européen

069795 Barillet européen 
Livré avec 1 jeu unique de 3 clés

Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 1130-1131

077072 069795077026

1 : Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries 
en surface

Références en rouge : produits nouveaux

079128L
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