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Mosaic™ 
prises de courant pour goulottes DLP

077142L

Réf Prises Mosaic Link pour goulottes DLP  
10/16 A - 250 V à bornes automatiques 
standard belge
Prises Mosaic Link à raccordement bilatéral pour 
montage sur les goulottes DLP en association avec 
les supports et plaques pour goulottes (voir ci-contre) 
Connexion directe sans outil, déconnexion intuitive 
sans démontage du support
Prises blanches

077145L 2P+T
077142L 2 x 2P+T

077143L 3 x 2P+T

077144L
4 x 2P+T

Prises à détrompage
077170L 2P+T
077152L 2 x 2P+T

077153L 3 x 2P+T

Prises rouges
077118L 2P+T
077172L 2 x 2P+T

077173L 3 x 2P+T

Prises spéciales DLP 10/16 A - 250 V± à bornes 
automatiques standard germanique (schuko)
Prises standard

077401 2P+T
077402 2 x 2P+T

077403 3 x 2P+T

077404
4 x 2P+T

Prises à détrompage
077421 2P+T
077422 2 x 2P+T

077423 3 x 2P+T

077424
4 x 2P+T

Détrompeur
050299 Détrompeur pour prises à détrompage 

Se fixe directement sur la fiche 2P+T de 
l’appareil destiné à être raccordé à la prise à 
détrompage

* couleur aluminium

Supports enclipsables  
pour goulottes DLP design

Montage par simple enclipsage du mécanisme Mosaic dans  
le support et du support lui-même dans la goulotte 
Informations détaillées : chapitre DLP design (p. 970-971)

010952 010954 010956

Réf. Supports enclipsables (DLP design)

Supports pour 2 modules Mosaic
010952 Pour couvercle largeur 65 mm
010992 Pour couvercle largeur 85 mm

Supports pour 4 modules Mosaic 
010954 Pour couvercle largeur 65 mm
010994 Pour couvercle largeur 85 mm

Supports pour 6 modules Mosaic 
010956 Pour couvercle largeur 65 mm
010996 Pour couvercle largeur 85 mm

Supports pour 8 modules Mosaic
010958 Pour couvercle largeur 65 mm
010998 Pour couvercle largeur 85 mm
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