
Réf. Platines pour DPX-IS

Fixation directe sur montants fonctionnels
24 modules 36 modules Appareil en position verticale
020605 020655 Pour 1 ou 2 DPX-IS 250
020607 020657 Pour 1 DPX-IS 630
020627 Pour 1 DPX-IS 630 en gaine à câbles
021100 Pour 1 DPX-IS 1600 ou 1 DPX3 1600 prises avant

Plastrons métal

24 modules 36 modules Pour DPX-IS 250 centré
020810² 1/4 de tour
020910¹ 020960² A vis imperdables

Pour 2 DPX-IS 250
020806² 1/4 de tour
020906¹ 020960¹ A vis imperdables

Pour 1 DPX-IS 630
020807² 1/4 de tour
020907¹ 020957¹ A vis imperdables

24 modules Pour 1 DPX-IS 1600
021113² A vis imperdables

Réf. Platines pour DPX³ version fixe, prise avant

Fixation directe sur montants fonctionnels
24 modules 36 modules Appareils en position verticale
020611 020661 Platine équipée d'un rail 3 pour DPX³ avec un 

adaptateur de fixation réf. 421068/69/71/72 ou platine 
pour inverseur de sources manuel réf. 421058
Autorise la cohabitation d'appareils différents et le 
montage des appareils modulaires avec la rehausse 
réf. 026299

020608 Platine pour DPX³ avec commande rotative directe 
avec adaptateur réf. 421068/69

020613 Platine pour inverseur de sources motorisé avec 
adaptateur réf. 421058
Appareils en position horizontale

24 modules
Protection de la découpe pour le passage des 
câbles, utiliser la réf. 020240 (p. 306)

020615 Pour 1 DPX³ 160
020617 Pour 1 DPX³ 250

Plastrons métal pour appareils en position 
verticale

24 modules 36 modules Pour DPX³ sans commande rotative directe
020810¹ 1/4 de tour
020910² 020960² A vis imperdables
020927 A vis imperdables  

pour DPX³ 250 avec  
cache-bornes

24 modules Pour 1 DPX³ avec commande rotative directe
020805¹ 1/4 de tour
020905² A vis imperdables

Plastrons métal pour appareils en position 
horizontale

24 modules Pour 1 DPX³ 160
020813¹ 1/4 de tour
020913² A vis imperdables

Pour DPX³ 250
020817¹ 1/4 de tour
020917² A vis imperdables
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020605

020910

020611

020617

020813

(1) Charnières réf. 020959 en option
(2) Permettent la préhension et le plombage

(1) Permettent la préhension et le plombage
(2) Charnières réf. 020959 en option

XL³ 800 
équipements pour montage DPX-IS 250, 630, 1600 sur platine

XL³ 800 
équipements pour montage DPX³ 160 et DPX³ 250 sur platine
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