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Réf. Inverseurs avec position arrêt 45°
Nbre 

de pôles Gamme 
Valeur maxi 

en AC 21 (A) Position 
Nbre 

contacts 

027430 1 PR 12 16 2
027431 2 PR 12 16 4
027432 3 PR 12 16 6
027433 4 PR 12 16 8

027435 1 PR 17 20 2
027436 2 PR 17 20 4
027437 3 PR 17 20 6
027438 4 PR 17 20 8

027441 2 PR 21 25 4
027442 3 PR 21 25 6
027443 4 PR 21 25 8

027446 2 PR 26 32 4
027447 3 PR 26 32 6
027448 4 PR 26 32 8

027451 2 PR 40 50 4
027452 3 PR 40 50 6
027453 4 PR 40 50 8

027456 2 PR 63 63 4
027457 3 PR 63 63 6
027458 4 PR 63 63 8

Inverseurs avec position arrêt - 90°
Nbre 

de pôles Gamme 
Valeur maxi 

en AC 21 (A) Position 
Nbre 

contacts 

027490 1 PR 12 16 2
027491 2 PR 12 16 4
027492 3 PR 12 16 6
027493 4 PR 12 16 8

027495 2 PR 21 25 4
027496 2 PR 40 50 4
027497 2 PR 63 63 4

Commutateurs de direction  
3 directions sans position arrêt

Nbre 
de pôles Gamme 

Valeur maxi 
en AC 21 (A) Position 

Nbre 
contacts 

027498 1 PR 12 16 3
027499 1 PR 17 20 3
027501 1 PR 26 32 3

Commutateurs de direction  
3 directions avec position arrêt

Nbre 
de pôles Gamme 

Valeur maxi 
en AC 21 (A) Position 

Nbre 
contacts 

027502 1 PR 12 16 3
027503 2 PR 12 16 6
027504 3 PR 12 16 9
027505 3 PR 26 32 9
027506 2 PR 40 50 6
027507 2 PR 63 63 6

Commutateurs à cames fixation par vis sur porte 
de 16 à 63 A

Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels il est intégré. Permet de visualiser l'état de l'équipement en fonction  
de la position de la manette 
Montage sur portes d'armoires ou portes d'enveloppes. Contacts à ouverture positive et double coupure des pôles 
Présentation : manette gris / noir - plastron alu avec marquage 
Conformes aux normes IEC EN 60947-3. Agréés UL-CSA (USA - Canada) 
IP 40 à l'avant de l'enveloppe (manette) 
IP 2X à l'arrière de l'enveloppe jusqu'à PR 26 (pour PR 40 et 63, nous consulter)

Caractéristiques techniques
Disponibles sur www.ecataleg.be

027421 027476 027436 027503

Caractéristiques techniques voir www.ecataleg.be 
et page ci-contre

Réf. Interrupteurs arrêt / marche
Nbre 

de pôles Gamme
Valeur maxi 

en AC 21 (A) Position
Nbre 

contacts

027400 1 PR 12 16 1
027401 2 PR 12 16 2
027402 3 PR 12 16 3
027403 4 PR 12 16 4

027406 2 PR 17 20 2
027407 3 PR 17 20 3
027408 4 PR 17 20 4

027411 2 PR 21 25 2
027412 3 PR 21 25 3
027413 4 PR 21 25 4

027416 2 PR 26 32 2
027417 3 PR 26 32 3
027418 4 PR 26 32 4

027421 2 PR 40 50 2
027422 3 PR 40 50 3
027423 4 PR 40 50 4

027426 2 PR 63 63 2
027427 3 PR 63 63 3
027428 4 PR 63 63 4

Inverseurs sans position arrêt
Nbre 

de pôles Gamme
Valeur maxi 

en AC 21 (A) Position
Nbre 

contacts

027460 1 PR 12 16 2
027461 2 PR 12 16 4
027462 3 PR 12 16 6
027463 4 PR 12 16 8

027466 2 PR 17 20 4
027467 3 PR 17 20 6
027468 4 PR 17 20 8

027471 2 PR 21 25 4
027472 3 PR 21 25 6

027476 2 PR 26 32 4
027477 3 PR 26 32 6
027478 4 PR 26 32 8

027481 2 PR 40 50 4
027482 3 PR 40 50 6
027483 4 PR 40 50 8

027486 2 PR 63 63 4
027487 3 PR 63 63 6
027488 4 PR 63 63 8
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