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REMARQUE : les valeurs d’autonomie, exprimées en minutes, sont mesurées dans des conditions de fonctionnement optimales.

Consultez
www.ups.legrand.com

Réf. UPS
Puissance 
nominale  

(kVA)

Autonomie (min.) 
70%  

de la charge

Nbre et type
d’armoires

 Poids 
(kg)

310442 10 11 1A 167
310443 10 17 1A 223
310444 10 35 1A 279
310402 10 49 1B 350

310443 + 310758 10 68 2B 527
310445 15 13 1A 220
310446 15 21 1A 279
310407 15 29 1B 350

310446 + 310760 15 33 2A 413
310446 + 310763 15 57 2A 550

310447 20 9 1A 220
310448 20 14 1A 279
310413 20 20 1B 350

310448 + 310762 20 35 2A 572
310447 + 2 x 310763 20 59 3A 574

310417 30 8 1A 325
310418 + 310763 30 12 2A 434
310419 + 310763 40 8 2A 564

310419 + 2 x 310758 40 16 3A 801
310419 + 3 x 310759 40 38 4A 439
310419 + 4 x 310764 40 60 5A 1 663
310420 + 2 x 310758 60 9 3A 830
310420 + 2 x 310 64 60 15 3A 942
310420 + 4 x 310763 60 27 5A 1 579

 Dimensions armoires :
• Armoire type A hauteur 1370 mm
• Armoire type B hauteur 1650 mm

Armoires d’alimentation disponible pour 
alimentation double (DUAL INPUT)
Puissance 
nominale

(kW)

Nb de tiroirs 
de batteries 
installables 

Nb de
phases

Type
d'armoires

Poids 
(kg)

310396 10 12 1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3 A 120
310397 10 16 1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3 B 155
310408 15 12 1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3 A 120
310403 15 16 1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3 B 155
310414 20 12 1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3 A 120
310409 20 16 3-3 B 155
310418 30 - 1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3 A 146
310415 30 12 3-3 B 181
310419 40 - 3-3 A 146
310420 60 - 3-3 A 165

Réf. Armoires d’alimentation (vides)
Nb et type

de modules 
d’alimentation

Nb de tiroirs 
de batteries 
installables

 Nb de phases Type
d'armoires

Poids
(kg)

310422 3 x 3,4kW 12 1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3 A 85
310431 3 x 3,4kW 16 1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3 B 98
310423 3 x

5 ou 6,7 kW
12 1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3 A 90

310432 6 x 3,4 kW 12 1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3 B 102
310433 3 x

5 ou 6,7 kW
16 1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3 B 102

310424 6 x 5 kW - 3-3 A 80
310425 6 x 5 kW - 1-1/3-3/3-1/1-3 A 84
310434 6 x 5 kW 12 3-3 B 104
310426 6 x 6,7 kW - 3-3 A 80
310427 9 x 6,7 kW - 3-3 A 90

Armoires d’alimentation, disponible pour 
alimentation double (DUAL INPUT) (vides)

Nb et type
de modules 

d’alimentation

Nb de tiroirs 
de batteries 
installables

 Nb de phases Type
d'armoires

Poids
(kg)

Nb de
modules

de
commande

310466 3 x
5 ou 6,7 kW

12 1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3 A 89 1

310467 3 x
5 ou 6,7 kW

16 1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3 B 103 1

310468 6 x
3,4 ou 5 kW

- 1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3 A 85 2

310469 6 x 5 kW 12 3-3 B 106 2
310471 6 x 6,7 kW - 3-3 A 82 2
310472 9 x 6,7 kW - 3-3 A 91 3
310473 12 x 6,7 kW - 3-3 B 120 4

Accessoires
310869 Module d’alimentation 3,4 kW
310871 Module d’alimentation 5 kW
310873 Module d’alimentation 6,7 kW
310851 Module de chargement de batterie supplémentaire 

15 A

Accessoires de batterie
310854 Kit de 4 tiroirs de batteries vides
310845 Tiroir unique avec 5 batteries 9 Ah (installables par 

multiples de 4)
310875 Tiroir unique avec 5 batteries 9 Ah longue durée 

(installables par multiples de 4)

Armoires de batteries vides supplémentaires
310805 Armoire de batteries modulaire à 16 tiroirs
310806 Armoire de batteries modulaire à 20 tiroirs

* Les prix dans la liste des prix sont exclusif  paramétrage
Il est fortement recommandé que le paramétrage  

de ces systèmes UPS soit effectué par le fabricant.

Trimod HE 
UPS modulaires triphasés double conversion en ligne VFI

Ce produit nécessite un paramétrage ! *
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