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N4142AS N4142AV N4211DV N4279C6SS N4279C6V2

Composition : un mécanisme équipé d’un support à griffes ou 
d’un support à vis et un enjoliveur en fi nition blanche. 
Plaques de fi nition voir p. 628

  Mécanisme de couleur blanche

Réf. Prise de courant 10/16 A – 250 VA
standard belge à bornes automatiques 

Prise 2P+T – 16 A – 250 VA - 2 modules
 N4142AS Support à griffes
 N4142AV Support à vis

Prise 2P+T affl eurante – 16 A – 250 VA - 2 modules
 N4142AFS Support à griffes
 N4142AFV Support à vis

Prise blindée TV + FM réseau câblé

Prise blindée TV + FM réseau câblé - 2 modules
Prise coaxiale double dérivée pour réception TV et 
FM –  Ø 9,5 mm 
Agréée Telenet-Interkabel

 N4211DS Support à griffes
 N4211DV Support à vis

Double chargeur USB 230 VA - 2,4A

Double chargeur USB 230 VA - 2,4A - 2 modules
Permettent de recharger un terminal portable de type 
smartphone, lecteur MP3, MP4, ...

 N4285C2S Support à griffes
 N4285C2V Support à vis

Living Light
prises de courant, prise TV/FM, chargeur USB, prises RJ45 et obturateur en appareil complet

Réf. Prises RJ45
Conformes à la norme ISO 11801 ed-2.0. EN 50 173 
et EIA/TIA 568. Prise à connexion rapide sans outil
Repérage des contacts par double code couleur 
568 A/B et numéros. Connecteurs avec bornes 
autodénudantes. Possibilité de recâblage en cas 
d’erreur. Arrivée de câbles multidirectionnelle.
UTP
Prise RJ45 - UTP cat.6 - 2 modules

 N4279C6SS Support à griffes
 N4279C6V Support à vis

Prise double RJ45 - UTP cat.6 - 2 modules
 N4279C6S2 Support à griffes
 N4279C6V2 Support à vis

Obturateur 16 A – 250 VA

Obturateur - 2 modules
 N4951S Support à griffes
 N4951V Support à vis
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