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LN4001A +
N4915N

LN4003A +
NT4915N

NT4051ANLN4001A +
N4915M2N

LN4003A +
NT4915M2N

NT4051M2AN

LN4005A+
L4915M2N

L4051M2ANLN4005A+
L4915N

L4051ANLN4001A

N4051AN N4051M2AN

N4003ES

Réf. Interrupteurs basculants 16 AX - 250 V

1 module
 Q LN4001A Interrupteur unipolaire 

 Q LN4003A Interrupteur deux directions 

 Q LN4004 Inverseur

Poussoir basculant 10 A - 250 V

1 module
 Q LN4005A Poussoir (NO)

Deux directions à économie d'énergie
 N4003ES
 NT4003ES
 L4003ES

Interrupteur deux directions avec détecteur 
de présence intégré. Fonctionne comme un 
deux directions traditionnel (allumage et 
extinction manuel) mais éteint 
automatiquement l'éclairage si plus de 

présence (+/- 10 minutes). Câblage 2 fi ls - 2 modules
Compatible avec lampes:
Halogènes et incandescentes 230V : 12 - 250 W
Halogènes TBT avec transfo ferromagnétique ou 
électronique : 2 - 150 VA
LEDs et CFL : 8 - 30 W (ou 650 mA)
Possibilité de mélanger toutes types de lampes sur le 
même circuit
Idéal pour les endroits où la lumière reste allumée 
inutilement comme par exemple chambre d'enfants, 
couloirs, caves, ...

Les commandes basculantes sont dépourvues de touches (sauf  deux 
directions à économie d'énergie). Elles doivent être complétées avec les 
touches de la page suivante (p. 601)
Les mécanismes sont équipés de bornes automatiques (sauf  l'inverseur)
Supports belges à griffes et à vis voir p. 622
Supports italiens à vis voir p. 622
Plaques de fi nition voir p. 628-629 et 636-637

Les commandes axiales sont livrées avec touche. Les touches peuvent 
être remplacées par les touches spécifi ques de la p. 602
Les mécanismes sont équipés de bornes automatiques (sauf  l'inverseur)
Supports belges à griffes et à vis voir p. 622
Supports italiens à vis voir p. 622
Plaques de fi nition voir p. 628-629 et 636-637

Réf. Interrupteurs axiaux

1 module
 N4051AN
 NT4051AN
 L4051AN

Interrupteur unipolaire
10 AX - 250 V 

 N4053AN
 NT4053AN
 L4053AN

Interrupteur deux directions
10 AX - 250 V 

 N4054
 NT4054
 L4054

Inverseur
16 AX - 250 V 

2 modules
 N4051M2AN
 NT4051M2AN
 L4051M2AN

Interrupteur unipolaire
10 AX - 250 V 

 N4053M2AN
 NT4053M2AN
 L4053M2AN

Interrupteur deux directions
10 AX - 250 V 

 N4054M2
 NT4054M2
 L4054M2

Inverseur
16 AX - 250 V 

Poussoirs axiaux 10 A - 250 V

1 module
 N4055AN
 NT4055AN
 L4055AN

Poussoir (NO)

2 modules
 N4055M2AN
 NT4055M2AN
 L4055M2AN

Poussoir (NO)

p458

p460 p461

p459

p458

p460 p461

p459

p458

p460 p461

p459

p458

p460 p461

p459

  Mécanisme de couleur blanche   Mécanisme neutre (sans touche)  Mécanisme de couleur Tech   Mécanisme de couleur anthracite

Living Light
interrupteurs, poussoirs basculants et deux directions
à économie d'énergie

Living Light
interrupteurs et poussoirs axiaux
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