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Living Light
prises de courant standards belges et germaniques et prises précâblées standard belge

Enjoliveurs sans vis

LN4142AN + L4942SL4942SN4942S NT4942S

NT4145N4142AF

Réf. Prise de courant 10/16 A - 250 VA
Standard belge à bornes automatiques

2 modules
 Q LN4142AN Prise 2 P+T - 16 A - 250 VA - à compléter 

avec enjoliveur N4942S, NT4942S ou 
L4942S

 N4942S
 NT4942S
 L4942S

Enjoliveur pour prise LN4142AN

 N4142AF
 NT4142AF
 L4142AF

Prise 2 P+T affl eurante - 16 A - 250 VA

Prises de courant 10/16 A - 250 VA
Standard belge à bornes à vis
2 modules

 N4142
 NT4142
 L4142

Prise 2 P+T - 16 A - 250 VA

 N4144
 NT4144
 L4144

Prise 2 P+T - 16 A - 250 VA avec lampe 
témoin

 N4145
 NT4145
 L4145

Prise 2 P+T - 16 A - 250 VA à volet

 L4142AR Prise 2 P+T - 16 A - 250 VA couleur rouge

 N4146
 NT4146
 L4146

Prise 2 P+T - 10/16 A - 250 VA
à détrompage

 N4143
 NT4143
 L4143

Prise 2 P - 16 A - 250 VA

Prise de courant 10/16 A - 250 VA
Standard germanique à bornes automatiques

 N4141AN
 NT4141AN
 L4141AN

Prise schuko 2 P+T - 16 A - 250 VA
avec contacts latéraux de terre
2 modules

Prise de courant 10/16 A - 250 VA
Standard germanique à bornes à vis

 L4141R Prise schuko 2 P+T - 16 A - 250 VA avec 
contacts latéraux de terre - couleur rouge
2 modules

Réf. Prises de courant précâblées affl eurantes 
10/16 A 250 VA à bornes automatiques
Les prises s'installent uniquement dans les boîtes 
BTicino maçonnerie et cloisons creuses (voir p. 768 
et 769)

 N4142M2AF
 NT4142M2AF
 L4142M2AF

Prise 2 x 2 P+T précâblée
Se monte dans support réf. LN4704
En cas d'installation fi nition AIR, utilisez le 
support réf. LN4704C

 N4142M3AF
 NT4142M3AF
 L4142M3AF

Prise 3 x 2 P+T précâblée
Se monte dans support réf. LN4707
En cas d'installation fi nition AIR, utilisez le 
support réf. LN4707C

1 module reste libre pour autre fonction ou obturateur

Les mécanismes sont livrés avec enjoliveur (sauf  réf. LN4142AN)
Supports belges à griffes et à vis voir p. 622
Supports italiens à vis voir p. 622
Plaques de fi nition voir p. 628-629 et 636-637

  Mécanisme ou enjoliveur de 
 couleur blanche

  Mécanisme 
 de couleur rouge

 Mécanisme neutre 
 (sans enjoliveur)

  Mécanisme ou enjoliveur de 
 couleur Tech

  Mécanisme ou enjoliveur de 
 couleur anthracite

N4142M2AN

N4142M2AF

L4142M3AN

L4142M3AF

Prises de courant précâblées 10/16 A 
250 VA à bornes automatiques
Les prises s'installent uniquement dans les boîtes 
BTicino maçonnerie et cloisons creuses (voir p. 768 
et 769)

 N4142M2AN
 NT4142M2AN
 L4142M2AN

Prise 2 x 2 P+T précâblée
Se monte dans support réf. LN4704
En cas d'installation fi nition AIR, utilisez le 
support réf. LN4704C

 N4142M3AN
 NT4142M3AN
 L4142M3AN

Prise 3 x 2 P+T précâblée
Se monte dans support réf. LN4707
En cas d'installation fi nition AIR, utilisez le 
support réf. LN4707C

1 module reste libre pour autre fonction ou obturateur

504E
Maçonnerie

LN4704 (à vis)
Standard

LNA4804...

OU

OU

PB504N
Cloisons creuses

PB506N
Cloisons creuses

LN4707 (à vis)
Standard

LNA4807...506L
Maçonnerie

LN4704C (à vis)
AIR

LNC4804...

LN4707C (à vis)
AIR

LNC4807...

Un seul mécanisme à câbler
Montage standard ou AIR

Version standard

Version standard

Version affleurante

Version affleuranteVersion affleurante
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