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La rénovation
   en un tour de main 

086117

086168

086001

086020 086144

086028 086031

086045 086178

086128

Oteo
interrupteurs, poussoirs, variateur, prises de courant, prises informatiques RJ 45, prises télévision

Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs. Blanc RAL 9003
L’appareil complet se compose d’un mécanisme et d’un cadre saillie
L’appareil composable permet de monter le mécanisme dans un cadre saillie ou un cadre DLP (voir p. 672)

Réf. Interrupteurs 10 A - 250 VA
Complet Composable

086001 086101 Interrupteur deux directions
086017 086117 Interrupteur deux directions à voyant

Devient lumineux avec lampes réf. 089901/02/07 ou 
témoin avec lampes réf. 089901/02/06 (voir p. 672)

086014 Interrupteur deux directions témoin sans neutre 4 A 
maxi (lampe 60 W mini)

086020 086120 Double deux directions
086019 086119 Interrupteur deux directions à tirage

Livré sans cordon (réf. 089805)
086003 086103 Interrupteur bipolaire

086118 Interrupteur bipolaire à voyant
Devient lumineux avec lampes réf. 089901/02/07 ou 
témoin avec lampes réf. 089901/02/06 (voir p. 672)

086104 Inverseur

Poussoirs 6 A - 250 VA
Complet Composable

086006 086106 Poussoir
Contact à fermeture (NO)

086005 086105 Poussoir à voyant
Contact à fermeture (NO)
Devient lumineux avec lampes réf. 089901/02/07
(voir p. 672)

086109 Poussoir à porte-étiquette
Contact à inverseur (NO + NF)
Devient lumineux avec lampes réf. 089901/02/06
(voir p. 672)

086021 086121 Double poussoir
Contact à fermeture (NO)

Variateur 10 A - 250 VA
Complet Composable

086068 086168 Interrupteur variateur à bouton rotatif
Permet la commande de lampes de 40 à 300 W en 
halogène et incandescence 230 VQ, de 40 à 300 VA 
en halogène TBT avec transfo ferromagnétique

Réf. Prises de courant 10/16 A - 250 VA
standard belge

Complet Composable

086024 086124 Prise 2P
086028 086128 Prise 2P+T
086078 086178 Prise 2 x 2P+T précâblée. Utilisation en position 

horizontale

Prise de courant 10/16 A - 250 VA
avec contact latéral de terre

Complet Composable

086031 086131 Prise 2P+T avec contact latéral de terre

Prises informatiques RJ 45

Conformes aux normes : ISO/IEC 11801, EN 50173, 
ANSI/TIA 568
Repérage T568A et B avec codes couleurs
Prises à connexion rapide, sans outil
Connecteurs avec bornes autodénudantes
Possibilité de recâblage en cas d'erreur
Arrivée de câble multidirectionnelle
Cat. 5e

Complet Composable Pour système de câblage Legrand LCS 5 classe D
086059 086159 UTP, 8 contacts

Cat. 6
Pour système de câblage Legrand LCS 6 classe E

086044 086144 UTP, 8 contacts
086147 FTP, 9 contacts

Prises télévision
Complet Composable Prise TV simple
086040 086140 TV 0-2450 MHz

Prise TV / FM / SAT
086142 Pour installation satellite avec démodulateur individuel

TV 5-68/120-862 MHz : affaiblissement 2 dB 
FM 87,5 - 108 MHz
Sat 950 - 2400 MHz
Equipée d’une borne de connexion automatique pour 
le raccordement du câble coaxial
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