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Oteo 
prise téléphone, prise HP, voyant de balisage, sortie de câble et 
boîte de dérivation, lampes et diffuseurs pour voyant de balisage

Oteo 
cadres pour mécanismes composables

L’appareil complet se compose d’un mécanisme et d’un cadre saillie 
L’appareil composable permet de monter le mécanisme dans un cadre 
saillie ou un cadre DLP (voir ci-contre)

Utilisables indifféremment en position horizontale ou verticale 
Reçoivent les mécanismes composables 
Couleur : Blanc RAL 9003

n Cadre DLP (horizontal ou vertical)

• Le long du profilé • Sur le profilé

Réf. Prise téléphone

Complet Composable

086036 086136 Prise à 4 contacts
Trou de positionnement

Prise haut parleur
Composable

086139 Prise HP 
Avec bornier de raccordement rapide

Voyant de balisage
Composable

086149 Livré sans diffuseur et sans lampes (lampes et  
diffuseurs voir ci-dessous)

Sortie de câble et boîte de dérivation

Complet Composable

086057 086157 Equipée d’une barrette de connexion Nylbloc  
réutilisable pour conducteurs 2,5 mm2

Equipée d’un serre-câble

Lampes

Lampes pour fonction lumineuse
089901 12 V - incandescence blanc 

Consommation 0,4 W
089902 24 V - incandescence blanc 

Consommation 0,8 W
089907 230 V - fluorescent vert faible consommation 0,55 mA

Lampes pour témoin ou porte-étiquette
Pour des tensions de 12 ou 24 V, utiliser les lampes 
réf. 089901/02 ci-dessus

089906 230 V - néon orange à forte luminescence 1,7 mA
Lampes E10 pour voyant de balisage

089800 12 V - 4 W
089801 24 V - 4 W
089804 230 V - 3/4 W

Signalisation

Diffuseurs pour voyant de balisage
086180 Incolore
086181 Vert
086182 Orange
086183 Rouge

 Réf. Cadres saillie
086091 Cadre pour 1 mécanisme 72 x 72 mm
086092 Cadre pour 2 mécanismes 138 x 72 mm
086093 Cadre pour 3 mécanismes 207 x 72 mm

Cadres DLP

Cadres simple poste pour montage le long du 
profilé

031404 Pour moulure épaisseur 12,5 mm
031456 Pour moulure épaisseur 16 mm
031408 Pour moulure épaisseur 20 mm
031450 Pour plinthe épaisseur 20 mm

Cadres simple poste pour montage sur le profilé
031405 Pour moulure épaisseur 12,5 mm
031407 Pour moulure épaisseur 16 mm
031409 Pour moulure épaisseur 20 mm

Cadres double postes pour montage le long du 
profilé

031414 Pour moulure épaisseur 12,5 mm
031466 Pour moulure épaisseur 16 mm
031418 Pour moulure épaisseur 20 mm
031451 Pour plinthe épaisseur 20 mm

Moulures et plinthes
Voir p. 968 ou www.ecataleg.be
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