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Smart solutions
têtes thermostatiques

Réf. Tête Thermostatique Intelligente 
Additionnelle
Fonctionne avec le Thermostat Intelligent réf. NTH-
PRO, le Starter Pack - Têtes Thermostatiques 
Intelligentes 
réf. NVP-PRO et le thermostat Smarther with Netatmo 
(p. 720) Peut remplacer les vannes thermostatiques 
ou manuelles existantes et permet de choisir la 
température de chaque pièce à tout moment
Compatible avec 90% des radiateurs à eau du marché
Installation des têtes à l’horizontale ou à la verticale 
Mesure de la température en continu grâce à 2 
capteurs intégrés 
Permet le contrôle du débit d’eau chaude et un 
réglage précis de la température
Caractéristiques et fonctionnalités identiques au 
Starter Pack Têtes Thermostatiques Intelligentes
Température de mesure : de 0°C à 50°C / +/- 0,5°C 
Température de consigne : de 5°C à 30°C avec 
réglage 
+/- 0,5°C
La liaison entre la box Wi-Fi de l’habitation et les Têtes 
Thermostatiques Intelligentes est assurée par le relais 
du Thermostat Intelligent ou du Starter Pack - Têtes 
Thermostatiques Intelligentes
Dimensions : Ø58mm, profondeur 80mm (avec bague 
de fi xation)

NAV-PRO Composition :  
- 1 Tête Thermostatique Intelligente
- 6 adaptateurs pour radiateurs convenant à la 
majorité des marques de radiateurs à eau telles que 
Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell etc
- 4 fi lms adhésifs de couleur
- 2 piles AA par Tête Thermostatique Intelligente

Réf. Starter Pack - Têtes Thermostatiques 
Intelligentes pour logement collectif
Pour utilisation en appartement avec chauffage 
collectif  ou de ville. Peuvent remplacer les vannes 
thermostatiques ou manuelles existantes
Compatibles avec 90% des radiateurs à eau du 
marché
Installation des têtes à l’horizontale ou à la verticale
Mesure de la température en continu grâce à 2 
capteurs intégrés
Permet le contrôle du débit d’eau chaude et un 
réglage précis de la température
Fonctionnalités :
- planning de chauffage pièce par pièce : permet de 
chauffer le logement où il faut, comme il faut et lorsque 
nécessaire.
- modes Absent et Hors-Gel et fonction Détection de 
Fenêtre ouverte : permettent de faire des économies 
d’énergie.
- Contrôle à distance depuis un smartphone des 
Têtes Thermostatiques. En cas de besoin, possibilité 
d’utiliser la commande manuelle classique.
Température de mesure : de 0°C à 50°C / +/- 0,5°C 
Température de consigne : de 5°C à 30°C avec 
réglage
+/- 0,5°C
Dimensions vanne : Ø58mm, profondeur 80mm (avec 
bague de fi xation)
Dimensions relais : 24 x 83 x 83 mm

NVP-PRO Composition :
- 2 Têtes Thermostatiques Intelligentes
- 1 Relais
- 12 adaptateurs pour radiateurs convenant à la 
majorité des marques de radiateurs à eau telles que 
Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell etc
- 2 x 4 adhésifs de couleur (jaune, bleu, orange, vert)
- 2 x 2 piles AA

NVP-PRO NAV-PRO

Netatmo Energy Home + ControlHome + Control
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