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343091343093 343081 3430X1O

Réf. Poste extérieur vidéo + lecteur de badge
Poste extérieur vidéo en saillie avec plaque frontale 
en Zamak, caméra couleur grand angle (105°) et 
lecteur de badge
Doté de LEDs blanches pour l’éclairage dans des 
conditions de faible luminosité
Connexion de la gâche directement aux bornes 
S + et S- (18Vdc, 4A impulsifs, 250mA courant de 
maintien, 30 ohm max)
Peut gérer un maximum de 20 badges (125 KHz) 
pour l’ouverture de la porte (Badge maître inclus) 
Fourni avec 1 jeu de badges: 6 badges colorés et 
2 transparants. 2 boutons-poussoirs (par défault 
uniquement le premier est activé)
Porte-étiquette avec du rétro-éclairage blanc
Degré de protection IP54 - protection contre les 
chocs mécaniques IK10

343091 Couleur anthracite
343093 Couleur noir (RAL 9005)

Poste extérieur vidéo
343081 Poste extérieur vidéo en saillie avec plaque frontale 

en Zamak et caméra couleur grand angle (105°) 
Doté de LEDs blanches pour l’éclairage dans des 
conditions de faible luminosité
Connexion de la gâche directement aux bornes 
S + et S- (18Vdc, 4A impulsifs, 250mA courant de 
maintien, 30 ohm max)
2 boutons-poussoirs (par défault uniquement le 
premier est activé)
Porte-étiquette avec du rétro-éclairage blanc
Degré de protection IP54 - protection contre les 
chocs mécaniques IK10

Poste extérieur audio
343071 Poste extérieur audio en saillie avec plaque frontale 

en Zamak
Connexion de la gâche directement aux bornes 
S + et S- (18Vdc, 4A impulsifs, 250mA courant de 
maintien, 30 ohm max)
2 boutons-poussoirs (par défault uniquement le 
premier est activé)
Porte-étiquette avec du rétro-éclairage blanc
Degré de protection IP54 - protection contre les 
chocs mécaniques IK10

Cadre d’encastrement
Cadre d’encastrement pour tous les postes extérieurs 
Linea 3000
À monter dans un boîtier d’encastrement Sfera de 
deux module, réf. 350020 (p. 734)

343061 Couleur anthracite
343063 Couleur noir (RAL 9005)

Visières anti-pluie
Visière anti-pluie pour tous les postes extérieurs
Linea 3000

343051 Couleur anthracite
343053 Couleur noir (RAL 9005)

Supports inclinés 34°
3430X1O Support ouvert avec angle de 34°
3430X1F Support femé avec angle de 34°

343071 - 343081 - 343091

343061 343051
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342911

Réf. Postes extérieurs audio
Poste extérieur apparent Linea 2000 en aluminium

342911 Avec 1 bouton-poussoir avec éclairage led (vert)
342921 Avec 2 boutons-poussoirs avec éclairage led (vert)
342931 Avec 3 boutons-poussoirs avec éclairage led (vert)
342941 Avec 4 boutons-poussoirs avec éclairage led (vert)

Postes extérieurs vidéo
Poste extérieur apparent Linea 2000 en aluminium 
avec caméra orientable

343031 Avec 1 bouton-poussoir 
343032 Avec 2 boutons-poussoirs

n Audio et vidéo Linea

17
6

98 31

343031
343032

342911
342921

342931
342941

Linea 3000
postes extérieurs

Linea 2000
postes extérieurs

Références en rouge : produits nouveaux
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