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Réf. Outillage pour boîtes appareillage 

Gabarit de pose pour boîtes entraxe 
71 mm

080077 Facilite le repérage et le découpage
des plaques de plâtre en
confi guration
multipostes à partir
d’un trou existant
Ø 65 à 67 mm
Niveau à bulle intégré
Scie cloches
Livrées avec foret de centrage à pastille carbure

089349 Pour boîtes Ø 40 mm

089350 Pour boîtes Ø 54 mm

080067 Scie cloche bi-métal. Equipée d’un 
ressort extracteur
Pour utilisation dans matériaux
de type plaques de plâtre,
bois, panneaux fi bre, inox
Dents HSS M3 à durée de vie renforcée
Foret pilote à pastille carbure
Pour boîtes 1 à 4 postes Ø 67 mm

089368 Pour boîtes pour prise 20 et 32 A Ø 85 mm

Accessoire
080197 Vis longue diamètre Ø 3 mm 

Longueur 40 mm pour boîtes 
d'encastrement Batibox

Boîte spéciale pour écrans tactiles 3,5"
089379 Adaptée à l'encastrement des écrans tactiles 

réf. 078479
Dimensions : 109 x 116 mm
Profondeur 50 mm

Cloisons avec puits de fi xation pour
boîtes multipostes
S'installent dans les boîtes d'encastrement
cloisons creuses et maçonnerie multipostes
Batibox. Permettent la fi xation d'autres
séries d'appareillage en position horizontale
(entraxe 71 mm uniquement)
Se fi xe en fond de boîte par vis (livrées)

080071 Pour boîtes profondeur 40 mm
080072 Pour boîtes profondeur 50 mm

Batibox™
boîtes d’encastrement pour cloisons creuses

080051

080054 089352 089353 080051BX

080053080042

080077

oc089175

oc089176

Réf. Boîtes monopostes
Conformes à la norme EN 60670-1
1 module pour appareillage étroit Mosaic

080040 Diamètre de perçage : 32 mm
Profondeur 40 mm
1 poste
Diamètre de perçage : 67 mm
Pour montage d’appareillage à vis ou à griffes

080041 Profondeur 40 mm
080051 Profondeur 50 mm
080061 Profondeur 60 mm

Boîtes multipostes entraxe 71 mm

Prof. 40 Prof. 50

Conformes à la norme EN 60670-1
Diamètre de perçage : 67 mm
Pour montage d’appareils à vis
Livrée avec cloison de séparation amovible pour
acceuil des fonctions étendues (ex. prises 
précâblées)

080049 3 modules pour appareillage 
Mosaic

080042 080052 2 postes - 4/5 modules
Utilisation en position verticale ou 
horizontale

080043 080053 3 postes - 6/8 modules
Utilisation en position verticale ou 
horizontale

080044 080054 4 postes - 8/10 modules
Utilisation en position verticale ou 
horizontale

Boîtes multipostes entraxe 57 mm
Prof. 50 Diamètre de perçage : 67 mm 

Pour montage d’appareils à vis
089352 2 postes verticaux

089353 3 postes verticaux

Kit Batibox
080051BX 40 x réf. 080051 + 30 x réf. 080052

= 10 x réf. 080051 GRATUIT

Boîte pour prise 20 et 32 A

Prof. 40 Prof. 50
Pour prises 20 et 32 A et sorties de câbles 
(utiliser la scie cloche réf. 089368 ci-contre)

089348 089358 1 poste 
Diamètre de perçage : 85 mm
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