
Réf. Cloisons de séparation enclipsables
Enclipsables dans le chemin de câbles perforé, à 
l'exception du type MBR

25
SEND

Cloisons de séparation
VG481428 Cloison de séparation enclipsable 1 m
VG481429 Cloison de séparation enclipsable 3 m

Cloisons de séparation universelles en L 
à visser

25
GS

25
GC

Pour chemins de câbles perforés ou aveugles
Fixation sur le chemin de câbles aveugle à l'aide 
de bandes de fi xation + clips
Fixer le chemin de câbles perforé avec
5 x M6 x 10 mm

8231201 VG483428 Cloison de séparation
Longueur 3 m

Bandes de fi xation
Bandes de fi xation pour cloison de séparation 
en L. Pour la fi xation de la cloison de séparation 
réf. 8231201 dans chemin des câbles aveugle ou 
MBR. 
Les bandes peuvent être insérées 
transversalement dans la cloison de séparation

25
GS

Bandes de fi xation
VG341061 75
VG341062 100
VG341063 150
VG341064 200
VG341065 300
VG341066 400
VG350067 500
VG350068 600

Clips de blocage pour bande de fi xation
Fixation rapide de bande de fi xation dans des 
chemins de câbles verticaux aveugles ou MBR

25
GS

VG341060 Clips de blocage

Embout de protection
Plastique Embout de protection

VG481162 Pour cloisons de séparation
Pour hauteurs 60/100 mm

Réf Embouts d’extrémité
GS/RAL 9010 : fi xation avec 2 x M6 x 10 mm (réf. 
8200102)
GC : fi xation avec 2 x M6 x 12 (réf. CM350401)

25
GS

25
GC

Pour largeur (mm) :
VG481156 VG483156 75
VG481157 VG483157 100
VG481158 VG483158 150
VG481159 VG483159 200
VG481160 VG483160 300

RAL 

60VG486156 75
VG486157 100
VG486158 150
VG486159 200
VG486160 300

Plaques de réduction / extrémité

25
GS

25
GC Egalement utilisable comme embout d’extrémité 

pour largeurs 400/500/600 mm
VG481161 VG482161 Fixation avec 2 x M6 x 10 mm

RAL 

60VG485161 Fixation avec 2 x M6 x 10 mm

Cloisons de séparation
hauteur 60 mm

Caractéristiques techniques : www.ecataleg.be
Conformes à la norme IEC/EN61537

HORIZONTALE 
2 x bandes 
4 x clips de 

blocage

VERTICALE
2 x bandes 
8 x clips de 
blocage

Accessoires
hauteur 60 mm

Caractéristiques techniques : www.ecataleg.be
Conformes à la norme IEC/EN61537
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