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125 mm

105

65 80 ∅ 12 

40

90

213

3048

30

28
vis HM 
10 x 40
incluse

160

65 80

26 41
41 108

135

44oblong
13x32,5

ø 10

ø 12,5

Ecrou 
HM 8 ou 10

Tige filetée 
M8 ou M10

85

55

30

ø 8

vis HM 10x40

ø 10

45

20

43 17

5037,4

25,2

pour vis de 12

ET20 = 20 mm
ET30 = 30 mm

32

ø 10

ø 8

606

85

55

30

ø 8

Réf. Brides pour consoles 41
Pour fi xation des consoles C41S sur les IPN 80 
à 300 
Couple :  
- IPN haut. 80 à 220 : 80 daN.m, soit larg. de 
serrage : 
42 à 98 mm
- IPN haut 240 à 300 : 70 daN.m, soit larg. de 
serrage : 
106 à 125 mm

Poids
KG/m

CM595353 UFI41 0,880

Crapauds CLMU
Fixation des rails EDF et U24 sur IPN et IPE 
80 à 200
Bridage par vis VHM 8 x 20 (non fournie)

ZnMg
Charge 
(DaN)

CM559090 CM559097 CLMU 15

Crapauds CLMFAS
Fixation du rail RCSN sur IPN et IPE 80 à 200
Bridage par vis VHM 8 x 20 (non fournie)

ZnMg
Charge 
(DaN)

CM5592801 CM5592871 CLMFAS 18

1 : 
316L

 disponibles sur demande

Réf Clames de fi xation CLU
Montage sur IPN 80 - 100- 120
Bridage par vis VHM 12 x 25 + rondelles RM12 + 
écrous E41 M12

ZnL
Charge 
(DaN)

CM595370 CM595373 CLU 40

Crapauds CLMP
Pour fi xation des rails sur poutrelles

Couple 
DaN.m

Charge 
(DaN)

CM5590231 CLMP1 25 950
CM5590131 CLMP2 25 570
CM559073 CLMP3 25 380
CM559113 CLMP4 25 950

Pattes d’ancrage - cale de fi xation - 
étriers
- PA23 - patte d’ancrage
Livrées avec 1 vis VHM 10 x 40 et 1 écrou HM10
- CFU - cale de fi xation
Fixation par 1 vis VHM 12 x 50 + écrous HU M12
- ET - Étrier 
Fourni sans vis (HM8)

Charge 
(DaN)

CM559301 - PA23 1000
- CM559063 CFU 850
- CM559033 ET20 -
- CM559043 ET30 -

1 : 
316L

 disponibles sur demande

Supports pour fixation sur charpentes métalliques des chemins de câbles

Ep. serrage :
5 à 55 mm pour R21S
5 à 35 mm pour R41S

CLMP2

Ep. serrage :
5 à 20 mm

HM 12x50 
et écrou E41 
non inclus

CLU UFI41

CLMP3

Ep. serrage :
5 à 25 mm

CLMP1 (à étrier)

Ep. serrage :
5 à 35 mm

CLMP4CLMFAS

PA23

CLMU

CFU ET

872

CB2022-2023_870-911_CH09_FR_v9_def.indd   3CB2022-2023_870-911_CH09_FR_v9_def.indd   3 17/03/20223   16:5717/03/20223   16:57




