
Constructions avec maintien de la fonction Van Geel P31+ E30 - E90
chemin de câbles RF accessoires

GS

Réf. Raccords

100
GS

Coude 90°
Raccord avec 4x M6 x 10 mm
Avec perforation du fond pour la fi xation des câbles
Largeur en mm

VG480751 100
VG480752 150
VG480753 200
VG480754 300
VG480755 400

Pièce en T
Raccord avec 6x M6 x 10 mm
Avec perforation du fond 
pour la fi xation des câbles

VG480791 100
VG480792 150
VG480793 200
VG480794 300
VG480795 400

Dérivation
Raccorder avec 4x M6 x 10 mm

VG481781 100
VG481782 150
VG481783 200
VG481784 300
VG481785 400

Éclisse universelle EDU
VG481169 Multi coupler EDU

Console CB
Largeur en mm

VG350810 100
VG350820 150
VG350830 200
VG350840 300 
VG350850 400

Fixation murale : 
1x ancrage M8 (VG350036)
Fixation sur support U55 avec
1x boulon hexagonal M8 (8313020)
1x écrou hexagonal M8 (8313060)

Accessoires

Cloison de séparation en L
CM923020 Longueur 3000 mm

Fixation avec 
min. 6x M6 x 10 mm

Réf. Matériels de fi xation
VG350036 Ancrage pour béton M8
VG350037 Ancrage pour béton M10

VG350039 Cheville M8
VG350040 Cheville M10

VG350122 Support de montage pour tige fi letée

8234000 Tige fi letée M10 longueur 1000 mm
8234100 Tige fi letée M10 longueur 2 000 mm
8234200 Tige fi letée M10 longueur 3 000 mm
8238700 Etrier de plafond 

M10/M12 (optionnel)
Fixation avec ancrage pour béton M10
(réf. VG350037)

8200102 Vis à bourelet M6 x 10 mm + écrou à
collet M6

8200300 Écrou à six pans M10
8200400 Rondelle plate 10,5 x 20 x 2 mm

8313020 Boulon hexagonal M8 x 22

8313060 Ecrou hexagonal M8

Support U55
Galvanisé à chaud
Moment pour fl exion à 1% 270 Nm
Sans capuchon de protection
Longueur

VG348362 200 mm
VG348363 300 mm
VG348364 400 mm
VG348365 500 mm
VG348366 600 mm
VG348367 700 mm
VG348368 800 mm
VG348369 900 mm
VG348360 1000 mm
VG348371 1100 mm
VG348372 1200 mm

VG348575 Capuchon de protection jaune PVC U55
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