
Van Geel GLO-4 avec maintien 
de la fonction  
rail profilé

GS GSÉchelle à câble Van Geel GLO-4 
RF accessoires

• Distance de pose 300 mm
• Fixation des câbles sur profilés ancrés au mur

Réf. Échelle montante RF montage au mur 
E30/E90

100
GS

Attache câble RF pour profilés R21SP
Pour section de câble

8191200 8 - 12 mm
8191201 12 - 16 mm
8191202 16 - 20 mm
8191203 20 - 24 mm
8191204 24 - 28 mm
8191205 28 - 32 mm
8191206 32 - 36 mm
8191207 36 - 40 mm
8191208 40 - 44 mm
8191209 44 - 48 mm
8191210 48 - 52 mm
8191211 52 - 56 mm

Rail profilé + dispositif de serrage

100
GS La fixation séparée, horizontale ou verticale, des 

câbles avec maintien de la fonction 
est possible au moyen de pinces de serrage pour 
câbles sur les profilés en C ancrés dans le béton
Profil R21SP

348049 Longueur 3000 mm

Dispositif  de serrage RF

8191220 8 - 12 mm
8191221 12 - 16 mm
8191222 16 - 20 mm
8191223 20 - 24 mm
8191224 24 - 28 mm
8191225 28 - 32 mm
8191226 32 - 36 mm
8191227 36 - 40 mm
8191228 40 - 44 mm
8191229 44 - 48 mm
8191230 48 - 52 mm
8191231 52 - 56 mm

Support U55
Galvanisé à chaud 
Moment pour flexion à 1% 270 Nm 
Sans capuchon de protection
Longueur

VG348362 200 mm
VG348363 300 mm
VG348364 400 mm
VG348365 500 mm
VG348366 600 mm
VG348367 700 mm
VG348368 800 mm
VG348369 900 mm
VG348360 1000 mm
VG348371 1100 mm
VG348372 1200 mm

VG348575 Capuchon de protection jaune PVC U55

Réf. Échelle montante RF montage au mur  
E30/E90

Seulement pour hauteur 60 mm

100
GS

23
EZ

Raccord RF réglable
8230201 Fixation avec 4x M6 x 10 mm

Joint d'angle RF
8230111 Fixation avec 4x M6 x 10 mm

Coude de réglage universel RF
8230501 Fixation avec 4x M6 x 10 mm

Cloison de séparation de type "L"
8312400 Longueur 3000 mm 

Fixer avec 4x écrou coulissant M5

Matériels de fixation
8313000 Écrou coulissant M5 

pour cloison de séparation de type L

8200102 Écrou à collet M6 +
Vis à bourrelet M6 x 10 mm

8200300 Écrou à six pans M10
8238300 Écrou à six pans M12
8200400 Rondelle plate 10,5 x 20 x 2 mm

8234000 Tige filetée M10 longueur 1000 mm
8234100 Tige filetée M10 longueur 2000 mm
8234200 Tige filetée M10 longueur 3000 mm
8238000 Tige filetée M12 longueur 1000 mm

8234500 Douille de rallonge M10
8238500 Douille de rallonge M12

8238700 Collier de plafond RF M10/M12
(optionnel)

VG350036 Ancrage pour béton M8
VG350037 Ancrage pour béton M10
VG350038 Ancrage pour béton M12
VG350039 Douille à visser M8
VG350040 Douille à visser M10
VG350041 Douille à visser M12
8191246 Alésage Ø 12 mm pour douille à visser 

M10
8191247 Alésage Ø 14 mm pour douille à visser 

M12
8191244 Mandrin pour douille à visser M10
8191245 Mandrin pour douille à visser M12

947

CB2022-2023_912-959_CH09_FR_v9_def.indd   36CB2022-2023_912-959_CH09_FR_v9_def.indd   36 17/03/20223   16:0917/03/20223   16:09




