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Ref. Rolluikbedieningen

Mechanismen uitgerust met steekklemmen
Rolluikschakelaar
Voor rechtstreekse bediening ophalen/neerlaten/
stoppen van de motor van rolluik, zonnewering of  
jaloezieën max. 500 W

741559  Wit
741659  Aluminium
741759  Zwart

Drukknoppen van rolluiken
Voor automatische bediening van de motor van 
rolluik, zonnewering of  jaloezieën 

741557  Wit
741657  Aluminium
741757  Zwart

Ref. LEDs voor schakelaars en drukknoppen

LEDs  voor verlichte functie voor 
wisselschakelaars en drukknoppen
Aansluiting door rechtstreekse montage
Lamp zonder onderhoud (led), kleur: wit
Te monteren op ref. 741541, 741641, 741741, 
741548, 741648 en 741748

067686 230 V
Verbruik 0,15 mA

067687 12 V – 24 V – 48 V

LEDs  voor controlefunctie voor 
wisselschakelaars
Aansluiting door rechtstreekse montage
Lamp zonder onderhoud (led), kleur: wit
Te monteren op ref. 741541, 741641, 741741

067685 230 V
Verklikkerlampje voor bestaande bekabeling
Verbruik 3 mA

067689 12 V – 24 V – 48 V

LEDs voor tweepolige schakelaars
665090 230 V - 0,15 mA

Voor verlichte functie
Te gebruiken met ref. 741544, 741644 
en 741744

665091 230 V - 3 mA
Voor controlefunctie
Te gebruiken met ref. 741544, 741644 
en 741744

Valena Next 
rolluikbedieningen, ventilatiebediening en LEDs

Mechanismen geleverd met toets en houder met spanklauwen
Uit te rusten met afdekplaat (blz. 661)
Geleverd met werfbeschermkap

741559 741657 067686 665091
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