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Ref. Toebehoren
080197 Lange schroef  Ø 3 mm voor alle

Batibox-dozen. Lengte 40 mm
080199 Gipswerend plaatje ter bescherming van 

het binnenvolume
Voor vierkante inbouwdozen met 1 tot 4 
mechanismen en meervoudige dozen
Afmetingen 70 x 70 mm
Herkenbaar na het aanbrengen van het 
gips door kleurenmarkering

Gereedschap voor inbouwdozen

Hardmetalen steenboor van wolfraam
Voor gebruik in heel harde of  schurende materialen 
(baksteen, betegeling, cement, hardhout, 
composietmateriaal, gipsplaten).
Voorzien van een richtboor met hardmetalen punt. 
Ideaal voor boringen met het oog op de 
montage van ronde inbouwdozen

080167 Ø 67 mm

Speciale doos voor aanraakschermen 3,5"
089279 Doos vast te metsen. Aangepast voor inbouw van 

aanraakschermen ref. 078479
Afmetingen: 108 x 118 mm. Diepte 50 mm

Dozen in groot formaat
Voor Mosaic (werkpost, bedieningspaneel)
Ook te gebruiken in holle wanden
Diepte 50 mm

080124 2 x 4/5 modules Mosaic
Afmetingen: 142 x 142 mm

080126 2 x 6/8 modules Mosaic
Afmetingen: 213 x 142 mm

080128 2 x 10 modules Mosaic
Afmetingen: 284 x 142 mmm

Dozen voor verlichtingsarmaturen met deksel

Voor centraal verlichtingspunt
089256 Geschikt voor ophanggewicht tot 25 kg met 

achterbevestiging op de draagconstructie
volgens norm NF C 15-100
Ø 65 mm - diepte 50 mm
Afneembare centrale as van de oogbout om de plaatsing 
van de draadstang te vereenvoudigen
Geleverd met oogbout en afsluitdop.
Kan optioneel worden uitgerust met DCL-deksel
ref. 089590
Voor wandarmatuur 

089246 Ø 40 mm - diepte 40 mm

Ref. Dozen voor verlichtingsarmaturen met DCL(1)

deksel
Uitgerust met nieuwe op 45° schuin geplaatste 
steekklemmen
Voor centraal verichtingspunt

089237 Geschikt voor ophanggewicht tot 25 kg met
achterbevestiging op de draagconstructie 
volgens norm NF C 15-100
Ø 65 mm - diepte 50 mm
Afneembare centrale as van de oogbout om de 
plaatsing van de draadstang te vereenvoudigen
Snellere beveiliging van centrale verlichtingspunten 
door gebruik van het bevestigingssysteem
ref. 089243
Geleverd met oogbout en afsluitdop als bescherming 
tegen verfspatten.
Voor wandarmatuur uitgerust met automatische 
steekklemmen 2P+A - 6 A
Extra vlak deksel. Deksel verzonken in de doos
Geleverd met afsluitdop als werfbescherming. 
Boring van Ø 54 mm

089204 Diepte 40 mm

DCL vervangdeksel 
Met contactdoos DCL 2P+A - 6 A - 250 V voor 
aansluiting van de contactstop of  de lamphouder. 
Uitgerust met steekklemmen met 2 ingangen voor 
draden van 1,5 mm² 
Voor doos voor centraal verlichtingspunt

089590 Extra vlak deksel voor een betere oplegging 
op het plafond
Geleverd met afsluitdop (IP X4)
als bescherming tegen verfspatten
Voor inbouwdoos schakelmateriaal Ø 67 mm

089594 Te bevestigen op ronde Batibox doos ref. 080108 
(blz. 760) om een wandarmatuur met grote capaciteit 
te bevestigen
Ø 85 mm

Lamphouder en contactstop DCL

Contactstop DCL
060134 2P+A - 6 A - 250 VA

Voor de aansluiting van een armatuur
Schroefaansluiting
Contactstop ligt gelijk met het deksel van 
de doos wanneer deze wordt opgeklikt
Lamphouder + contactstop DCL

060135 Lampvoet E 27
Voor de tijdelijke verlichting en test van het 
verlichtingspunt
Geleverd met een losse contactstop 
ref. 060134 voor aansluiting van een 
armatuur

Batibox™
inbouwdozen voor metselwerk (vervolg)

089237 089204 060135080124080199

(1) DCL: Lichtaansluitingssyteem
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