
Une marque de

Sécurité rapprochée

CARACTERISTIQUES PRODUIT

ALARME INCENDIE

Le
s 

in
di

ca
tio

ns
 c

on
te

nu
es

 d
an

s 
le

 p
ré

se
nt

 d
oc

um
en

t é
ta

nt
 s

us
ce

pt
ib

le
s 

d'
êt

re
 m

od
ifi

ée
s 

sa
ns

 p
ré

av
is

, n
'e

ng
ag

en
t U

R
A

 q
u'

ap
rè

s 
co

nf
irm

at
io

n.

www.ura.fr
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Désignation BAAS Pr 4 boucles

Référence 337 731

Fonction Bloc Autonome d’Alarme Sonore de type Pr

Nombre de boucles de déclencheurs 
manuels 4

Nombre maximum de déclencheurs 
manuels par boucle 32

Nombre de zones de détection 4

Nombre maximum de BAAS de type 
Sa/SaMe avec ou sans flash

64 par relais (configuré en mode « BAAS »)
Soit 248 avec câble 1.5 mm²

Relais paramétrables par micro-in-
terrupteurs

- 3 Relais 48V/1A (RCT)
- 1 Relais 230V/0.5A (RCT)

Alarme restreinte Réglable de 0 à 5 mn

Conforme aux normes NF C 48-150, NF S 61-936

Certifié NF AEAS

Tableau de synthèse (TRC) - 5 maxi sur alimentation interne
- 10 maxi avec alimentation externe

Relais dérangement 1 relais (CT)

Autonomie 12 heures

Batterie non fournie 1 x 12 V / 1,2 Ah (réf. 386 004)

Alimentation 230 Vac – 50/60 Hz

IP / IK 30 / 07

Dimensions (H x L x P) 230 x 320 x 85 mm


