
Une marque de

Sécurité rapprochée

CARACTERISTIQUES PRODUIT

ALARME INCENDIE
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CP_357178-1	 	

Désignation DCMIS vert à double contacts

Référence 357 178

Série DM

Fonction Dispositif manuel d'issues de secours

Couleur Vert

Membrane réarmable Oui

Réarmement En façade

Pose Saillie ou sur boite d’encastrement diamètre 67 mm

Contact 2 x NF ou NO / 24 V - 5 A / 48 V – 1 A
Utilisation en TBTS uniquement

Indices de protection IP 30 / IK 07

Température d'utilisation -40°C à +70°C

Dimensions L x H x P (mm) 90 x 90 x 57

- Fonction test sans démontage
- Livré avec clé de réarmement

Options :
- Clapet de protection transparent : réf. 957 298
- Indicateur d’état mécanique : réf. 359 004
-  Kit d’étanchéité IP 65 : 359 003


