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Désignation Caisson Antivandale IK 10+++

Référence 400 040

Fonction Caisson antivandale à forte résistance mécanique pour la protection des BAES/LSC   

Matière
 Corps en acier épaisseur 2 mm traité anticorrosion et peinture poudrée polyester, anti-arra-
chement
• Diffuseur polycarbonate transparent 3 mm

Dimensions (mm) L x H x l 346 x 100 x 241

Résistance aux choc 80 joules

Fixation embase métallique 4 points de fixation

Fixation Diffuseur  4 vis inox M5 antivandales (tournevis réf. 400 041 à commander séparément)

Utilisable avec BAES et LSC Uralife / Uraone / Urajet


