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XL3 S 630
μεταλλικά πλήρη

Με αποσπώμενους ορθοστάτες, δίνοντας ευκολότερη πρόσβαση για την στήριξη και την καλωδίωση, εξοικονομώντας χρόνο.
Δέχονται μηχανισμούς ισχύος έως 630 Α
Πόρτα και πλευρικά καλύμματα δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία
Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61439-2
IP 40 με πόρτα, IP 30 χωρίς πόρτα
Μετώπη RAL 9003, σασί RAL 7016

Aρ. καταλ. Ερμάρια

Πλάτος 16 στοιχείων
Ύψος (mm) Πλάτος (mm) Βάθος (mm)

συνολικό μετώπης συνολικό ωφέλιμο
3 375 21 824 750 454 350 249
3 375 31 974 900 454 350 249
3 375 41 1124 1050 454 350 249
3 375 51 1274 1200 454 350 249
3 375 61 1424 1350 454 350 249
3 375 71 1574 1500 454 350 249
3 375 81 1724 1650 454 350 249
3 375 91 1874 1800 454 350 249
3 376 01 2024 1950 454 350 249
3 376 11 2174 2100 454 350 249
3 376 21 2324 2250 454 350 249

Πλάτος 24 στοιχείων
3 375 22 824 750 604 574 249
3 375 32 974 900 604 574 249
3 375 42 1124 1050 604 574 249
3 375 52 1274 1200 604 574 249
3 375 62 1424 1350 604 574 249
3 375 72 1574 1500 604 574 249
3 375 82 1724 1650 604 574 249
3 375 92 1874 1800 604 574 249
3 376 02 2024 1950 604 574 249
3 376 12 2174 2100 604 574 249
3 376 22 2324 2250 604 574 249

Πλάτος 36 στοιχείων
3 375 23 824 750 804 774 249
3 375 33 974 900 804 774 249
3 375 43 1124 1050 804 774 249
3 375 53 1274 1200 804 774 249
3 375 63 1424 1350 804 774 249
3 375 73 1574 1500 804 774 249
3 375 83 1724 1650 804 774 249
3 375 93 1874 1800 804 774 249
3 376 03 2024 1950 804 774 249
3 376 13 2174 2100 804 774 249
3 376 23 2324 2250 804 774 249

Aρ. καταλ. Εσωτερική διέλευση καλωδίων
Εξαρτήματα για την εσωτερική διέλευση 
καλωδίων που τοποθετούνται αριστερά και δεξιά 
μέσα στα ερμάρια XL³ S 630

Ύψος (mm)
συνολικό μετώπης

3 379 32 824 750
3 379 33 974 900
3 379 34 1124 1050
3 379 35 1274 1200
3 379 36 1424 1350
3 379 37 1574 1500
3 379 38 1724 1650
3 379 39 1874 1800
3 379 40 2024 1950
3 379 41 2174 2100
3 379 42 2324 2250

Εξωτερική διέλευση καλωδίων
Εξαρτήματα για την εξωτερική διέλευση 
καλωδίων που τοποθετούνται  αριστερά  
και δεξιά του ερμαρίου με τη βοήθεια των  
kit αρ. καταλ. 3 379 49/50

Ύψος (mm) Πλάτος (mm) Βάθος (mm)
συνολικό μετώπης συνολικό

3 375 20 824 750 324 249
3 375 30 974 900 324 249
3 375 40 1124 1050 324 249
3 375 50 1274 1200 324 249
3 375 60 1424 1350 324 249
3 375 70 1574 1500 324 249
3 375 80 1724 1650 324 249
3 375 90 1874 1800 324 249
3 376 00 2024 1950 324 249
3 376 10 2174 2100 324 249
3 376 20 2324 2250 324 249

Πλευρικά καλύμματα
Σετ 2 καλυμμάτων
Για ερμάρια με ύψος μετώπης (mm)

3 378 62 750
3 378 63 900
3 378 64 1050
3 378 65 1200
3 378 66 1350
3 378 67 1500
3 378 68 1650
3 378 69 1800
3 378 70 1950
3 378 71 2100
3 378 72 2250

3 375 81 + 3 382 00 3 375 82 + 3 382 00 3 375 83 3 375 20 3 378 68




