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XL3 160 
εξαρτήματα και πόρτες για χωνευτούς και επίτοιχους πίνακες

0 202 73

XL3 160
επίτοιχοι μεταλλικοί πίνακες

0 200 06 0 200 04

IP 43 - IK 08 με το κιτ στεγανοποίησης της πόρτας
IP 40 - IK 08 με πόρτα  /  IP 30 - IK 07 χωρίς πόρτα
Aποσπώμενα πλευρικά καλύμματα
Aποσπώμενο σασί με ράγες 24 στοιχείων
Mεταλλικές μετώπες 150 και 200 mm με βίδες 1/4 στροφής
Οδηγοί κάθετης διέλευσης καλωδίων ένας σε κάθε ράγα
Δυνατότητα τοποθέτησης αυτόματου ισχύος DPX3 160
Εξαρτήματα για τη σύνδεση ουδετέρου (σελ. 119)

0 202 83

Αρ. καταλ. Mεταλλικοί πίνακες

Σειρές Στοιχ. Ύψος  
(mm)

Πλάτος  
(mm)

Βάθος  
(mm)

0 200 02 2 48 450 575 147

0 200 03 3 72 600 575 147

0 200 04 4 96 750 575 147

0 200 05 5 120 900 575 147

0 200 06 6 144 1050 575 147

Εξαρτήματα

0 200 20 Συμπληρωματική πλάκα εισόδου καλωδίων
0 200 21 Πλάκα εισόδου καλωδίων με στυπιοθλήπτες 

	2 x ∅ 4 έως 32 mm και 22 ∅ 4 έως 20 mm
0 201 00 Σετ 4 στηριγμάτων επίτοιχης τοποθέτηση
0 200 35 Εξάρτημα συγκράτησης των καλωδίων  

στην είσοδο του πίνακα με δεματικά Colring

Αρ. καταλ. Πόρτες
Mεταλλικές αδιαφανείς

0 202 72 Για πίνακα 2 σειρών
0 202 73 Για πίνακα 3 σειρών
0 202 74 Για πίνακα 4 σειρών
0 202 75 Για πίνακα 5 σειρών
0 202 76 Για πίνακα 6 σειρών

Mεταλλικές με τζάμι
0 202 82 Για πίνακα 2 σειρών
0 202 83 Για πίνακα 3 σειρών
0 202 84 Για πίνακα 4 σειρών
0 202 85 Για πίνακα 5 σειρών
0 202 86 Για πίνακα 6 σειρών

Εξαρτήματα

0 202 94 Κλειδαριά πόρτας με δύο κλειδιά
0 373 85 Καλώδιο γείωσης πόρτας μήκους 350 mm/διατομής 6 mm2

0 097 99 Αυτοκόλλητη σχεδιοθήκη Α4
0 201 30 Κιτ στεγανοποίησης IP 43 μήκους 5,5 m
0 201 60 Οδηγός εισόδου / εξόδου καλωδίων για ερμάρια XL3 	

με σύνδεση σε DLP




