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IP 55 - IK 08
Μεταλλικός πίνακας μη επεκτάσιμος
Περιλαμβάνεται πόρτα, αποσπώμενο σασί στήριξης υλικών  
και σετ 4 στηριγμάτων επίτοιχης τοποθέτησης
Δέχεται μηχανισμούς ισχύος έως 250 Α και ράγες 24 στοιχείων

0 201 850 201 82

■ �Μοντάρισμα

XL3 400
μεταλλικοί πίνακες ΙΡ 55 βάθους 215 mm

XL3 400
μεταλλικοί πίνακες ΙΡ 55 βάθους 215 mm

Στυπιοθλήπτες ΙΡ 68 για μετρικό σύστημα PG  
και  ISO, σελ. 187

Πίνακας προσβάσιμος από όλες τις πλευρές

Σύνδεση οριζοντίως ή/και καθέτως

Aρ. καταλ. Πίνακες

Ύψος
(mm)

Ύψος  
κάλυψης

(mm)
Πλάτος
(mm)

Βάθος
(mm)

Απόσταση
πόρτας / 
μετώπης

0 201 82 515 400 655 215 48
0 201 83 715 600 655 215 48
0 201 84 915 800 655 215 48
0 201 85 1115 1000 655 215 48

Εξαρτήματα

0 364 97 Πλάκα εισόδου καλωδίων Cabstop IP 55
Διαθέτει 28 εισόδους ∅ 5 έως 14 mm  
και 2 εισόδους ∅ 14 έως 24 mm

0 201 35 Εξάρτημα συγκράτησης των καλωδίων  
στην είσοδο του πίνακα με δεματικά Colring

0 200 51 Κάλυμμα κενών θέσεων ράγας 24 στοιχείων
0 016 65 Κάλυμμα κενών θέσεων ράγας 18 στοιχείων 

διαιρετό ανά 1 ή 1/2 στοιχείου
0 203 99 Θήκη 24 στοιχείων για ετικέττες σήμανσης  

στη μετώπη
0 097 99 Αυτοκόλλητη σχεδιοθήκη Α4
0 202 94 Κλειδαριά πόρτας με δύο κλειδιά




