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ΙΡ 43 - ΙΚ 08 με το κιτ στεγανοποίησης της πόρτας
IP 40 - IK 08 με την πόρτα / IP 30 - IK 07 χωρίς πόρτα
Δέχονται μηχανισμούς ισχύος έως 630 A
Xωρητικότητα ράγας 24 στοιχεία για τους πίνακες πλάτους 660 mm
Xωρητικότητα ράγας 36 στοιχεία για τους πίνακες πλάτους 910 mm
Δυνατότητα οριζόντιας ή/και κατακόρυφης επέκτασης  
με το κιτ σύνδεσης που περιλαμβάνεται στη συσκευασία

0 204 04 0 204 09 0 204 09 + 0 204 29 0 204 29 0 204 24

(1) Διαθέτουν προχαραγμένα ανοίγματα για διακόπτη ισχύος DPX3 630

XL3 800
μεταλλικοί πίνακες και ερμάρια βάθους 230 mm

Aρ. καταλ. Mεταλλικοί πίνακες

Πλάτος (mm) Ύψος Ύψος Bάθος
660 910 (mm) κάλυψης (mm) (mm)

0 204 01 0 204 06 1050 1000 230
0 204 02 0 204 07 1250 1200 230

Mεταλλικά ερμάρια
Περιλαμβάνεται βάση ύψους 100 mm

Πλάτος (mm) Ύψος Ύψος Bάθος
660 910 (mm) κάλυψης (mm) (mm)

0 204 03 0 204 08 1550 1400 230
0 204 04 0 204 09 1950 1800 230

Πόρτες

Mεταλλικές αδιαφανείς
Πλάτος (mm) Ύψος Απόσταση πόρτας/μετώπης

660 910 (mm) (mm)

0 212 51 0 212 56 1050 67
0 212 52 0 212 57 1250 67
0 212 53 0 212 58 1550 67
0 212 54 0 212 59 1950 67

Mεταλλικές με τζάμι
Πλάτος (mm) Ύψος Απόσταση πόρτας/μετώπης

660 910 (mm) (mm)

0 212 61 0 212 66 1050 63
0 212 62 0 212 67 1250 63
0 212 63 0 212 68 1550 63
0 212 64 0 212 69 1950 63

Πλάτος (mm)
Βάσεις έδρασης

660 910
0 204 10 0 204 11 Ύψος βάσης 100 mm

Εξαρτήματα
0 201 00 Σετ 4 στηριγμάτων επίτοιχης τοποθέτησης
0 201 30 Κιτ στεγανοποίησης πόρτας ΙΡ 43
0 202 94 Κλειδαριά πόρτας με 2 κλειδιά
0 097 99 Αυτοκόλλητη σχεδιοθήκη Α4

Aρ. καταλ. Eσωτερική διέλευση καλωδίων
Eξάρτημα για τη δημιουργία εσωτερικού 
πλαϊνού χώρου κάθετης διέλευσης καλωδίων ή 
μπαρών σε πίνακες ή ερμάρια πλάτους 910 mm

Eσωτερική διέλευση για πίνακες

0 204 26 Για πίνακα αρ. καταλ. 0 204 06
0 204 27 Για πίνακα αρ. καταλ. 0 204 07

Eσωτερική διέλευση για ερμάρια
0 204 28 Για ερμάριο αρ. καταλ. 0 204 08
0 204 29 Για ερμάριο αρ. καταλ. 0 204 09

Mετώπες
0 204 46 1050 mm για τη διέλευση αρ. καταλ. 0 204 26
0 204 47 1250 mm για τη διέλευση αρ. καταλ. 0 204 27
0 204 48(1) 1400 mm για τη διέλευση αρ. καταλ. 0 204 28
0 204 49(1) 1800 mm για τη διέλευση αρ. καταλ. 0 204 29

Eξαρτήματα
0 206 78 Πλάτη στήριξης DPX3 630 για την εσωτερική 

διέλευση αρ. καταλ. 0 204 28  
ή 0 204 29

Eξωτερική διέλευση καλωδίων

Tοποθετείται αριστερά ή δεξιά των ερμαρίων 
πλάτους 660 mm ή 910 mm
Eρμάρια

Ύψος Πλάτος Bάθος
(mm) (mm) (mm)

0 204 23 1550 460 230
0 204 24 1950 460 230

Mετώπες
0 204 43(1) 1400 mm για τη διέλευση αρ. καταλ. 0 204 23
0 204 44(1) 1800 mm για τη διέλευση αρ. καταλ. 0 204 24

Πόρτες αδιαφανείς
0 204 33 1550 mm για τη διέλευση αρ. καταλ. 0 204 23
0 204 34 1950 mm για τη διέλευση αρ. καταλ. 0 204 24

Eξαρτήματα
0 206 28 Πλάτη στήριξης DPX3 630
0 201 95 Σετ 3 στηριγμάτων για τοποθέτηση ράγας  

κάθετα στο εσωτερικό της διέλευσης καλωδίων 
(κλέμμες ράγας Viking, σελ. 184)




