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ΙΡ 55 - ΙΚ 08 με την πόρτα
Δέχονται μηχανισμούς ισχύος έως 630 Α
Χωρητικότητα ράγας 24 στοιχεία
Δυνατότητα οριζόντιας επέκτασης με το kit σύνδεσης αρ. καταλ. 0 204 86

XL3 800
μεταλλικοί πίνακες και ερμάρια ΙΡ 55 βάθους 225 mm

Aρ. καταλ. Mεταλλικοί πίνακες

Δεν περιλαμβάνονται πλευρικά καλύμματα

Ύψος
(mm)

Ύψος κάλυψης
(mm)

Πλάτος
(mm)

Βάθος
(mm)

0 204 51 1095 	 1000 700 225
0 204 52 1295 	 1200 700 225

Πλευρικά καλύμματα
Σετ 2 τεμάχια

0 204 66 Για πίνακα ύψους 1095 mm
0 204 67 Για πίνακα ύψους 1295 mm

Mεταλλικά ερμάρια

Περιλαμβάνεται βάση έδρασης  
ύψους 100 mm
Δεν περιλαμβάνονται πλευρικά καλύμματα

Ύψος
(mm)

Ύψος κάλυψης
(mm)

Πλάτος
(mm)

Βάθος
(mm)

0 204 53 1595 	 1400 700 225
0 204 54 1995 	 1800 700 225

Πλευρικά καλύμματα

Σετ 2 τεμάχια
0 204 68 Για πίνακα ύψους 1595 mm
0 204 69 Για πίνακα ύψους 1995 mm

Aρ. καταλ. Πόρτες

Μεταλλικές αδιαφανείς
Ύψος
(mm)

Απόσταση πόρτας / μετώπης
        (mm)

0 212 71 1095 48
0 212 72 1295 48
0 212 73 1595 48
0 212 74 1995 48

Μεταλλικές με τζάμι

Ύψος
(mm)

Απόσταση πόρτας / μετώπης
        (mm)

0 212 81 1095 44
0 212 82 1295 44
0 212 83 1595 44
0 212 84 1995 44

Βάσεις έδρασης
0 204 60 Ύψος βάσης 100 mm

Εξαρτήματα σύνδεσης
0 205 85 Κιτ στεγανότητας ΙΡ 55 για την οριζόντια 

σύνδεση δύο πινάκων ή ερμαρίων
0 204 86 Κιτ σύνδεσης

	Απαιτούνται:
	�- 2 τεμάχια για τη σύνδεση πίνακα
ύψους 1095 ή 1295 mm
	�- 3 τεμάχια για τη σύνδεση ερμαρίων
ύψους 1595 mm
	�- 4 τεμάχια για τη σύνδεση ερμαρίων 
ύψους 1995 mm

Εξαρτήματα πόρτας
0 202 94 Κλειδαριά πόρτας με δύο κλειδιά
0 097 99 Αυτοκόλλητη σχεδιοθήκη Α4




