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Σύνολο ερμαρίων αποτελούμενα από:
– σετ βάση - οροφή αρ. καταλ. 0 205 03/06/09
– κάθετα στηρίγματα αρ. καταλ. 0 205 00
– βάσεις έδρασης αρ. καταλ. 0 205 17/18/19
– σασί στήριξης υλικών αρ. καταλ. 0 205 13/16
– πλαίσια στήριξης μετωπών αρ. καταλ. 0 205 58/59

(1) Δεν απαιτείται το σασί στα ερμάρια διέλευσης καλωδίων πλάτους 475 mm
(2) Απόσταση της πόρτας από τη μετώπη 92 mm

(3) Δεν δέχεται διακόπτες ισχύος DPX με περιστροφικό χειριστήριο ή μοτέρ και διακόπτες ισχύος DMX

0 205 12 + 0 205 58

XL3 4000
μεταλλικά ερμάρια διανομής τύπου «πεδίου»

Aρ. καταλ. Eρμάρια μεταλλικά

Σετ βάση - οροφή για ερμάρια

Διαθέτει ανοίγματα για το πέρασμα των 
καλωδίων

Bάθος (mm) Πλάτος (mm)
475 725 Εξωτερικό Ωφέλιμο

0 205 01 0 205 02 475 350
0 205 04 0 205 05 725 600
0 205 07 0 205 08 975 850

975

0 205 03 475 350
0 205 06 725 600
0 205 09 975 850

Kάθετα στηρίγματα
0 205 00 Σετ 4 κάθετα στηρίγματα

Πλευρικά καλύμματα (πλάτη και πλαϊνά)
0 205 41 Πλάτος 475 mm
0 205 42 Πλάτος 725 mm
0 205 43 Πλάτος 975 mm

Bάσεις έδρασης, ύψος 100 mm
0 205 11 475 x 475 mm
0 205 14 725 x 475 mm
0 205 15 725 x 725 mm
0 205 17 975 x 475 mm
0 205 18 975 x 725 mm
0 205 19 975 x 975 mm

Πόρτες

Πλάτος (mm) Τοποθέτηση και στις 4 πλευρές του 
ερμαρίου725 975

0 205 74 0 205 77 Μεταλλική επίπεδη 
0 205 54 0 205 57 Μεταλλική με βάθος για όργανα(2)

0 205 84 0 205 87 Τζάμι
475

0 205 71 Μεταλλική επίπεδη

IP 55 - IK 08 με πόρτα και στεγανωτική ταινία σύνδεσης ερμαρίων
IP 30 - IK 07 χωρίς πόρτα
Kάθε ερμάριο συγκροτείται από ένα σετ βάση - οροφή, ένα σετ κάθετα 
στηρίγματα, πλευρικά καλύμματα, σασί στήριξης υλικών(1) και πλαίσιο 
στήριξης μετωπών
RAL 7035, ύψος 2000 mm
Xωρητικότητα ράγας 24 στοιχεία για ερμάρια πλάτους 725 mm ή 
36 στοιχεία για ερμάρια πλάτους 975 mm

Aρ. καταλ. Eξοπλισμός ερμαρίων
Σασί στήριξης υλικών

0 205 12 Χαμηλού βάθους(3)

0 205 13 Κανονικού βάθους για ερμάριο χωρίς εσωτερική 
διέλευση καλωδίων

0 205 16 Κανονικού βάθους για ερμάριο με εσωτερική 
διέλευση καλωδίων

Πλαίσια στήριξης μετωπών
0 205 58 Για ερμάριο χωρίς εσωτερική διέλευση καλωδίων
0 205 59 Για ερμάριο με εσωτερική διέλευση καλωδίων

Τραβέρσες για εσωτερική διέλευση καλωδίων
0 205 21 Σετ 2 τεμαχίων 350 mm
0 205 22 Σετ 2 τεμαχίων 600 mm
0 205 23 Σετ 2 τεμαχίων 850 mm

Τραβέρσες για στηρίγματα ζυγών διανομής (σελ.135)
0 205 51 Σετ 2 τεμαχίων 350 mm
0 205 52 Σετ 2 τεμαχίων 600 mm
0 205 53 Σετ 2 τεμαχίων 850 mm

Τραβέρσες για μερικό σασί στήριξης υλικών
0 205 31 Σετ 2 τεμαχίων 350 mm
0 205 32 Σετ 2 τεμαχίων 600 mm

Mετώπες διέλευσης καλωδίων
0 205 47 Mετώπη για εσωτερική διέλευση
0 205 48 Mετώπη για ερμάριο διέλευσης πλάτους 475 mm

Eξαρτήματα

Σύνδεση ερμαρίων
0 205 86 Bίδες σύνδεσης ερμαρίων
0 205 88 Σετ 2 συνδέσμων σε σχήμα L
0 205 89        Σετ 2 επίπεδων συνδέσμων
0 205 10        Kιτ για τη σύνδεση βάσεων έδρασης
0 205 85        Στεγανωτική ταινία σύνδεσης ερμαρίων

Mεταφορά ερμαρίων
0 205 82 Σετ 4 τεμάχια κρίκοι ανύψωσης

Φινίρισμα ερμαρίων χωρίς πόρτα
0 205 61 Πλαίσιο πρόσοψης IP 30 πλάτους 475 mm
0 205 62 Πλαίσιο πρόσοψης IP 30 πλάτους 725 mm
0 205 63 Πλαίσιο πρόσοψης IP 30 πλάτους 975 mm
0 205 65 ΙΡ 55 κάλυμμα σύνδεσης μεταξύ ερμαρίων




