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XL3 βάσεις στήριξης και μπάρες χαλκού

Αρ. καταλ. Βάσεις στήριξης για μπάρες χαλκού

Μία μπάρα ανά φάση 

≤ 400 A
0 373 10 Bάση στήριξης για μπάρες χαλκού  

25 x 4, 25 x 5 και 32 x 5 mm
  Tοποθετείται σε ερμάριο διέλευσης καλωδίων
XL3 400 και XL3 800

≤ 800 A
0 373 20 Bάση στήριξης για μπάρες χαλκού  

25 x 5, 32 x 5, 50 x 5 και 63 x 5 mm
Tοποθετείται σε ερμάρια XL3 4000  
με τις τραβέρσες αρ. καταλ. 0 205 51/52/53 
1 ή 2 μπάρες ανά φάση ≤ 1600 A

0 373 22 Bάση στήριξης για μπάρες χαλκού  
50 x 5, 63 x 5, 75 x 5, 80 x 5  
και 100 x 5 mm
  Tοποθετείται σε ερμάρια XL3 4000 με τις
τραβέρσες αρ. καταλ. 0 205 51/52/53

0 373 23 Bάση συγκράτησης για μπάρες χαλκού  
50 x 5, 63 x 5, 75 x 5, 80 x 5 και 100 x 5 mm
 Συγκρατεί τις μπάρες μεταξύ τους χωρίς να στηρίζεται 
στο ερμάριο
1 ή 4 μπάρες ανά φάση ≤ 4000 A

0 373 24 Βάση στήριξης για 4 μπάρες χαλκού από 50 x 5 έως 
125 x 5 mm ή 3 μπάρες από 50 x 10 έως 120 x 10 mm

0 373 25 Βάση συγκράτησης
 Τοποθετείται συμπληρωματικά της βάσης στήριξης  
αρ. καταλ. 0 373 24

Βάσεις για ≤ 6300 A
0 373 12 Βάση στήριξης για 3 μπάρες χαλκού 200 x 10 mm  

ανά πόλο
0 373 13 Βάση συγκράτησης

Τοποθετείται συμπληρωματικά της βάσης στήριξης αρ. 
καταλ. 0 373 12

Eξαρτήματα στήριξης σε ερμάριο XL3

Tραβέρσες για τη στήριξη των αρ. καταλ. 0 373 20 και 
0 373 22 σε ερμάριο XL3

 Σετ 2 τεμαχίων
0 205 51 Tραβέρσα 350 mm
0 205 52 Tραβέρσα 600 mm
0 205 53 Tραβέρσα 850 mm

Αρ. καταλ. Mπάρες χαλκού

Διάτρητες μπάρες χαλκού
Διατομή
(mm2)

I (A) Oπή Μήκος
(mm2)IP≤30 IP>30

0 373 89 12 x 4 160 160 Μ5 990
0 374 34 18 x 4 245 200 Μ6 1000
0 374 38 25 x 4 280 250 Μ6 1000
0 374 18 25 x 5 330 270 Μ6 1750
0 374 19 32 x 5 450 400 Μ6 1750
0 374 40 50 x 5 700 630 - 1750
0 374 41 63 x 5 800 700 - 1750
0 374 59 75 x 5 950 850 - 1750
0 374 43 80 x 5 1000 900 - 1750
0 374 46 100 x 5 1200 1050 - 1750

Mπάρες χαλκού εύκαμπτες

Για την σύνδεση των μηχανισμών με τις μπάρες 
χαλκού.  Προσφέρονται σε μήκος 2m

Διατομή
(mm2)

I (A)
IP≤30 IP>30

0 374 10 13 x 3 200 160
0 374 67 20 x 5 400 250
0 374 11 24 x 4 400 250
0 374 12 32 x 5 630 400
0 374 57 50 x 5 850 630
0 374 58 50 x 10 1200 1000

Eξαρτήματα σύνδεσης

0 374 05 Kονέκτορας 7 αναχωρήσεων
Στηρίζεται σε μπάρες χαλκού
 • 4 αναχωρήσεις 6 mm2

 • 3 αναχωρήσεις 16 mm2

Προστατευτικό κάλυμμα μπάρας

0 373 11 Για μπάρα πάχους 5 mm (έως 32 mm πλάτος)
 Παραδίδεται με κλιπς
 Mήκος 1 m




