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EMDX³ : Mετρητές ενέργειας
στήριξη σε ράγα

4 120 91 4 120 650 046 70

Μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας σε μονοφαφικό ή τριφασικό δίκτυο.
Ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας σε kWh, όπως επίσης (ανάλογα με 
τον αριθμό καταλόγου) ένδειξη του ρεύματος, της ενεργού και άεργου 
ενέργειας και της ισχύος
Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 61557-12, IEC 62053-21/23, IEC 62052-11/31

(1) Διπλού τιμολογίου

Αρ. καταλ. Mονοπολικοί 230/400 V±

MID Άμεση σύνδεση

0 046 70 32 A - 1 στοιχείο
Έξοδος παλμού

4 120 68 45 Α - 1 στοιχείο 
Έξοδος RS 485

4 120 69 45 Α - 1 στοιχείο 
Έξοδος παλμού

4 120 80 4 120 82 63 Α - 2 στοιχεία 
Έξοδος παλμού

4 120 81(1) 4 120 83(1) 63 Α - 2 στοιχεία 
Έξοδος RS 485

Τριφασικοί μετρητές

MID Άμεση σύνδεση
4 120 90 4 120 92 63 A - 4 στοιχεία

Έξοδος παλμού
4 120 91(1) 4 120 93(1) 63 A - 4 στοιχεία

Έξοδος RS 485

4 120 74(1) 4 120 75(1) 125 A - 6 στοιχεία
Έξοδος RS 485 και παλμού

Σύνδεση μέσω μετασχηματιστή 
έντασης

4 120 40 4 120 42 5 A - 4 στοιχεία
Έξοδος παλμού

4 120 41(1) 4 120 43(1) 5 A - 4 στοιχεία
Έξοδος RS 485

Μετατροπέας παλμών σε RS485
4 120 65 Επιτρέπει τη συλλογή και τη μεταβίβαση 

των μετρήσεων από 12 μετρητές ενέργειας  
με έξοδο παλμού
Επίσης συλλέγει τις πληροφορίες από 
άλλους μετρητές (αερίου, νερού...) 
με έξοδο παλμού
Έξοδος RS 485
4 στοιχείων, 12 είσοδοι

■ Παράδειγμα δικτύωσης
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Interface RS 485/IP 
αρ. καταλ. 0 046 89

Interface 
επικοινωνίας 
αρ. καταλ.  
4 149 40
EMS CX3

Σύστημα EMS CX3

DPX3, DMX3 με MODBUS

Σταθμοί φόρτισης 
Green'up

Μετρητές ενέργειας 
EMDX3

Web server
αρ. καταλ.  
4 149 49

Web server
αρ. καταλ.  

4 149 47/48

DMX3, DPX3, DX3, αυτόματες 
ασφάλειες DX3 /TX3 χωρίς MODBUS
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