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4 049 054 049 890 048 83 + 0 048 83 + 0 048 83 + 0 048 83

διανομή ράγας
μονοπολικά μπλοκ διανομής και κτένες γεφύρωσης

Αρ. καταλ. Μονοπολικά μπλοκ διανομής
I max Aριθ.

οπών
Διατομή  

καλωδίου (mm2)
Icc

αιχμής  
(kA)

Aριθμός
στοιχείων  

των 17,5 mmμονόκλωνο εύκαμπτο
0 048 71 125 Α 4

12
16 - 50
1,5 - 10

6 - 35
1,5 - 10

35 2

0 048 83 160 Α 1
7
2
3

35 - 70
2,5 - 10
6 - 25
10 - 35

25 - 50
1,5 - 10
6 - 16
10 - 25

27 2

0 048 73 250 Α 1
4
6

70 - 150
2,5 - 16
10 - 35

70 - 120
2,5 - 10
10 - 25

60 2

Κτένες γεφύρωσης περονωτές
Αρ. στοιχείων

4 049 261 Μονοπολική 13

4 049 37 Μονοπολική μήκους 1 m 57

Ακραία καλύμματα
4 049 89 Για τις κτένες αρ. καταλ. 4 049 26/37

Ακροδέκτες μύτης
4 049 05 Ακροδέκτης μύτης για περονωτή κτένα

4 έως 25 mm2 - IP 2X

4 049 06
Ακροδέκτης μύτης για περονωτή κτένα
6 έως 35 mm2

(1) περιλαμβάνει το ακραίο κάλυμμα

Προσφέρονται πλήρεις με προστατευτικό διαφανές κάλυμμα  
και ετικέτα τάσης

0 374 00

διανομή ράγας
διανομείς ισχύος125 Α έως 400 Α

Αρ. καταλ. Τετραπολικοί με χαμηλό βάθος

250 A
0 374 00 Στήριξη σε πλάτη με βίδες M6

 • 1 άφιξη 150 mm2 ανά πόλο
•  3 αναχωρήσεις ανά πόλο με κος 

1 x 70 mm2, 1 x 50 mm2 ή 2 x 35 mm2 

Tετραπολικοί με μπάρες σε διαφορετικά 
επίπεδα

125 A
0 374 30 4 μπάρες 15 x 4 mm εφοδιασμένες με:

 • 1 άφιξη 35 mm2 - βίδες M8
 • 5 αναχωρήσεις 25 mm2 - βίδες M6
160 A

0 374 31 4 μπάρες 18 x 4 mm εφοδιασμένες με:
 • 1 άφιξη 70 mm2 max - βίδες M8
 • 5 αναχωρήσεις 35 mm2 - βίδες M8

250 A
0 374 35 4 μπάρες 25 x 4 mm εφοδιασμένες με:

 • 1 άφιξη 120 mm2 max - βίδες M10
 • 5 αναχωρήσεις 50 mm2 - βίδες M8

400 A




