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4 004 09+0 048 45 4 004 11

διανομή ράγας
διανομείς ράγας διπολικοί και τετραπολικοί

Ακροδέκτες καλωδίων Starfix, σελ. 191

Αρ. καταλ. Διανομείς ράγας
 Σύμφωνα με το πρότυπο EN 60947-1, IEC 60364-1
IEC 60664-1
Στήριξη σε ράγα
Συνδεσμολογία με ή χωρίς ακροδέκτες καλωδίων 
Starfix (σελ. 191)
Δυνατότητα σήμανσης με CAB 3 (σελ. 189)
Δυνατότητα προσαρμογής επιπλέον κλέμμας  
ΙΡ 2x στο πάνω μέρος
Μονωτική πλάτη στήριξης
Προστατευτικό διαφανές κάλυμμα στο πρόσθιο μέρος
Μονωτικό διαχωριστικό μεταξύ των μπαρών

Διπολικοί
Aριθ.

οπών ανά 
μπάρα

Διατομή  
καλωδίου (mm2)

Icc
αιχμής  

(kA)

Aριθμός
στοιχείων 
των 17,5 

mmμονόκλωνο εύκαμπτο

4 004 00 40 Α 11
2

1,5 - 4
6 - 16

0,75 -4
4 - 10

26 6

4 004 01 100 Α 5
2

2,5 - 10
10 - 25

1,5 - 10
6 - 16

26 4

4 004 02 100 Α 8
2
2

2,5 - 10
10 - 25
10 - 35

1,5 - 10
6 - 16
10 - 25

26 6

4 004 03 125 Α 11
2
2

2,5 - 10
10 - 25
10 - 35

1,5 - 10
6 - 16
10 - 25

26 8

Τετραπολικοί

4 004 04 40 Α 11
2

1,5 - 4
6 - 16

0,75 -4
4 - 10

26 6

4 004 05 100 Α 5
2

2,5 - 10
10 - 25

1,5 - 10
6 - 16

26 4

4 004 06 100 Α 8
2

2,5 - 10
10 - 25

1,5 - 10
6 - 16

26 6

4 004 07 100 Α 8
3

2,5 - 10
10 - 25

1,5 - 10
6 - 16

26 8

4 004 08 125 Α 7
2
2

2,5 - 10
10 - 25
10 - 35

1,5 - 10
6 - 16
10 - 25

26 6

4 004 09 125 Α 11
4

2,5 - 10
10 - 35

1,5 - 10
6 - 25

26 8

4 004 10 125 Α 12
2
1

2,5 - 10
10 - 35
10 - 25

1,5 - 10
6 - 25
6 - 16

20 10

4 004 11 160 Α 8
4
2

2,5 - 10
10 - 25
10 - 35

1,5 - 10
6 - 16
10 - 25
10 - 16

27 10

Kωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Nέα προϊόντα

Αρ. καταλ. IP 2X κλέμμες
Απόδοση

Τάση Ένταση

4 004 00 0 048 34(1)

400 V

40 A

4 004 01 0 048 32(1) 80 A

4 004 02 0 048 34(1) 80 A

4 004 03 0 048 35(1) 100 A

4 004 04 0 048 44(2) 40 A

4 004 05 0 048 42(2) 80 A

4 004 06 0 048 44(2) 80 A

4 004 07 0 048 45(2) 80 A

4 004 08 0 048 44(2) 100 A

4 004 09 0 048 45(2) 100 A

4 004 10 0 048 45(2) 100 A

4 004 11 0 048 45(2) 100 A

1 : T
2 : Ουδέτερο

■ Τεχνικά χαρακτηριστικά διανομέων ράγας

Εξοπλισμένοι με IP 2X μονωμένες κλέμμες

1:  Παρέχεται συμπληρωματική μόνωση για τη ράγα στήριξης στο πλαίσιο εφαρμογής του 
UTE C 15712

2:  Δοκιμασμένο στα 12 kV παλμικής τάσης στο πλαίσιο εφαρμογής του UTE C 15712

■ Τεχνικά χαρακτηριστικά διανομέων ράγας για χρήση σε 
εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών

Αριθμός
στοιχείων 
(18 mm) 

Αρ.  
καταλ. Διατομή καλωδίου

Max. le (A) 
T=(+40°C/+60°C)

IEC 60364-1

Ui (V) 
Βαθμός 

ρύπανσης 2 
IEC 60664-1

Uimp 
IEC 

60664-1

Μονοπολικά μπλοκ διανομής

2 0 048 71
4 x 16 έως 25 mm2 
12 x 1,5 έως 6 mm2  

ή 6 x 10 mm2
125/100 1000 V(1) 8 kV(2)

2 0 048 83

1 x 50 mm2

7 x 1,5 έως 6 mm2  
2 x 6 έως 16 mm2

3 x 10 έως 25 mm2

160/125 1000 V(1) 8 kV(2)

2 0 048 73

1 x 70 έως 120 mm2  
4 x 2,5 έως 10 mm2

6 x 10 έως 16 mm2

ή 3 x 25 mm2

250/200 1000 V(1) 8 kV(2)

Διπολικοί διανομείς

6 4 004 00 10 x 1,5 έως 4 mm2 
3 x 4 έως 10 mm2 40/32 800 V(1) 8 kV(2)

4 4 004 01 5 x 1,5 έως 6 mm2 
2 x 6 έως 16 mm2 100/80 800 V(1) 8 kV(2)

8 4 004 02 8 x 1,5 έως 6 mm2 
3 x 6 έως 16 mm2 100/80 800 V(1) 8 kV(2)

8 4 004 03
11 x 1,5 έως 6 mm2 
2 x 6 έως 16 mm2

2 x 10 έως 25 mm2
125/100 800 V(1) 8 kV(2)




