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0 362 55 0 362 75 0 362 63 + 0 362 92 + 0 362 95

μεταλλικά ερμάρια Atlantic
IP 66 - IK 10

πολυεστερικά ερμάρια Marina
IP 66 - IK 10

0 369 19

Αρ. καταλ. Μεταλλικά ερμάρια
Μεταλλική Πόρτα με Εξωτερικές διαστάσεις (mm)

πόρτα τζάμι Ύψος x Πλάτος x Bάθος Βάρος (Κg)

(μετ. πόρτα) (πόρτα με 
τζάμι)

0 369 10(1) 300 x 200 x 160 3,74
0 369 17 0 369 27 400 x 300 x 200 6,77 5,87
0 369 18 0 369 28 500 x 400 x 200 10,60 8,40
0 369 19 0 369 29 600 x 400 x 200 12,00 9,72
0 369 25 500 x 400 x 250 11,28
0 369 26 0 369 36 600 x 400 x 250 12,80 10,60
0 369 30 0 369 40 700 x 500 x 250 19,60 14,60
0 369 31 0 369 41 800 x 600 x 250 26,60 20,80
0 369 37 0 369 47 800 x 600 x 300 28,60 20,00
0 369 68 800 x 800 x 300 47,10
0 369 38 1000 x 600 x 300 37,80
0 369 39 0 369 49 1000 x 800 x 300 50,50 36,00
0 369 42 1200 x 600 x 300 47,00
0 369 43 1200 x 800 x 300 62,20

Σκέπαστρα RAL 7035
Εξωτερικές διαστάσεις ερμαρίου (mm)
Πλάτος x Βάθος

0 365 51 300 x 200
0 365 52 400 x 200
0 365 53 400 x 250
0 365 64 500 x 250
0 365 56 600 x 300

Eπίτοιχη στήριξη

0 364 04 Σετ 4 στηριγμάτων για βάρος έως 300 kg

Αρ. καταλ. Πολυεστερικά ερμάρια

Mε αδιαφανή πόρτα
Εξωτερικές διαστάσεις (mm)

Ύψος x Πλάτος x Bάθος

0 362 50 300 x 220 x 160
0 362 51 400 x 300 x 200
0 362 52 500 x 400 x 200
0 362 55 610 x 400 x 250
0 362 56 720 x 510 x 250
0 362 61 820 x 610 x 300
0 362 63 1020 x 810 x 300
0 362 64 1220 x 810 x 300

Πόρτα με τζάμι
0 362 71 400 x 300 x 200
0 362 72 500 x 400 x 200
0 362 75 610 x 400 x 250
0 362 76 720 x 510 x 250
0 362 81 820 x 610 x 300
0 362 83 1020 x 810 x 300
0 362 84 1220 x 810 x 300

Eπίτοιχη στήριξη
0 364 08 �Σετ 4 στηριγμάτων για ερμάρια 300 mm και βάρος 

έως 100 kg
0 364 09 Σετ 4 στηριγμάτων για ερμάρια 400 έως 1200 mm 

και βάρος έως 150 kg

Βάσεις έδρασης RAL 7035
Ύψος 170 mm

Για ερμάρια διαστάσεων (εξωτερικές διαστάσεις)
Πλάτος x Βάθος

0 362 91 600 x 300
0 362 92 800 x 300

Σκέπαστρα RAL 7035
Εξωτερικές διαστάσεις ερμαρίου (mm)
Πλάτος x Βάθος

0 362 93 500 x 250
0 362 94 600 x 300
0 362 95 800 x 300

Eξαρτήματα
0 362 42 Κιτ ρύθμισης βάθους τοποθέτησης της πλάτης 	

στήριξης υλικών για ερμάρια βάθους ≥ 200 mm
0 362 44 Κιτ σύνδεσης ερμαρίων ύψους ≥ 500 mm

0 369 28

IP 66 - IK 10 σύμφωνα με EN 60529 και EN 62262
	Προσφέρονται με πλάτη στήριξης υλικών 
Πολυεστερικό επίχρισμα βαφής 80 μm RAL 7035. 
Δέχονται σασί με μετώπες και ράγες (σελ.182)
Δυνατότητα αναστροφής της πόρτας

IP 66 - IK 10 σύμφωνα με EN 60529 και EN 62262
Από πολυεστέρα ενισχυμένο με υαλόνημα. RAL 7035.		
Eξαιρετική αντοχή σε υγρασία αλλά και υπεριώδη ακτινοβολία
	Δέχονται σασί με μετώπες και ράγες (σελ.182)
Δυνατότητα αναστροφής της πόρτας

(1) Χωρίς άνοιγμα




