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εξαρτήματα VikingΤΜ 3

0 375 11 με θήκη ετικέτας 
αρ. καταλ. 0 395 96

0 375 12 0 375 13 με θήκη ετικέτας 
Duplix αρ. καταλ. 0 384 98

Τερματικό στήριγμα 0 375 10, στήριξη χωρίς βίδες

0 375 27 + 0 371 61

0 395 05 0 375 01

Αρ. καταλ. Τερματικά στηρίγματα
Δέχονται τις σημάνσεις CAB 3

Πλάτος 6mm
0 375 10 Στήριξη χωρίς βίδες

 Για ράγα συμμετρική βάθους 7,5 και 15 mm
 Δέχεται τη θήκη ετικέτας αρ.καταλ. 0 395 96

Πλάτος 8mm
0 375 11 Για ράγα συμμετρική βάθους 7,5 και 15 mm

Δέχεται τη θήκη ετικέτας αρ. καταλ. 0 395 96 

Πλάτος 10mm
0 375 12 Για ράγα συμμετρική βάθους 7,5 και 15 mm

Πλάτος 12mm
0 375 13 Για ράγα συμμετρική βάθους 7,5 και 15 mm

 και ασύμμετρη

Τερματικά χωρίσματα

Για κλέμμες απλές:
0 375 50 Πλάτος κλέμμας 5 – 6 – 8 και 10 mm
0 375 51 Πλάτος κλέμμας 12 – 15 mm

Για κλέμμες διπλές:
0 375 53  Πλάτος κλέμμας 5 – 6 mm

Για κλέμμες τριπλές:

0 375 54 Πλάτος κλέμμας 5mm
0 375 55 Για κλέμμα με ασφαλειοαποζεύκτη

Μονωτικά χωρίσματα
0 375 60 Για κλέμμες πλάτους 5 – 6 – 8 – 10 mm
0 375 61 Για κλέμμες πλάτους 12 - 15 mm
0 375 63 Για διπλή κλέμμα

Αρ. καταλ. Εξαρτήματα γεφύρωσης
Χτένες ισοδυναμικής γεφύρωσης

Για πλευρική εξωτερική τοποθέτηση
 Επιτρέπουν τη σύνδεση 10 κλεμμών
 Πλάτος κλέμμας

0 375 01 5 mm
0 375 04 6 mm
0 375 07 Για 3 κλέμμες πλάτους 8 mm

Υποδοχή ακροδεκτών οργάνων για κλέμμες

0 375 27 Πλάτος κλέμμας
5 – 6 – 8 mm

Για φις
∅4 mm

Εξάρτημα στήριξης ράγας με κλίση

0 394 49 Σετ 2 στηριγμάτων για την τοποθέτηση της ράγας 
με κλίση 450. Προσφέρονται με 2 βίδες

Εξαρτήματα σήμανσης

Πλαστικές ετικέτες σήμανσης
 Απ’ευθείας στήριξη

Λευκές σε φύλλα των 100 πλάτους:
0 395 00 5 mm
0 395 01 6 mm
0 395 02 8 mm

Αριθμημένες πλάτους 5 mm
0 395 05 Από το 1 έως το 10 (10 φορές)

Αριθμημένες πλάτους 6 mm
0 395 15 Από το 1 έως το 10 (10 φορές)
0 395 19 Από το 1 έως το 50 (2 φορές)
0 395 20 Από το 1 έως το 100

Αριθμημένες πλάτους 8 mm

0 395 30 Από το 1 έως το 100

Θήκη ετικέτας για τερματικά στηρίγματα
0 395 96 Θήκη ετικέτας διαφανής

 Στηρίζεται στα τερματικά στηρίγματα  
αρ. καταλ. 0 375 10/11




