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βιομηχανικές κλέμμες ράγας στυπιοθλήπτες PG/ISO
πλαστικοί IP 68

0 390 33

0 390 72

0 394 78 + 0 394 86 0 980 05 0 980 25 0 980 26

Αρ. καταλ. Κλέμμες ισχύος
Για σύνδεση με μπάρα ή κος

Στήριξη σε συμμετρική ράγα βάθους 15 mm 2
Ονομαστική

διατομή (mm2) 
Κος Πλάτος

0 390 71 35 8 26
0 390 72 70 10 34
0 390 73 120 10 34
0 390 74 240 12 46

Στήριξη σε ασύμμετρη ράγα 1
Ονομαστική

διατομή (mm2) 
Κος Πλάτος

0 390 31 35 8 26
0 390 32 70 10 34
0 390 33 120 10 34
0 390 34 240 12 46

Μονωτικά χωρίσματα

Για κλέμμες πλάτους (mm):
0 394 77 26
0 394 78 34 και 46

Προστατευτικά καλύμματα
Τοποθετούνται στα μονωτικά χωρίσματα

0 394 86 Για 3 κλέμμες πλάτους 46 mm ή
 για 4 κλέμμες πλάτους 34 mm

0 394 88 Για 4 κλέμμες πλάτους 26 mm
0 394 89 Για 4 κλέμμες πλάτους 46 mm

Αρ. καταλ. Στυπιοθλήπτες PG/ISO
Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 50262
 Σύσφιξη με πλαστικά ελάσματα για άριστη   
 συγκράτηση του καλωδίου και αντοχή σε δονήσεις
 Δακτύλιος στεγανότητας ΙΡ 68 που περιβάλλει   
 το καλώδιο
 Προσφέρεται με παξιμάδι και επιπλέον δακτύλιο  
 στεγανότητας ΙΡ 68 για τη στήριξη του στυπιοθλήπτη
 Υλικό πολυαμίδιο halogene-free
 Χρώμα RAL 7001
 Αυτοσβέσιμο στους 850 οC
 Αντοχή σε θερμοκρασίες -20 οC έως +80 οC

P.G. Διάμετρος σφιξίματος (mm)
ελάχιστη μέγιστη

0 980 20 7 3 6,5
0 980 21 9 4 8
0 980 22 11 5 10
0 980 23 13,5 6 12
0 980 24 16 10 14
0 980 25 21 12 18
0 980 26 29 18 25
0 980 27 36 22 32
0 980 28 42 30 38
0 980 29 48 34 44

ISO Διάμετρος σφιξίματος (mm)
ελάχιστη μέγιστη

0 980 01 16 4 8
0 980 03 20 6 12
0 980 05 25 12 18
0 980 06 32 18 25
0 980 07 40 22 32
0 980 08 50 30 38
0 980 09 63 34 44




