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P 17 Tempra βιομηχανικές πρίζες και φις
από 16 έως 32 A - IP 44

5 552 585 551 88

Πρίζες επίτοιχες

16 A 32 A  200/250 V±
5 551 54 5 552 54 2P+E

 380/415 V±
5 551 58 5 552 58 3P+E
5 551 59 5 552 59 3P+N+E

Πρίζες πίνακα

16 A 32 A  200/250 V±
5 551 84 5 552 84 2P+E

 380/415 V±
5 551 88 5 552 88 3P+E
5 551 89 5 552 89 3P+N+E

IK 09 εκτός από την επίτοιχη βάση IK 08 
Υλικό: πλαστικό

P 17 Tempra βιομηχανικές πρίζες και φις
από 63 έως 125 A - IP 66/67

Εύκολη
σύνδεση/αποσύνδεση

5 555 29

5 555 59 5 556 59

Αρ. καταλ. Βιομηχανικά φις

16 A 32 A  200/250 V±
5 551 24 5 552 34 2P+E

 380/415 V±
5 551 28 5 552 38 3P+E
5 551 29 5 552 39 3P+N+E

Φις προέκτασης

16 A 32 A  200/250 V±
5 551 04 5 552 14 2P+E

 380/415 V±
5 551 08 5 552 18 3P+E
5 551 09 5 552 19 3P+N+E

Η χρήση του βοηθητικού ακροδέκτη επιτρέπει τη σύνδεση και την 
αποσύνδεση του φις με ασφάλεια χωρίς φορτίο 
IK 09 
Υλικό: πλαστικό

Αρ. καταλ. Βιομηχανικά φις

63 A 125 A  380/415 V±
5 555 28 5 556 28 3P+E
5 555 29 5 556 29 3P+N+E

Φις προέκτασης
IP 69 με φις

63 A 125 A  380/415 V±
5 555 08 5 556 08 3P+E
5 555 09 5 556 09 3P+N+E

Πρίζες επίτοιχες

63 A 125 A  380/415 V±
5 555 58 5 556 58 3P+E
5 555 59 5 556 59 3P+N+E

Πρίζες πίνακα - 63 A

63 A  380/415 V±
5 555 88 3P+E
5 555 89 3P+N+E

5 551 08 5 551 28




