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Aπλοποίηση και ταχύτητα στην τοποθέτηση Tέλεια ευθυγράμμιση

(1) Η συσκευασία των 1,5 mm2 έως 2,5 mm2 περιέχει λωρίδες των 30 συμβόλων
     Η συσκευασία των    4 mm2 έως    6 mm2 περιέχει λωρίδες των 20 συμβόλων

σήμανση CAB 3ΤΜ 
σύστημα αρίθμησης καλωδίων και κλεμμών Viking 3

Αρ. καταλ. Για διατομή καλωδίου από 0,5 έως 1,5 mm2 
και για κλέμμες Viking 3 
(4 νούμερα max ανά κλέμμα)

0,5 έως 1,52 Aριθμοί:     διεθνής κώδικας χρωμάτων
0 382 10 0 Mαύρο
0 382 11 1 Καφέ
0 382 12 2 Κόκκινο
0 382 13 3 Πορτοκαλί
0 382 14 4 Κίτρινο
0 382 15 5 Πράσινο
0 382 16 6 Μπλε
0 382 17 7 Μωβ
0 382 18 8 Γκρι
0 382 19 9 Λευκό

Γράμματα:    μαύρα σε κίτρινο φόντο

0 383 00 Α
0 383 01 B
0 383 02 C
0 383 03 D
0 383 04 E
0 383 05 F
0 383 06 G
0 383 07 H
0 383 08 I
0 383 09 J
0 383 10 K
0 383 11 L
0 383 12 M
0 383 13 N
0 383 14 O
0 383 15 P
0 383 16 Q
0 383 17 R
0 383 18 S
0 383 19 T
0 383 20 U
0 383 21 V
0 383 22 W
0 383 23 X
0 383 24 Y
0 383 25 Z

Σύμβολα:    μαύρα σε κίτρινο φόντο
0 382 72 +
0 382 73 –
0 382 74 ±
0 382 75  =
0 382 76 T

Αρ. καταλ. Για διατομή καλωδίου από 1,5 έως 2,5 mm2 
και από 4 έως 6 mm2

1,5 έως 2,52 4 έως 62 Aριθμοί:  διεθνής κώδικας χρωμάτων
0 382 20 0 382 30 0 Mαύρο
0 382 21 0 382 31 1 Καφέ
0 382 22 0 382 32 2 Κόκκινο
0 382 23 0 382 33 3 Πορτοκαλί
0 382 24 0 382 34 4 Κίτρινο
0 382 25 0 382 35 5 Πράσινο
0 382 26 0 382 36 6 Μπλε
0 382 27 0 382 37 7 Μωβ
0 382 28 0 382 38 8 Γκρι
0 382 29 0 382 39 9 Λευκό

Γράμματα:  μαύρα σε κίτρινο φόντο

0 383 30 0 383 60 Α
0 383 31 0 383 61 B
0 383 32 0 383 62 C
0 383 33 0 383 63 D
0 383 34 0 383 64 E
0 383 35 0 383 65 F
0 383 36 0 383 66 G
0 383 37 0 383 67 H
0 383 38 0 383 68 I
0 383 39 0 383 69 J
0 383 40 0 383 70 K
0 383 41 0 383 71 L
0 383 42 0 383 72 M
0 383 43 0 383 73 N
0 383 44 0 383 74 O
0 383 45 0 383 75 P
0 383 46 0 383 76 Q
0 383 47 0 383 77 R
0 383 48 0 383 78 S
0 383 49 0 383 79 T
0 383 50 0 383 80 U
0 383 51 0 383 81 V
0 383 52 0 383 82 W
0 383 53 0 383 83 X
0 383 54 0 383 84 Y
0 383 55 0 383 85 Z

Σύμβολα: μαύρα σε κίτρινο φόντο
0 382 82 0 382 92 +
0 382 83 0 382 93 –
0 382 84 0 382 94 ±
0 382 85 0 382 95  =
0 382 86 0 382 96 T

0 383 17

0 382 72

0 382 12

0 382 82

0 382 94

0 382 26

0 382 32

0 383 46

0 383 79




