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μηχανισμοί CelianeTM

πρίζες τηλεόρασης

 Αρ. καταλ. Πρίζες τηλεόρασης

  Κονέκτορας TV αρσενικός και RD θηλυκός 
  Κονέκτορας δορυφορικής “F”

  Πρίζες TV-RD-SAT

  Για εγκαταστάσεις επίγειας και δορυφορικής    
  λήψης. Διαθέτουν ακροδέκτη αυτόματης  
  σύνδεσης για το ομοαξονικό καλώδιο TV: 
  5 – 68 / 230 - 862 MHz
  RD: 87,5 - 108 MHz, DAB 174-223 MHz
  SAT: 950 – 2 400 MHz 
 0 673 88  Πρίζα TV-RD-SAT απλή
    Απώλεια προς την TV ≤ 2 dB
    Radio: Fm + DAB+

 0 673 78  Πρίζα TV-RD-SAT διέλευσης
    Απώλεια διέλευσης ≤ 2 dB
    Απώλεια προς την TV ≤ 14 dB
    Μέχρι 2 πρίζες σε σειρά 

 0 673 79  Πρίζα TV-RD-SAT τερματική
    Απώλεια προς την TV ≤ 10 dB

  Πρίζες τηλεόρασης

  Μπορούν να συνδυαστούν με μια πρίζα    
  πληροφορικής RJ 45, αρ. καταλ. 0 673 44,  
  για τη δημιουργία μιας διπλής πρίζας 
  τηλεόρασης και πληροφορικής / τηλεφωνίας 
  RJ 45 με το κατάλληλο πλακίδιο
 0 673 82  Πρίζα TV απλή, 0-2400 MHz
    Απώλεια προς την TV ≤ 2 dB
  
 0 673 86  Πρίζα TV διέλευσης, 0-2150 MHz
    Απώλεια διέλευσης ≤ 2 dB
    Απώλεια προς την TV ≤ 14 dB
    Μέχρι 3 πρίζες σε σειρά 

 0 673 87  Πρίζα TV τερματική, 0-2150 MHz
    Απώλεια προς την TV ≤ 10 dB

0 673 44 + 673 82 + πλαίσιο  
Wenge coloured 0 692 01

Πίνακας επιλογής για πλακίδια σελ. 270, πλαίσια σελ. 272-275 
και βάσεις στήριξης σελ. 276-277

Πίνακας επιλογής για πλακίδια σελ. 270-271, πλαίσια σελ. 272-275 
και βάσεις στήριξης σελ. 276-277

0 673 88 + πλαίσιο  
Brass 0 687 91

DAB+

μηχανισμοί CelianeTM

πρίζες ηχείων, audio/video και κουδούνια

 Αρ. καταλ. Πρίζα ηχείων

 0 673 11  Αυτόματοι ακροδέκτες με σήμανση (μαύρο/κόκκινο)
   Για τη δημιουργία μίας διπλής πρίζας, συνδυάζονται  
   2 απλοί μηχανισμοί αρ. καταλ. 0 673 11 και το 
  κατάλληλο πλακίδιο

  Πρίζες audio / video

  Διαθέτουν ακροδέκτες με βίδες για εύκολη καλωδίωση

  Πρίζα HDMI
  Επιτρέπει τη μετάδοση ψηφιακών σημάτων audio / video  
  υψηλής ευκρίνειας ανάμεσα σε μία πηγή (HD-DVD  
  ή Blue-Ray, κονσόλα παιχνιδιών, ηλεκτρονικός υπολογιστής...)  
  κι έναν συμβατό δέκτη (plasma, LCD)

 0 673 77   Πρίζα HDMI 1.4 τύπου Α προκαλωδιωμένη
    Διαθέτει θηλυκούς κονέκτορες  
    και καλώδιο 15 cm για γρήγορη σύνδεση
    Μέγιστη απόσταση ανάμεσα σε  
    δύο πρίζες: 10 m

  Πρίζα video HD 15
 0 673 16  Για σύνδεση VGA μιας οθόνης υπολογιστή ή plasma, 
   προβολέα video

  Πρίζα audio jack 3,5 mm
 0 673 18  Για στερεοφωνική σύνδεση μιας κινητής πηγής ήχου

  Πρίζα video HD 15 +  jack 3,5 mm
 0 673 76   Για σύνδεση VGA μιας οθόνης υπολογιστή   
    plasma, προβολέα video. 
    Διαθέτει θηλυκούς κονέκτορες και καλώδιο  
    15 cm για γρήγορη σύνδεση
  Μέγιστη απόσταση ανάμεσα σε δύο πρίζες: 15 m

2 x 0 673 11 + πλαίσιο  
Bordeaux 0 667 51

  Κουδούνια φωτεινά

  Συνδέονται με 2 διαφορετικές εισόδους και δέχονται έως 
  5 μπουτόν για τον έλεγχό τους. Επιλογή 13 μελωδιών -   
  δυνατότητα διαφοροποίησης της μελωδίας ανά είσοδο. 
  Επίπεδο ήχου ρυθμιζόμενο από 53 έως 80 dB σε 1m
  Διαθέτουν ενδεικτικά LEDs που αναβοσβήνουν με την   
  ενεργοποίηση του κουδουνιού. Δυνατότητα ακύρωσης του  
  ήχου με πίεση των πλήκτρων στην μπροστινή όψη

 0 675 42  Τροφοδοσία 8-12 V± -50 Hz     
   (χρησιμοποιώντας το μετασχηματιστή 8 VA 
    αρ. καταλ. 4 130 91). 
   Λειτουργεί με μη φωτεινά μπουτόν Celiane 
   αρ. καταλ. 0 670 31/32
 0 675 41  Τροφοδοσία 230 V± -50 Hz
    Λειτουργεί με μπουτόν Celiane    
   αρ. καταλ. 0 670 31 και λυχνία 230V±   
   αρ. καταλ. 0 676 86

0 675 41 + πλαίσιο  
Carbon 0 689 81




