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μηχανισμοί CelianeTM

για χώρους με υγρασία, κουτιά εξωτερικής τοποθέτησης

μηχανισμοί CelianeTM

λυχνίες

 Αρ. καταλ. Πλακίδια IP 44
  Για φωτισμό - white
 0 678 01  Για απλή λειτουργία φωτισμού: 
   αλλέ-ρετούρ 10 AX αρ. καταλ. 0 670 01 ,   
   απλός αρ. καταλ. 0 670 02 ή μπουτόν 6 A   
  αρ. καταλ. 0 670 31 /32 
 0 678 02  Για διπλή λειτουργία φωτισμού: 
   διπλός αλλέ-ρετούρ 10 AX      
   αρ. καταλ. 0 670 01 (x2) , κομμυτατέρ 
  αρ. καταλ. 0 670 02 (x2) ή διπλό μπουτόν 6 A 
  αρ. καταλ. 0 670 31 / 32  (x2)
 0 678 05  Για απλή λειτουργία φωτισμού με θέση   
   επιγραφής: 
   αλλέ-ρετούρ 10 AX αρ. καταλ. 0 670 01,   
  ή μπουτόν 6 A αρ. καταλ. 0 670 31
  Γίνονται φωτεινοί με τις λυχνίες της διπλανής στήλης

  Για πρίζες
  Για πρίζα τύπου σούκο αρ. καταλ. 0 671 53/61

 0 678 41    White
 0 678 27      Ivory

  Πλαίσια IP 44

 0 690 71   White - 1 θέσεως
 0 690 81    Ivory - 1 θέσεως

 0 690 72   2 θέσεων, αξονική απόσταση 71mm
    Στήριξη κάθετη ή οριζόντια σε βάση   
    στήριξης αρ. καταλ. 0 802 51/61/69

  Κουτιά εξωτερικής τοποθέτησης
  2 ρυθμιζόμενα ύψη (27 ή 40 mm)
  Δεν είναι συμβατά με τα πλαίσια Materials
  Διατίθενται με βίδες

  Χρώμα white
 0 802 41  1 θέσεως

 0 802 42  2 θέσεων
   Οριζόντια ή κάθετα

  Χρώμα titanium
 0 802 44  1 θέσεως

 0 802 45  2 θέσεων

 Αρ. καταλ. Λυχνίες για φωτεινή λειτουργία

  Σύνδεση με απευθείας τοποθέτηση
  Λυχνία που δεν χρειάζεται συντήρηση (LED).    
  Χρώμα λευκό
 0 676 86  230 V - κατανάλωση 0,15 mA
 0 676 87  12V - 24V - 48V 
  Kατανάλωση σε συνεχές: 12V : 0,2 mA /    
  24V : 0,9 mA / 48V : 2,7 mA
  Κατανάλωση σε εναλλασσόμενο: 12V : 0,4 mA / 24V :   
  1,2 mA / 48V : 3,7 mA  

  Λυχνίες ένδειξης κατάστασης λειτουργίας

  Διανομή φάσης ουδετέρου
 0 676 88  230 V – Κατανάλωση 3 mA
 0 676 20  12V - 24V - 48V

   Υπάρχον κύκλωμα
0 676 85  230 V – Κατανάλωση 3 mA

  Λυχνία με δακτύλιο

 0 676 70  Εξασφαλίζει τη φωτεινή λειτουργία ή τη
   λειτουργία ένδειξης κατάστασης με 
   2 τύπους πλήκτρων: συμβατικό ή στενό
  Κατανάλωση: 3 mA (ένδειξη κατάστασης), 
  0,15 mA (φωτεινή λειτουργία)

  Άλλες λυχνίες
  Για διακόπτη μεσαίο αλλέ-ρετούρ
 6 650 90  Για φωτεινή λειτουργία 230 V±       Κατανάλωση 0,15 mA
 6 650 91  Για λειτουργία ένδειξης κατάστασης 
    230 V±     Κατανάλωση 3 mA

  Ενδεικτικό για πρίζα ρεύματος
 0 676 64   230 V±     Κατανάλωση 2,4 mA
    Με 2 σύρματα για σύνδεση
    Ενδεικτικό με LED, διάρκεια ζωής 
   10.000 ώρες περίπου

0 676 70 + 0 652 01 + πλαίσιο  
Corian® Black 0 690 21

0 676 64 + 0 671 61 + πλαίσιο 
Pearl Leather 0 694 31

0 676 86 0 678 01 + πλαίσιο 
White 0 686 31

0 802 41

Kωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Nέα προϊόντα




