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7 520 07 + 7 552 72 + πλαίσιο 
Aluminium 7 541 31

7 520 05 + 7 560 22 + πλαίσιο  
Black 7 542 51

Αρ. καταλ. Διακόπτες 10 ΑΧ – 250 VA

7 520 01
Διακόπτης απλός 

Mε αυτόματους ακροδέκτες. Για φωτεινή 
λειτουργία χρησιμοποιείται το LED 
αρ. καταλ. 0 676 84. Για λειτουργία ένδειξης 
κατάστασης χρησιμοποιείται LED αρ. καταλ. 6 650 91

7 520 06
Διακόπτης αλλέ ρετούρ 

Mε αυτόματους ακροδέκτες.  
Για φωτεινή λειτουργία χρησιμοποιείται το LED 
αρ. καταλ. 0 676 86. Για περιφερειακό φωτισμό 
χρησιμοποιείται το LED αρ. καταλ. 7 520 57 (μόνο 
για Valena Allure) 

7 520 05
Διακόπτης κομμυτατέρ 

Mε αυτόματους ακροδέκτες.  
Για φωτεινή λειτουργία χρησιμοποιούνται 2 LED  
αρ. καταλ. 0 676 84 

7 520 08
Διακόπτης διπλός αλλέ ρετούρ 

Mε αυτόματους ακροδέκτες.  
Για φωτεινή λειτουργία χρησιμοποιούνται 2 LED  
αρ. καταλ. 0 676 86.  
Για περιφερειακό φωτισμό χρησιμοποιούνται 2 LED 
αρ. καταλ. 7 520 57 (μόνο για Valena Allure) 

7 520 07
Διακόπτης μεσαίος αλλέ ρετούρ 

Ακροδέκτες με βίδες 
Για φωτεινή λειτουργία χρησιμοποιείται το  
LED αρ. καταλ. 6 650 90  

7 520 10
Διακόπτης αλλέ ρετούρ με ακροδέκτη ουδετέρου 

Mε αυτόματους ακροδέκτες.  
Για φωτεινή λειτουργία χρησιμοποιείται το LED  
αρ. καταλ. 0 676 86. Για περιφερειακό φωτισμό 
χρησιμοποιείται το LED αρ. καταλ. 7 520 57 (μόνο  

για Valena Allure). Για λειτουργία ένδειξης κατάστασης  
χρησιμοποιείται το LED αρ. καταλ. 0 676 88.  
Για περιφερειακό φωτισμό ένδειξης κατάστασης 
χρησιμοποιείται το LED αρ. καταλ. 7 520 58 (μόνο για  
Valena Allure). Δυνατότητα σύνδεσης του LED ανάμεσα  
στους ακροδέκτες φάσης και ουδετέρου για αποφυγή του 
“ghost effect”.

Αρ. καταλ. Διακόπτες 10 ΑΧ – 250 VA (συνέχεια)

7 520 32 Διακόπτης φωτισμού και εξαερισμού, με ουδέτερο
Ακροδέκτες με βίδες. Επιτρέπει τη λειτουργία 
φωτισμού και εξαερισμού. Με το σβήσιμο του 
φωτισμού ο εξαερισμός συνεχίζει για χρονικό 
διάστημα ρυθμιζόμενο από 25s έως 15min.  
Φορτία ελέγχου: 

- Ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μετ/στή: 250VΑ 
- Ιωδίνης 230V και πυράκτωσης: 250W 
- Σωλήνες φθορισμού με μπάλαστ: 100VA 
- Εξαερισμός: 250VA
Περιέχει Led για φωτεινή λειτουργία

7 520 61
Χρονοδιακόπτης χωρίς ουδέτερο

Ακροδέκτες με βίδες. Χρονική ρύθμιση από 25s  
έως 15min. Φορτία ελέγχου: 
- Ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό 
μετασχηματιστή: 400VΑ 

-Ιωδίνης 230V και πυράκτωσης: 1000W 
-Σωλήνες φθορισμού με μπάλαστ: 400VA 
-Εξαερισμός: 250VA 
Περιέχει Led για φωτεινή λειτουργία

ValenaTM   μηχανισμοί 
διακόπτες και μπουτόν

Οι μηχανισμοί Valena In’Matic διαθέτουν μεταλλική βάση στήριξης και προσφέρονται με ειδικό διαφανές προστατευτικό κάλυμμα. 
Πίνακας επιλογής Valena Life/Allure πλακιδίων, σελ. 293-296 και 298-301 και πλαισίων, σελ. 297 και 302 αντίστοιχα

Διακόπτες 16 ΑΧ – 250 VA

7 520 27
Διακόπτης αλλέ ρετούρ

Αυτόματοι ακροδέκτες. Για φωτεινή λειτουργία 
χρησιμοποιείται το LED αρ. καταλ. 0 676 86

7 520 02
Διακόπτης διπολικός

Ακροδέκτες με βίδες

Μπουτόν 6 A - 250 VA

7 520 11
Μπουτόν μεταγωγικό

Αυτόματοι ακροδέκτες. Για φωτεινή λειτουργία 
χρησιμοποιείται το LED αρ. καταλ. 0 676 86. 
Γίνεται επιγραφής με κατάλληλο πλακίδιο και το 
LED αρ. καταλ. 0 676 87

7 520 18
Μπουτόν διπλό μεταγωγικό

 Αυτόματοι ακροδέκτες. Για φωτεινή λειτουργία 
χρησιμοποιούνται 2 LED αρ. καταλ. 0 676 86. 

Μπουτόν μεταγωγικό τραβηχτό
Αυτόματοι ακροδέκτες. Παραδίδεται με πλακίδιο

7 521 24  White Valena Life 
7 522 24  Ivory Valena Life 
7 523 24  Aluminium Valena Life

Μπουτόν φωτεινό 12 V

7 520 13
Αυτόματοι ακροδέκτες
Περιέχει το LED αρ. καταλ. 0 676 87

uguale al 752017  (EPS) da vedere se anche la 
simbologia và bene

7 520 13 + 7 550 85 + πλαίσιο  
White Glass 7 555 41

7 520 05 + 7 550 25 + πλαίσιο  
White 7 543 01

7 520 11 + 7 551 10+ πλαίσιο 
Teracotta 7 540 71

Ανέπαφος διακόπτης 10AX, 200W 
Επιτρέπει το άναμμα / σβήσιμο του φωτισμού με  
	ένα απλό πέρασμα του χεριού μπροστά από το 			 
διακόπτη. Απόσταση ανίχνευσης 6 cm περίπου.			 
Μηχανισμός μικρού βάθους (<20 cm). Με Led για φωτεινή 	
ένδειξη λειτουργίας (μπορεί να απενεργοποιηθεί).  
	Μπορεί να λειτουργήσει με 4 τρόπους: 			 
	Απλός διακόπτης: σύνδεση χωρίς ή με ουδέτερο 		
	Διακόπτης αλλέ-ρετούρ: σύνδεση με ουδέτερο 			 
	Master/Slave: σύνδεση με ουδέτερο, έως 3 slave max 		
	Μπουτόν: σύνδεση με ουδέτερο για έλεγχο ρελέ ή 		
	μικροδιακόπτη "with Netatmo" .
Παραδίδεται με ενσωματωμένο πλακίδιο

7 521 92  White Valena Life 
7 522 92  Ivory Valena Life 
7 523 92  Aluminium Valena Life
7 563 92  Black Matt Valena Life

7 520 03
Διακόπτης απλός τριπλός 

Ακροδέκτες με βίδες 

Kωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Nέα προϊόντα

7 521 92 + πλαίσιο 
Light Wood 7 541 81




