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  Εξαρτήματα

 0 319 57 Σφήνα
  Για τη στήριξη του κουτιού
  Διάμετρος οπής στον τοίχο ∅ 8 mm
  Σπείρωμα ∅ 7 mm με βήμα 150 mm στο εξωτερικό μέρος

  Μαρκαδόρος ανεξίτηλος
 0 395 98 Χρώμα μαύρο
   Για σήμανση ετικεττών, κλεμμών, καναλιών κ.λπ.

κουτιά διακλάδωσης PlexoTM 

στεγανά, IP 55 - IK 07 - 750 °C

κουτιά διακλάδωσης PlexoTM 

στεγανά, IP 55 - IK 07 - 650 °C

Αρ. καταλ. Κουτιά στρογγυλά

Κάλυμμα που κουμπώνει 
4 στυπιοθλήπτες 
Ø καλωδίων και σωλήνων: 4 έως 20 mm

0 920 01 Ø60 - ύψος 40 mm
0 920 02 Ø70 - ύψος 45 mm

Κουτιά ορθογώνια

7 στυπιοθλήπτες
65 x 65 x 40 mm

0 920 05 Ø καλωδίων και σωλήνων : 4 έως 20 mm 
Κάλυμμα που κουμπώνει

80 x 80 x 45 mm

0 920 12 Ø καλωδίων και σωλήνων : 4 έως 20 mm 
Κάλυμμα που κουμπώνει

105 x 105 x 55 mm
0 920 22 Ø καλωδίων και σωλήνων : 4 έως 25 mm 

Κάλυμμα με βίδες 1/4 στροφής
0 920 20 Ø καλωδίων και σωλήνων : 4 έως 25 mm

Χωρίς στυπιοθλήπτες - κάλυμμα με βίδες 1/4 στροφής

IP 55 - IK 07 - 650 °C 
Από αυτοσβέσιμο υλικό στους 650°C (EN 60695-2-11) 
Θερμοκρασία χρήσης από -25°C έως +40°C 
Στυπιοθλήπτες που επιτρέπουν την απευθείας είσοδο σωλήνων 
και καλωδίων. 
Κάλυμμα που δεν χάνεται γιατί συγκρατείται με ειδικό σύνδεσμο. 
Σημεία για μαρκάρισμα και στις 2 πλευρές του καλύμματος. 
Τοποθέτηση με δυνατότητα ευθυγράμμισης.  
Χρώμα γκρι RAL 7035
Υλικό: κουτί ABS και κάλυμμα από πολυπροπυλένιο

0 920 01

Με στυπιοθλήπτες 
που επιτρέπουν την 
απευθείας είσοδο 
σωλήνων και καλωδίων

Ø16

Αρ. καταλ.. Κουτί τετράγωνο

130 x 130 x 74 mm
0 920 32 10 στυπιοθλήπτες 

Ø καλωδίων και σωλήνων: 4 έως 25 mm

Κουτιά ορθογώνια

155 x 110 x 74 mm
0 920 42 10 στυπιοθλήπτες 

Ø καλωδίων και σωλήνων: 4 έως 25 mm
180 x 140 x 86 mm

0 920 52 10 στυπιοθλήπτες 
Ø καλωδίων και σωλήνων: 4 έως 32 mm
220 x 170 x 86 mm

0 920 62 14 στυπιοθλήπτες 
Ø καλωδίων και σωλήνων: 4 έως 32 mm
310 x 240  x 124 mm

0 920 82 24 στυπιοθλήπτες 
Ø καλωδίων και σωλήνων: 4 έως 40 mm
360 x 270 x 124 mm

0 920 92 24 στυπιοθλήπτες 
Ø καλωδίων και σωλήνων: 4 έως 40 mm

IP 55 - IK 07 - 750°C
Από αυτοσβέσιμο υλικό στους 750°C (EN 60695-2-11) 
Θερμοκρασία χρήσης από -25°C έως +40°C 
Στυπιοθλήπτες που επιτρέπουν την απευθείας είσοδο σωλήνων 
και καλωδίων 
Κάλυμμα που δεν χάνεται γιατί συγκρατείται με ειδικό σύνδεσμο 
(εκτός από τα κουτιά διαστάσεων 310 x 240 και 360 x 270). 
Κάλυμμα που προσαρμόζεται με βίδες 1/4 στροφής
Χρώμα γκρι RAL 7035
Υλικό: κουτί ABS και κάλυμμα από πολυπροπυλένιο

0 920 32 0 920 52

Στυπιοθλήπτες για 
απευθείας είσοδο

Σημείωση: οι διαστάσεις των κουτιών που αναφέρονται είναι εσωτερικές




