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κλέμμες με βίδες, σύνδεσμοι γείωσης

0 340 03

0 342 76

 Aρ. καταλ.  Kλέμμες πολυφώτου Nylbloc

  12 στοιχεία με ανοικτούς τους ακροδέκτες και βίδες που   
  δεν πέφτουν
  Xωρητικότητα Mέγιστη
 Λευκές (mm2) ένταση (A)

 0 342 21 2,5  24
 0 342 23 6 41
 0 342 25 10 57
 0 342 27 16 76
 Mαύρες  

 0 342 19 25 101

   Κλέμμες «κυπαρισσάκι»

   Mε βάσεις στήριξης
  Xωρητικότητα
  ανά κλέμμα
  (mm2)

 0 340 00 2 x 6
 0 340 01 2 x 10
 0 340 02 2 x 16
 0 340 03 2 x 25
 0 340 04 2 x 35

   Σύνδεσμοι γείωσης

   Επιτρέπουν την σύνδεση της γείωσης σε    
  εγκαταστάσεις σωληνώσεων
   Γρήγορη και ασφαλής σύνδεση με 1/4 στροφής
   ∅ Σωλήνα
  min max Μέγιστη διατομή καλωδίου

 0 343 85 12 16 6
 0 343 86 18 22 16
 0 343 87 28 32 16 

Τοποθέτηση με 1/4 στροφή Στερέωση και σύσφιξη με 
κατσαβίδι

Σύνδεση της γείωσης

0 343 85 0 498 986 499 17

 Aρ. καταλ. Θερμοστάτης χώρου

 0 498 98 Mηχανικός
  Pύθμιση από 7 οC έως 30 οC από μπουτόν
  Επιλογή της μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας
  • Eνδεικτική λυχνία λειτουργίας
  • Μία έξοδος με μεταγωγική επαφή
  • Διαστάσεις: 80 x 80 x 37 mm
  • Iκανότητα διακοπής :
     - 16 A - 250 V± σε ωμικό φορτίο 
     - 2,5 A - 250 V± σε επαγωγικό φορτίο
  • Aκρίβεια ρύθμισης ± 1 ΟC

  Χρονοδιακόπτες επίτοιχοι

  Στεγανοί 20 A - 250 V±, ΙΡ 53
  Πρόγραμμα ημερήσιο, ελάχιστος χρόνος ρύθμισης 20’   
 6 499 17 Xωρίς εφεδρεία
 6 499 14 Με εφεδρεία 500 h

  Διακόπτης με φωτοκύτταρο

  LuxoRex
  Eξωτερικός φωτοδιακόπτης στεγανός IP 54
  Aνάβει τους λαμπτήρες με τους οποίους
  είναι συνδεδεμένος όταν βραδιάσει και τους
  σβήνει όταν ξημερώσει
  Pύθμιση φωτεινότητας από 5 έως 1000 lux
  Xρόνος απόκρισης 2 min
 0 498 43 230 V± - 50 Hz, 10 A

θερμοστάτης, χρονοδιακόπτες




