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φωτιστικά νυκτός και ασφαλείας πρίζας,
προϊόντα τηλεόρασης

Αρ. καταλ. Λαμπάκι νυκτός πρίζας 

0 506 76 Με LED υψηλής φωτεινότητας
Φις 2Π 10A 
2 διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας:
- αυτόματη λειτουργία: το λαμπάκι ανάβει αυτόματα μόλις 
σκοτεινιάσει
- χειροκίνητη λειτουργία: το λαμπάκι ανάβει με απλό πάτημα
Διαθέτει dimmer και στους 2 τρόπους λειτουργίας για τη 
ρύθμιση της έντασης του φωτισμού (η ρύθμιση γίνεται με 
παρατεταμένο πάτημα).Μικρών διαστάσεων, προσαρμόζεται 
διακριτικά στην πρίζα σούκο. 
Χρώμα λευκό

Φωτιστικό νυκτός πρίζας με φωτοκύτταρο

0 506 73 Φωτιστικό νυκτός πρίζας τεχνολογίας LED. Με φωτοκύτταρο 
που επιτρέπει το αυτόματο άναμμα του φωτισμού όταν 
βραδιάσει. Παραδίδεται με 4 διαφορετικές χρωματιστές 
ετικέτες και 1 για δημιουργία προσωπικού σχεδίου.  
Χρώμα γκρι / λευκό

Φωτιστικό νυκτός και ασφαλείας

0 506 78 2 LED υψηλής φωτεινότητας. Αυτονομία μπαταρίας: 1h 30 min
Φις 2Π 10A. Με 2 είδη LED: δυνατότητα επιλογής φωτισμού 
"ψυχρός” ή ”θερμός”.Όταν λειτουργεί ως φωτιστικό 
νυκτός είναι δυνατή η ρύθμιση της έντασης του φωτισμού. 
Όταν λειτουργεί ως φωτιστικό ασφαλείας η ένταση του 
φωτισμού είναι η μέγιστη σε απόχρωση "ψυχρή". Αποσπάται 
και λειτουργεί ως φακός με διακόπτη ON/OFF. Μικρών 
διαστάσεων, προσαρμόζεται διακριτικά στην πρίζα σούκο. 
Χρώμα λευκό

0 506 76

0 506 73

  Προϊόντα τηλεόρασης

  Φις τηλεόρασης πλάγιας εξόδου
  Έξοδος καλωδίου προς τα κάτω. Μικρές διαστάσεις.
  Για καλώδιο κεραίας και προέκταση τηλεόρασης
 0 910 19 Φις αρσενικό ∅ 9,5 mm
 0 910 20 Φις θηλυκό ∅ 9,5 mm

  Διακλαδωτές τηλεόρασης ∅ 9,5 mm
  Mε θωράκιση που αποτρέπει την εξασθένιση του σήματος
 0 910 02 1 είσοδος αρσενική και 2 έξοδοι θηλυκές
 0 910 05 1 είσοδος θηλυκή και 2 έξοδοι αρσενικές

  Προεκτάσεις κεραίας τηλεόρασης
  Xρώμα λευκό. Θωρακισμένο καλώδιο υψηλής ποιότητας 21 VatC
  Σύμφωνο με την προδιαγραφή UTE C90-131
  Xαμηλή εξασθένιση σήματος ≤ 2 dB
  Φις αρσενικό - θηλυκό ∅ 9,5 mm 
 0 910 24 Mε καλώδιο 2 m
 0 910 25 Mε καλώδιο 5 m

  Δοκιμαστικό κατσαβίδι
 0 930 81 Επιτρέπει τον έλεγχο παρουσίας ρεύματος σε ένα καλώδιο
  ή έναν ακροδέκτη (φάση) με τη φωτεινή λυχνία.
  Χρήση 110 - 250 VA 

0 910 19 0 910 20 0 910 02

φορτιστές USB, αντάπτορες και καλώδια 
USB Τύπου C/USB Tύπου Α

Αρ. καταλ. Φορτιστές USB τύπου Α
Φορτιστής USB απλός

0 506 80 Τοποθετείται σε κοινές πρίζες σούκο μετατρέποντάς τις 
σε πρίζες USB. Φορτιστής USB 5 V - 1,5 A
Μικρών διαστάσεων, προσαρμόζεται διακριτικά στην πρίζα 
σούκο. Χρώμα λευκό
Φορτιστής αυτοκινήτου με 2 θύρες USB

0 506 82 Γρήγορη φόρτιση έως και 2 συσκευών ταυτόχρονα
Τοποθετείται στη θέση του αναπτήρα
Ρεύμα φόρτισης 2,1 Α

0 506 80

0 506 92

Αντάπτορας USB τύπου Α / USB τύπου C
0 506 92 Επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ περιφερειακών συσκευών 

USB τύπου A (εκτυπωτές, κάμερες, ποντίκια, σκληροί 
δίσκοι, powerbanks ...) σε συσκευές USB τύπου C 
(smartphones, tablet, PC...)
1 θύρα USB τύπου Α και 1 κονέκτορας USB τύπου C
5 V – 12 W, χρώμα γκρι
Λειτουργίες:
- φόρτιση 2,4 A
- μεταφορά δεδομένων και συγχρονισμός (ταινίες, μουσική...)
5Gbps μετάδοση δεδομένων (10 φορές πιο γρήγορα από  
το USB 2.0)

Καλώδιο USB 3 σε 1
0 506 93 Επιτρέπει τη σύνδεση, τη φόρτιση ή το συγχρονισμό  

3 τύπων συσκευών με ένα και μόνο καλώδιο
Το ένα άκρο περιλαμβάνει: 
- 1 κονέκτορα Lightning,  
- 1 κονέκτορα micro USB
- 1 κονέκτορα USB τύπου C
Το άλλο άκρο περιλαμβάνει: 
- 1 κονέκτορα USB τύπου A
Λειτουργίες:
- φόρτιση: 2,4 A
- μετάδοση δεδομένων 480Mbps
Καλώδιο που δεν μπλέκεται (anti-knot) μήκους 1,2 m
Πιστοποίηση MFI. Πληροί τα πρότυπα απόδοσης της 
Apple για iPod, iPhone και iPad. Το Lightning είναι 
εμπορικό σήμα της Apple Inc.

0 506 93

0 506 78
Φωτιστικό ασφαλείας που αποσπάται  
και λειτουργεί ως φακός

Προϊόντα που διατίθενται σε ειδική συσκευασία DIY Προϊόντα που διατίθενται σε ειδική συσκευασία DIY




